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RJ45-sandarhylsor (magnetiska) for gigabit-andamal

Allmanna bestillningsdata

(1000 base-T) med integrerad kompensering motver-
kar aktivt induktiva och kapacitiva kopplingar och gor att Utférande
utrymme kan sparas pa kretskortet.

Produktsortimentet omfattar foljande designtyper:

OMNIMATE-data - RJ45-transformatoruttag,
Kretskortsstickanslutning, THT/THR I6danslutning,
90°, Ja, Stickcykler: 750, Antal poler: 10, PA 9T,
Tape

¢ 90 °, liggande (horisontell) och 180 °, stdende (vertikal)  Artnr. 2862920000
. Spérr upp/spérr ned Typ RJ45M R1D 3.3N4G/Y RL
¢ Lodningsprocess THT, THR eller SMD ST'N (EAN) :82‘_‘?75593577
. . . . orp. Items
¢ Brett utbud av olika designtyper, dven med inbyggda Forpackning Tape

lysdioder och skarmade kontaktflikar

« Qverforingshastighet upp till 1 Gbit/s

¢ Forpackad antingen pa bricka (TY) eller antistatiskt pa
tape-on-reel (RL)

e Kompatibel med modular RJ45-anslutning enligt
ANSI / TIA-1096-A och IEC 60603

¢ Dielektrisk styrka 21500 VAC RMS (2250 VAC topp-
varde) enligt IEEE 802.3

 Dielektrisk styrka 21500 VAC (toppvérde) eller 21500
VDC enligt IEC 60603

¢ Uppfyller kraven i IEEE 802.3 (1000Base-T, 1 Gbit/

s, IEEE 802.3ab eller 100Base-Tx, 100 Mbit/s, IEEE
802.3u)Egenskaper och fordelar:

e Utokat temperaturomrade pa -40 °C till +85 °C for max-
imal prestanda

¢ Forstarkt guldlager (30 y”) for forbattrat korrosions-
skydd

* Minst 0,3 mm fritt utrymme garanterar ett perfekt 16d-
ningsresultat
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Godkannanden

ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter

Nettovikt 9.04¢g

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Systemspecifikationer

Antal poler 10 LED Ja

Lodstiftlangd (1) 3.3 mm Montering pa kretskortet THT/THR lodanslutning

Delning i tum (P) 0.050" Avskarmning Ja

Andplatta, Egenskap Lodflans Anslutningstyp Lodanslutning

Produktfamilj OMNIMATE-data - RJ45- Delning i mm (P) 1.27 mm
transformatoruttag

Skyddsklass IP20 Stickcykler 750

Anslutningsvinkel 90° Framstrom 20 mA

Framspéanning, max. 26V Farg pa héger LED gul

Lodprocess Reflow-16dning, Manuell Framspéanning, min. 1.8V
16dning, Vaglodning

Farg pa vanster LED gron

Elektriska egenskaper

Isolationsmotstand 2500 MQ Nominell spanning 126V

Standarder

Kontaktdon Norm IEC 60603-7

Packaging

Forpackning Tape VPE-langd 357.00 mm

VPE-bredd 348.00 mm VPE-hojd 126.00 mm

Materialdata

Isoleringsmaterial PA 9T Fargkod svart

Fargtabell (jamforbar) RAL 9011 Isolationsmotstand =500 MQ

Moisture Level (MSL) 1 Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Kontaktgrundmaterial Fosforbrons Kontaktmaterial Cu-legering

Kontaktyta Guld 6ver nickel Lagertemperatur, min. -40 °C

Lagertemperatur, max. 85 °C Driftstemperatur, min. -40 °C

Driftstemperatur, max 85 °C

Viktig hdnvisningstext

Hanvisningstext

Skapandedatum 17.12.2025 02:20:58 MEZ

Katalogversion / Ritningar



RJ45M R1D 3.3N4G/Y RL

Tekniska data

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637
ETIM 10.0 EC002637 ECLASS 14.0 27-46-02-01
ECLASS 15.0 27-46-02-01
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Kopplingsschema
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