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Andplattor fasts pa den sista radplintens 6ppna sida fore
andvinkeln. Genom att anvanda andplattan uppratthalls
radplintens funktion och den angivna méarkspanningen.
Ett beroringsskydd av spanningsférande delar sakerstalls
och avslutningsplinten ar fingersaker.

Allméanna bestillningsdata

Utférande And- och sektionsplatta for plintar, bla, Hojd: 68.5
mm, Bredd: 1.5 mm, V-0, Wemid

Art.nr. 2863970000

Typ WAP WTL 6 BL

GTIN (EAN) 4064675598848

Forp. 20 items
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Tekniska data

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Godkiannanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 35.2 mm Byggdjup (tum) 1.3858 inch
Hojd 68.5 mm Bygghojd (tum) 2.6968 inch
Bredd 1.5 mm Byggbredd (tum) 0.0591 inch
Nettovikt 3.88¢

Temperaturer

Varaktig driftstemperatur, min. -60 °C Varaktig driftstemperatur, max. 130°C
Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Produktens koldioxidavtryck Vagga till grind 0.040 kg CO2eq.

Materialdata

Grundlaggande material Wemid Fargkod bla
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0

ytterligare tekniska data

rastbar Ja

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000886 ETIM 7.0 EC000886
ETIM 8.0 EC000886 ETIM 9.0 EC000886
ETIM 10.0 EC000886 ECLASS 9.0 27-14-11-33
ECLASS 9.1 27-14-11-33 ECLASS 10.0 27-14-11-33
ECLASS 11.0 27-14-11-33 ECLASS 12.0 27-14-11-33
ECLASS 13.0 27-25-03-01 ECLASS 14.0 27-25-03-01
ECLASS 15.0 27-25-03-01
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