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PROtop-energiforsorjning tillhandahaller ett brett utbud av
funktioner med manga fordelar,

bland annat hog energieffektivitet, utomordentliga kraft-
reserver, hog palitlighet och kommunikationsfunktioner
som tillval. PROtop stoder ocksa direkt parallellanslutning
med lastbalansering. PROtop-energiforsorjning kan inte-
greras i FieldPower® -systemet, vilket ger atkomst till hela
funktonsutbudet ute pa faltet — med alla de fordelar som
modulsystemet FieldPower® erbjuder.

Allméanna bestillningsdata

Utférande FieldPower® nataggregatsenhet, IP 65, i slutet till-
stand, i komplett skick, 2 x 20 A, 24V, DC, PUSH
IN

Art.nr. 2887640000

Typ FP PRO TOP3 24/2X20 3M

GTIN (EAN) 4064675859895

Forp. 1 items

Skapandedatum 06.03.2026 07:43:39 MEZ

Katalogversion / Ritningar


https://eshop.weidmueller.com/p/2887640000

FP PRO TOP3 24/2X20 3M

Tekniska data

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Godkidnnanden
ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter
Djup 220 mm Byggdjup (tum) 8.6614 inch
Hojd 196 mm Bygghojd (tum) 7.7165 inch
Bredd 196 mm Byggbredd (tum) 7.7165 inch
Nettovikt 6933 ¢
Temperaturer
Lagertemperatur -40 °C...85 °C Drifttemperatur -25°C..50 °C
Temperaturomrade for anvéandning -25..50 °C Idrifttagande 2-40°C
Fuktighet 35... 85 %, icke-
kondenserande och icke-
frysande
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 6¢c
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 7645f3b1-6db9-495d-9e2 1-ab1d894aff0b
Ingang
Ingangsspanningsomrade AC 3x320..3x575VAC/2 Rekommenderad férsakring 3-5A, CharC
x 360...2 x 575V AC
Frekvensomrade AC 45..65 Hz Ledaranslutningsteknik PUSH IN
Overspanningsskydd Varistor Ingadngssakring (intern) Nej

Stromforbrukning AC

2x15A@400VDC/2
x2A@320VAC

Ingadngsspanningsomrade DC

450...800 V DC (max. 500
V DC acc. to UL508)

Inkopplingsstrommen max. 10 A

Utgang

Uteffekt 960 W Maérkutgéngsspéanning 24VDCEt1%
Utgangsspannning, max. 28.8V Utgangsspanning, min. 225V
Ledaranslutningsteknik PUSH IN Overspanningsskydd Varistor
Utgangsspanningstyp DC Utgangsspanning, kommentar (kan stallas in med

potentiometer)

Nominell utgdende temperatur for Unom2 x 20 A @ 60 °C Inkopplingsférdréjning 1s
Utgangsstrom 2x20A Installbar markstrom Nej
Utgangsspanning 24V Utlosningskarakteristik se karaktaristisk kurva

Allmanna uppgifter

Monteringsanvisning

Lockskruvar ingar

Fuktighet

35... 85 %, icke-
kondenserande och icke-
frysande

Skyddsklass

IP 65, i slutet tillstand, i
komplett skick

Overspianningskategori

I, 1

Kortslutningsskydd

Ja, intern
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Overspanningskategori

1, 1

Ingang

Ingangsspanningsomrade AC 3x320..3x575VAC/2 Rekommenderad forsékring 3-5A, CharC
x 360..2x575 VAC

Frekvensomrade AC 45..65 Hz Overspanningsskydd Varistor

Stromforbrukning AC

2x15A@400VDC/2
x2A @320V AC

Ingangsspanningsomrade DC

450...800 V DC (max. 500
V DC acc. to UL508)

Inkopplingsstrommen max. 10 A Ingangssakring (intern) Nej
Utgang
Uteffekt 960 W Utgangsspannning, max. 288V
Utgangsspanning, min. 225V Utgangsspanningstyp DC
Utgangsspanning, kommentar (kan stallas in med Inkopplingsférdrojning 1s
potentiometer)
Utgangsstrom 2x20A Installbar markstrom Nej
Utgangsspanning 24V Utlosningskarakteristik se karaktaristisk kurva

Markutgangsspanning

24VDC+1%

Nominell utgdende temperatur for Unom2 x 20 A @ 60 °C

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002540 ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540 ECLASS 14.0 27-04-07-01
ECLASS 15.0 27-04-07-01
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