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PV Next fordelarlador for vaxelriktare med 1 till 12 MPP
sparare anvands for att skydda likstromssidan av ett foto-
voltaiskt system. Fordelarladorna skyddar vaxelriktare mot
overspanningar och uppfyller darmed EU-direktivet CLC/
TS 51643-32. Dessutom ger dessa produkter mojlighet
att skydda systemet mot motstrém och att kombinera
strangar for att spara ledningar under installation.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Fotovoltaik, Kopplingslada, PV Next, 1100V, 1
MPP, 3 ingangar/3 utgangar per MPP, Overspan-
ningsskydd | / I, Férskruvning

Art.nr. 2890560000

Typ PVN DC 3130 1TMPP SPD1R CG 11
GTIN (EAN) 4064675878407

Forp. 1 items
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Godkiannanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 132 mm Byggdjup (tum) 5.1968 inch
Hojd 228 mm Bygghojd (tum) 8.9764 inch
Bredd 200 mm Byggbredd (tum) 7.874 inch
Nettovikt 1777 g

Temperaturer

Omgivningstemperatur -40 °C..50°C Fuktighet 5...95 % (ingen

daggbildning)

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a

Ingarileveransen

Inklusive tillbehor Artikel Montagefot
Mangd 4
Artikel Tatningspropp
Mangd 8
Garanti
Tidsperiod 5 Ar
Godkidnnanden och normer
Godkannanden EN 61439-2, IEC 61439-2
allmanna data
Normer EN 61643-31 Skyddsklass IP65
Installationsplats Skyddat utomhusomrade
(land och hav)
elektriska egenskaper
Maérkspanning DC 1100V
Nominell, kortvarig strombestandighet ~ Markstrom 62.81 A
Strom per maxeffekt, max. 50.25 A
Nominell likstrom per anslutning Strom per strang, max. 50.25 A

ingangar

Antal maximala effektpunkter (MPP)
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Funktionell jordanslutning

Kabelingang Antal kabelinforingar 2
Kabelanslutning Anslutningstyp Skruvanslutning
Flexibelt, max. 25 mm?2
HO5(07) V-K
m. tradandhylsa, DIN 16 mm?2

46228 pt 1, max.

Antal ledningsinlopp

2

DC-ingang + & - Ledaranslutning Kompatibelt TUV 2 Pfg1169/08.07
kabeltvarsnitt
Ledardiameter, min. 2.5 mm?
Ledardiameter, max. 16 mm?2

Kabelingang Antal kabelinforingar 4

Sakringstyp varken sakringsinsats eller - hallare

Fuses Nej

Max. antal DC-ingangar per maximal sparning av eluttag 3 ingangar anslutna parallellt

Antal inmatade strangar per MPP <3

Overspanningsskydd hjalpkontakt Kabelingang Antal kabelinféringar 2

Kabelanslutning

Anslutningstyp

Fjaderanslutning med
stalldon

Flexibelt, max.
HO5(07) V-K

m. trddandhylsa, DIN
46228 pt 1, max.

1.5 mm?2

1.5 mm?2

Antal ingangar

skyddskapa

Isoleringsmaterial

Glasfiberforstarkt

polyester, polykarbonat,

Polykarbonat

Monteringstyp

Vaggmontering

Slagtalighet

IKO8 enligt IEC 62208,
IK10 enligt IEC 62262

Kapslingens fastsattning

Via monteringsstod

Skyddsklass ] Anslutningstyp, strang Invandig pol (med
kabelforskruvning/
genomforing)

utgangar

Max. antal DC-utgangar per maximal sparning av eluttag 3 ingangar anslutna parallellt

DC-utgang + & - Ledaranslutning Anslutningstyp PUSH IN

Kompatibelt TUV 2 Pfg1169/08.07

kabeltvarsnitt

Ledardiameter, min. 2.6 mm?

Ledardiameter, max. 16 mm?2
Overspinningsskydd, DC-sida
Normer EN 61643-31 Blixtteststrom limp (10/350 us) 6.25 kA
Avledningsstrom, max. (8/20 ps) 40 kA Skyddsniva Up (+/-, -/PE , +/PE) <3.8kV
Energiférbrukning i standbylage PC <0,2 W Kortslutning strom ISCPV 11000 A
Total avledningsstrom Itotalt (8/20us) 50 kA Avledningsstrom In (8/20 ps) 20 kA
Kravklass Typ I/11 Total avledningsstrom Itotalt (10/350us) 12.5 kA
Skyddsniva Up (-/PE) <3.8kV Skyddsniva Up (+/-) <3.8kV
Skyddsniva Up (+/PE) < 3.8 kV PV-anlaggningens spanning, max. Ucpv 1100V

Overspanningsskydd, DC-sida 1000 V klass | + I Max. kontinuerlig driftspanning DC 1100V

UCPV-modus +/-, -/PE , +/PE

DC-lastbrytare

Vaxla franskiljarens korning ingen brytare
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Viktig hanvisningstext

Produktinformation

SCIP-numret tilldelades pa grund av en blyhalt pa mer an 0,1 % av nettovikten.

Saker anvandning enligt ECHA:

Identifiering av skadliga amnen &r tillracklig for att artikeln ska kunna anvandas pa ett sakert satt
under hela dess livscykel, inklusive livslangds-, demonterings- och avfalls-/atervinningsfasen

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC003857 EC003857
ETIM 10.0 EC003857 ECLASS 14.0 22-57-02-92
ECLASS 15.0 22-57-02-92

Offerttexter

Annonstext lang

Combiner box for inverters
with 1 MPP tracker,
suitable for protecting the
DC side of a photovoltaic
system according to EN
51543-32. MPP1:

3 inputs, connection via
M25 cable gland with
3x7mm @ cable entry.
PUSH IN connection / 2.5
- Bmm?2 single-wire, multi-
wire, with/without ferrule.
3 outputs, connection via
M25 cable gland with
3x7mm @ cable entry.
PUSH IN connection / 2.5
- 6mm? single-wire, multi-
wire, with/without ferrule.
Max. string voltage Uoc:
1100V

1 class/type | + Il
combined arrester with
signal contact
Connection of the

signal contact via cable
glands (8-12mm®@) max.
conductor cross-section:
1.5mm?2

Connection of the
functional earth via

cable glands (8-12mm®@)
Conductor cross-section:
16-25mm?2

Protection class: IP65

All built into a glas fibre
reinforced polyester
housing. Dimensions
HxWxD: 228x200x132
mm

Approval according to
low voltage switchgear
and controlgear IEC
61439-1:2011 and EN
61439-2:2011
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PV solskydd

Allméanna bestillningsdata

Typ PV SUNCOVER 20/20/13 Utférande

Art.nr. 8000143243 Fotovoltaik, Solskydd
GTIN (EAN) 4099987111829

Forp. 18T

Kapverktyg

Allméanna bestillningsdata

Kapverktyg for ledare upp till 8 mm, 12 mm, 14 mm och
22 mm ytterdiameter. Den speciella knivgeometrin tillater
nypningsfri kapning av koppar- och aluminiumledare

med minimal fysisk anstrangning. Kapverktygen (KT

8 till KT 22) levereras dven med VDE- och GS-testad
skyddsisolering upp till 1 000 V enligt EN/IEC 60900.

Typ KT 14 Utférande

Art.nr. 1157820000 Kapverktyg, Enhandskapverktyg
GTIN (EAN) 4032248945344

Forp. 1ST

Verktyg

e for fintradiga och massiva ledare med
specialisoleringsmaterial

* hog avisoleringskvalitet for industriell anvandning
(motsvarande kraven inom flygindustrin)

* speciella formknivar mojliggor avisolering av speciella
ledarisoleringar och ledaruppbyggnader

¢ Avisoleringslangd instéllningsbar med anslag

* hog flexibilitet genom utbytbara avisoleringsenheter
* hog repeternoggrannhet i avisoleringsresultatet

¢ inga skador pa ledaren

¢ hog stabilitet for Iang livslangd och hog palitlighet

* integrerad skarfunktion
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Allmanna bestillningsdata

Typ MULTI-STRIPAX PV Utférande

Art.nr. 1190490000 Fotovoltaik, Stickkontakt
GTIN (EAN) 4032248973262

Forp. 1ST

Kryssparskruvmejsel, typ Phillips

Allmanna bestillningsdata

Kryssmejsel, Typ Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO
8764 /2-PH, klingprofil enligt ISO 8764-PH, Spets krom
top, SoftFinish-handtag

Typ SDK PH3 Utférande

Art.nr. 9008500000 Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN) 4032248056491

Forp. 1ST

Spar-Skruvmejsel

Allmanna bestillningsdata

Sparskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO
2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, 1ISO 2380/ 1, Spets
krom top, SoftFinish-handtag

Typ SDS 0.6X3.5X100 Utforande

Art.nr. 9008330000 Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN) 4032248056286

Forp. 18T

Typ SDS 1.0X5.5X150 Utférande

Art.nr. 9008350000 Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN) 4032248056316

Forp. 1ST
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Tillbehor

Tillbehor

Dammskyddskapan "Dustcap VSSO” skyddar
Weidmiillers och typ 4-solenergikontakter mot damm och
nedsmutsning.

"SafetyClip"skyddar Weidmiillers solenergikontakter mot
‘ oavsiktligt 6ppnande och kan endast frigoras med det

sarskilda verktyget Multi-Tool.

Allméanna bestillningsdata

Typ VSSO WM4 C Utférande

Art.nr. 1254870000 Fotovoltaik, Platt byggform
GTIN (EAN) 4050118047479

Forp. 100 ST

UV-bestindiga buntband

UV-resistent polyamid 6.6 garanterar 6verlangsen
hallbarhet for vara specialbuntband &dven i stark UV-
stralning. Passar utmarkt for kontinuerlig anvandning

utomhus.
Allméanna bestillningsdata
Typ CB-UVR 290/4,5 BK Utférande
Art.nr. 2659350000 Buntband, 4.5 x 290 mm, Polyamid 66, 220 N
GTIN (EAN) 4050118682816
Forp. 100 ST

Utvandiga fastoron

<%

Utvandiga fastoron
sats med vardera 4 styck

&

&

Allmanna bestillningsdata

Typ MF FPC Utférande

Art.nr. 9536040000 FPC (tom kapsling i polykarbonat), Monteringsfot, Fastéron, Hojd:
GTIN (EAN) 4032248009442 40 mm, Bredd: 19 mm, Djup: 35.5 mm, Grundldggande material:
Forp. 1ST Polyamid, Polyamid 686, ljusgra
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Y-kontaktkablar

Allméanna bestillningsdata

Y-kabeln anvands for parallellkoppling av flera strangar
i ett FV-system, t.ex. for att dela en linje framfor en
vaxelriktare.

Kablarna finns i olika anslutningsvarianter.

Typ PVHYM-M-XXXX6W+11 Utférande

Art.nr. 2877850000 Fotovoltaik, Y-anslutningskabel, 1x WM4 C Female, 2x MC4 Male,
GTIN (EAN) 4064675666417 6mm2, 1100 V

Forp. 18T

Typ PVHYM+M+XXXX6W-11 Utférande

Art.nr. 2877860000 Fotovoltaik, Y-anslutningskabel, 1x WM4 C Male, 2x MC4 Female,
GTIN (EAN) 4064675666424 6mmz2, 1100 V

Forp. 1ST

Sealing sets

Allmanna bestillningsdata

Typ BLINDPLUG SET5 7X28MM Utforande

Art.nr. 3077670000 Fotovoltaik, Blind plug

GTIN (EAN) 4099987081894

Forp. 18T

Typ BLINDPLUG SET50 7X28MM  Utférande

Art.nr. 3077650000 Fotovoltaik, Blind plug, Tillbehér, Blindplugg, 50 stycken

GTIN (EAN) 4099987081870

Forp. 1ST
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Utbytesavledare

Allméanna bestillningsdata

Typ VPU PV I+11 0 1000 E Utférande

Art.nr. 2530530000 Surge voltage arrester, Low voltage, Accessories, Surge protection | /
GTIN (EAN) 4050118540741 I, Spare arrester

Forp. 9 ST
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