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Godkiannanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 54.3 mm Byggdjup (tum) 2.1378 inch
Hojd 220.4 mm Bygghojd (tum) 8.6771 inch
Bredd 12.5 mm Byggbredd (tum) 0.4921 inch
Nettovikt 16049

Temperaturer

Lagertemperatur Drifttemperatur -25°C...565 °C
Miljooverenstiammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Allménna data

Optisk funktionsdisplay Nej Byggform Skarvstickpropp
Fargkod gra Skyddsklass IP20 efter installation
Montageskena obestyckad Samlingskena Hojdomrade for drift <2000 m
Isolationskoordinater enligt EN 50178

Nedsmutsningsgrad 3

Mairkdata IEC/EN

Antal poler 5 Signalkontakt Nej
Markspanning (AC) 240V Markstrom IN 101 A
Spanningstyp AC Séakringsskydd NHOO, 100 A gG
Driftstrom, Imax. 125 A Integrerad forsakring Nej
Allmanna data

Antal poler 5 Skyddsklass IP20 efter installation
Fargkod gra

Anslutningsdata

Avisoleringslangd 18 mm Ledaranslutningsteknik Fjaderanslutning
Anslutningsomrade, markarea 6 mm? Anslutningsomrade, min. 1.5 mm?
Anslutningsomrade, max. 25 mm? Ledardiameter, entradig min. 1.5 mm?
Ledardiameter, entradig max. 25 mm? Ledararea, fintradig, min. 1.5 mm?
Ledardiameter, fintradig, max. 25 mm?2 Ledardiameter, fintradig med andhylsa 1.5 mm?2

(DIN 46228/1), min

Ledardiameter, fintradig med andhylsaH
(DIN 46228/1), max.

16 mm?2

Anslutningsarea, flertradig, min. 1.5 mm?2

Anslutningsarea, flertradig, max.

25 mm?2
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Elektriska data

Spéanningstyp AC Markstrom 101 A
Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000941 ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941 ETIM 9.0 EC000941
ETIM 10.0 EC000941 ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9.1 27-13-08-05 ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05 ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90 ECLASS 14.0 27-17-90-90
ECLASS 15.0 27-17-90-90

Skapandedatum 23.11.2025 07:02:06 MEZ

Katalogversion / Ritningar



