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SFC - SlimFix Clip MultiCard med tva etikettfalt

For ledarmarkning ar det ofta nodvandigt att snabbt
kunna lasa av start- och destinationsbeteckningen for
respektive ledare. Har ar det meningsfullt att skriva ut
bada uppgifter direkt pa en markning.

De nya SFC-DS-markningarna ar utformade som Mul-
tiCards och ar lampliga for direktmarkning med var
PrintJet-marksystem. De tva etikettytorna gor det mojligt
att skriva ut mer data pa en enda markning. Markningens
data kan importeras direkt fran CAE-projekt till M-Print®
PRO-markningsprogram. Efter utskriften placeras mark-
ningarna runt ledaren och fixeras sakert med en sarskild
lasmekanism.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Ledar- och kabelmarkning, 30 x 6 mm, vit
Art.nr. 2905110000

Typ SFC-DS 2/30 MC NE WS

GTIN (EAN) 4099986918726

Forp. 120 items
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SFC-DS 2/30 MC NE WS
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Matt och vikter

Djup 5 mm Byggdjup (tum) 0.1968 inch
Hojd 30 mm Bygghojd (tum) 1.1811 inch
Bredd 6 mm Byggbredd (tum) 0.2362 inch
Nettovikt 0.54¢

Miljo6verenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Produktens koldioxidavtryck Vagga till grind

0.005 kg CO2 eq.

Allmianna data

Typ av markning neutral Utforande med rastfot
Bredd 6 mm Brannbarhetsklass enligt UL 94 UL 94, V-2
Temperaturomrade for anvandning max. 100 °C Temperaturomrade for anvandning min. -40 °C
Fargkod vit Halogener Nej
Grundlaggande material Polyamid 66 Skrivna tecken utan
Teckenfaltets storlek 29 x4 mm Antal per rulle 24
Ledar- och kabelmairkning

Halogener Nej Ledardiameter, max. 4 mm?
Ledarytterdiameter, max. 5 mm Ledarytterdiameter, min. 3.3 mm
Ledararea 4 mm?2

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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