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Godkiannanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 70 mm Byggdjup (tum) 2.7559 inch
Hojd 105 mm Bygghojd (tum) 4.1338 inch
Bredd 18 mm Byggbredd (tum) 0.7087 inch
Nettovikt 150 g

Temperaturer

Lagertemperatur Omgivningstemperatur -40 °C...85 °C
Drifttemperatur -40°C..85°C Fuktighet 5-95 % rel. fuktighet

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Allmanna data

Optisk funktionsdisplay gron = ok, rod = avledare Segment Energifordelning
defekt, byt ut

Utférande Med fjarrkontakt Byggform Installationskapsling; 1 TE,
Insta IP20

Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0 Fargkod gra

Skyddsklass IP20 efter installation Montageskena obestyckad TS 35

Hojdomrade for drift <2000 m, <4000 m

Anslutningsdata fjarrmeddelande

Ledaranslutningsarea, entradig, min. 0.2 mm?2 Avisoleringslangd 5 mm

Anslutningstyp Skruvanslutning, PUSH IN Ledaranslutningsarea, entradig, max. 1.5 mm?2

Atdragnignsmoment max. 0.4 Nm

Isolationskoordinater enligt EN 50178

Overspanningskategori [} Nedsmutsningsgrad 2

Markdata IEC/EN

Antal poler 2 Kombinerad st6t UOC 6 kV

Signalkontakt 250V /05 A Markspanning (AC) 230V

Lagspanningsnat Enfas, TN-S Spénningstyp AC

Temporar 6verspanning - TOV 335V Sakringsskydd Ingen sakring kravs = 100
A gG

Svarstid/reservtid <2b5ns Frekvensomrade, max. 60 Hz

Frekvensomrade, min. 50 Hz Normer IEC61643-11,EN
61643-11

Kravklass enligt EN 6164 3-11 T2, T3 Kravklass enligt IEC 61643-11 Typ Il, Typ Il

Hogsta normalspanning, Uc (AC) 275V Energikoordinater (10 m) Typ Il, Typ lll
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Avledningsstrom In (8/20 ps) ledare-PE 10 kA

Avledningsstrom Imax. (8/20 us) ledare- 20 kA

PE
Skyddsniva Up vid IN (L/N-PE) <1200V Kortslutningsstrom ISCCR (Short Circuit 25 kA
Current Rating)
Avledningsstrom (typ Ill) 3 kA Integrerad forséakring Nej
Skyddsniva Up vid IN (L-PE) (typ ) <1kV
Allmanna data
Antal poler 2 Skyddsklass IP20 efter installation
Fargkod gra
Anslutningsdata
Avisoleringslangd 13 mm Ledare anslutningsarea PE, flertradig, =~ 35 mm?2
max.
Ledare anslutningsarea PE, massiv, max. 35 mm? Ledaranslutningsteknik Skruvanslutning
Anslutningstyp Skruvanslutning Avisoleringslangd nominellt 13 mm
Atdragningsmoment, min. 1.2 Nm Atdragningsmoment, max. 2 Nm
Anslutningsomrade, méarkarea 10 mm?2 Anslutningsomrade, min. 2.5 mm?2
Anslutningsomrade, max. 35 mm?2 Ledardiameter, entradig min. 2.5 mm?2
Ledardiameter, entradig max. 10 mm?2 Ledararea, fintradig, min. 2.5 mm?2
Ledardiameter, fintradig, max. 25 mm?2 Anslutningsarea, flertradig, min. 2.5 mm?2
Anslutningsarea, flertradig, max. 10 mm?2
Elektriska data
Spénningstyp AC
Garanti
Tidsperiod 5 Ar

Viktig hdnvisningstext

Produktinformation

Avsedd for DC-applikationer. Anvand SIBA-sékring av typ NH2XL aR/aSF DC 1500 V

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000941 ETIM 9.0 EC000941
ETIM 10.0 EC000941 ECLASS 14.0 27-17-12-02
ECLASS 15.0 27-17-12-02
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Schematic circuit diagram
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Kryssparskruvmejsel, typ Phillips

Allméanna bestillningsdata

VDE-isolerad kryssmejsel, Typ Phillips, SDIK PH DIN
7438, 1S0O 8764 /2-PH, klingprofil enligt ISO 8764-PH,
SoftFinish-handtag

Typ SDIK PHO X 60 Utférande

Art.nr. 2749880000 Skruvmejsel, Klingbredd (B): 0 mm, 60 mm, Klingtjocklek: O
GTIN (EAN) 4050118897081

Forp. 18T

Reservavledare

Allméanna bestillningsdata

Typ VPU AC II+1I1 O L-N 275... Utférande

Art.nr. 2908010000 Overspanningsavledare, Lagspanning, Reservavledare, TN-S, TT
GTIN (EAN) 4099986190153
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