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¢ Lamplig for kat. 5 (upp till 100 MHz) och kat. 6 (upp till
250 MHz Klass E)

e Lamplig for PoE+ (enligt IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
typ 3 och 4)

¢ Skydd for alla parledare

¢ Anslutning via RJ45-uttag

* Metallkapsling

Allméanna bestillningsdata

Utférande Terminal rail fixing, Surge protection, 802.3 bt at
Type 1, 802.3 bt at Type 2, 802.3 bt at Type 3,
802.3 bt at Type 4, Cat.be
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Technical data
Godkiannanden
Godkannanden
ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter
Djup 46 mm Byggdjup (tum) 1.811 inch
Hojd 75 mm Bygghojd (tum) 2.9527 inch
Bredd 19 mm Byggbredd (tum) 0.748 inch
Nettovikt 118 g
Temperaturer
Lagertemperatur -40 °C...85 °C Omgivningstemperatur -40°C...80°C
Drifttemperatur -40°C..80°C Fuktighet 0...95 % (ingen
daggbildning)
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent
Allmanna data
Segment Datadverspanningsprotokoll  Utférande 802.3 bt vid typ 1, 802.3
bt vid typ 2, 802.3 bt vid
typ 3, 802.3 bt at Type 4,
Kat.5e
Byggform ovrigt, Skarvstickpropp Fargkod silvergra
Skyddsklass IP20 Montageskena obestyckad TS3b6x 15, TS35x 7.5
Hojdomrade for drift <2000 m
Isolationskoordinater enligt EN 50178
Overspanningskategori i Nedsmutsningsgrad 2
Mairkdata IEC/EN
Avledningsstrom, limp (10/350 us) 1 kA Signalkontakt Nej
Markspanning (DC) 48 V Markstrom IN TA
Skyddsniva UP Ledare - Ledare 600V Skyddsniva UP Ledare - PE 5560V
Spéanningstyp AC/DC Svarstid/reservtid <1ns
Genomgangsmotstand (6) <0.1Q Frekvensomrade, max. 100 MHz
Normer IEC 61643-21 Kravklass enligt IEC 61643-21 D1,C1,C2,C3
Hogsta normalspanning, Uc (AC) 48 V Hogsta normalspanning, Uc (DC) 72V
Stotstromstalighet D1 1 kA 10/350 pus Blixtteststrom, limp (10/350 ps) Ledare- 1 kA
PE
Avledningsstrom In (8/20 pus) ledare- 1.5 kA Kapacitans ledare-ledare @ 1 MHz, 1 30 pF
ledare Vrms
Avledningsstrom In (8/20 us) ledare-PE 10 kA Avledningsstrom Imax. (8/20 us) ledare- 10 kA
PE
Kapacitans ledare-PE @ 1 MHz, 1 Vrms 20 pF Stotstromstalighet C2 10 kA
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Skyddsklass

IP20 Fargkod silvergra
Anslutningsdata
Ledaranslutningsteknik RJ45 Anslutningstyp RJ45-Port
Elektriska data
Spéanningstyp AC/DC
Garanti
Tidsperiod 5 Ar
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC000943 ETIM 9.0 EC000943
ETIM 10.0 EC000943 ECLASS 14.0 27-17-15-03
ECLASS 15.0 27-17-15-03
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Circuit diagram
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