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Apparater i denna serie visar universella, analoga process-
varden.

Beroende pa version, kan apparaterna konvertera/isolera
signalerna till en analog stromsignal och har ytterligare
gransvardesrelder som bryter 6vriga signaler.

Egenskaper:

* Flera varianter pa givare kan anvandas.

* En extra stromforsorjning behovs.

« Aven i ogynnsamma ljusforhallanden syns vardet pa
displayen tydligt.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Indikering, Ingang : 1/U universell, Temperatur,
Utgang : Display, analog V / mA, 4 x rela

Art.nr. 2920060000

Typ ACT20D-LED-UI-AO-4RC-AC-DC

GTIN (EAN) 4099986580350

Forp. 1 items
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Godkiannanden
Godkannanden

| CHYV

Wl
ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter
Djup 120 mm Byggdjup (tum) 4.7244 inch
Hojd 48.8 mm Bygghojd (tum) 1.9213 inch
Bredd 96.6 mm Byggbredd (tum) 3.8031 inch
Nettovikt 315 g
Temperaturer
Lagertemperatur Drifttemperatur -20°C...60 °C
Fuktighet 5&hellip;95 % rel.

fuktighet, ingen kondens

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant)

6¢c, 7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

f4905d12-f5616-4eb5-90a8-8c87685bc956

Allmanna uppgifter

Anslutningstyp Fjaderanslutning med noggrannhet <0,1 % av matomradet
stélldon
Monteringstyp Montage pa frampanelen, Skyddsklass IP 65
Frontmontage
Monterbarhet montageskenor Nej Matningsspanning 21,6..253 VAC, (50...60
Hz) eller 19,2...300 VDC
Ineffekt <356W Temperaturkoefficient <0,01% of measurement
range”C
Konfiguration Tryckknapp pa framsidan
Display
Indikeringsomrade -1999..9999 Visningsvarde strommatvarde,

Procentuell- eller
realvardesvisning,
Omkopplingsstatus

Format 14 segment (siffror Typ LED rod, 4-stallig display,
+ bokstaver), Scrolla Sifferstorlek 13,8 mm
text i 8 sprak for
felersattningsvarde (t.ex.
givare ledaravbrott, ingang
utanfor intervallet...)

Cykeltid 2,2 ganger/s Decimalpunkt 18888, 1.8888, 18.888,

188.88, 1888.8

Skalning variabel Reglerbar effekt Ja
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2
Ingang

Kompensation for kalla 16dstallet

intern

Sensor 2-wire transmitter (without
own power supply),
4-tradig givare (med
egen energiférsorjning),
RTD (2,3-wire): Pt100,
Pt200, Pt1000, Ni120,
Cu10, Thermocouples:
B/C/E/J/K/L/
N/R/S/T/W3/
W5, Motstandsmatning,
Potentiometer: 10 Q...10

kQ
Antal ingangar 1 ingdngsmotstand 200Q
Typ ‘aktiv','den anslutna Ledningsmotstand i méatkretsen 50 Q

styrningen maste vara
passiv'

Potentiometer

10 Q..10 kQ

Sensor-forsorjning > 15V DCvid 20 mA

ingdngsspanning

0..1VvDC,0,2..1VDC,
0..10VvDC, 2..10V DC

E: (-100..+1000 °C), J:
(-100..+1200 °C), K:
(-180..+1372 °C), L:
(-200..+900 °C), N: -180...
+1300 °C, R: (-50..+1760
°C), S: (-60...+1760 °C),

T: (-200..+400 °C), U:
(-200..+600 °C), W3:
(0..+2300 °C), W5: (0...
+2300 °C), LR: (-200...
+800 °C), PT100 / 200 /
1000: -200 °C...+850 °C

Temperatur - ingangsomrade

ingangsstrom 0..20 mA, 4..20 mA Ingdngsmotstand spanning > 10 MQ
Reaktionstid Konfigurerbar 0,4...60

s (mA / Vingang),

Konfigurerbar 1...60 s

(temperaturens ingang)
utgang (digital)
Markkopplingsspéanning 24.250V AC Markkopplingsstrom 2A
Digitala utgangar 4 Brytspanning AC, max. 250V
Brytspanning DC, max. 30V Hysteres 0...100 %
Franslagsfordréjning 0..3600s Bryteffekt AC 500 VA
Typ 4 x 1 Vaxlande kontakt Inkopplingsférdréjning 0..3600 s

(hardforgylid)

Alarmfunktion

Gransvarden

Underspénning,
Overspénning,
Understrom, Overstrom,
Overspéanning,
Undertemperatur,
Overtemperatur, Givarfel

10...100 % av %*UN

Typ av omkopplingsfunktion direkt eller inverterad

utgang (analog)

Signalutmatning

direkt eller inverterad

'aktiv','den anslutna
styrningen maste vara

Typ (analogutgang)

passiv'
Produktionsbeteende vid nedskalning av 3.5 mA Utgangsbeteende vid uppgradering av. 23 mA
misslyckanden fel
Antal analoga utgangar 1 Lastmotstand, strom <800 Q
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Isolationskoordination

EMC-Normer EN 61326-1

Nedsmutsningsgrad

2

Galvanisk isolation mellan ingang/utgang/

matning/rela

Isolationsspanning

2,3 kVAC (test) / 250 VAC
(drifttillstdnd)

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik Klambygel, jackbar

Anslutningstyp

Fjaderanslutning med
stalldon

Ledardiameter, AWG, min. AWG 30
Ledararea, fintradig, min. 0.13 mm?2

Ledardiameter, AWG, max

Ledardiameter, fintradig, max.

AWG 12
2.8 mm?2

Artikelbeskrivning

Produktbeteckning

Apparaten &r en inbyggd apparat som anvands for att digitalt visa processens varden som strom,

spanning, motstand, temperatur och potentiometersignaler i realtid. Apparaten ar utformad for
installation i en brytarpanel i ett synligt omrade. Apparaten far endast anvandas inomhus.

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000677 ETIM 9.0 EC000677
ETIM 10.0 EC000677 ECLASS 14.0 27-14-31-10
ECLASS 15.0 27-14-31-10
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Processvirdesindikeringar med LED-display - ACT20D

Apparater i denna serie visar universella, analoga
processvarden.

Beroende pa version, kan apparaterna konvertera/isolera
signalerna till en analog stromsignal och har ytterligare
gransvardesreldaer som bryter dvriga signaler.
Egenskaper:

* Flera varianter pa givare kan anvandas.

* En extra stromforsorjning behovs.

« Aven i ogynnsamma ljusférhallanden syns virdet pa
displayen tydligt.

Allmanna bestillningsdata

Typ PROTECTIVE COVER Utforande

Art.nr. 2964330000 Indikering, Tackhuv, Ingang : 1/U universell, 0-20 mA, HART®
GTIN (EAN) 4099986768086 transparent, Utgang : Potentiometer, Temperatur, termoelement
Forp. 1ST
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