IE-S1ES2LE-500

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Single Pair Ethernet ar en teknologi om endast kraver ett
kabelpar for att overfora data och strom.

Fordelarna med detta gor SPE till det basta valet av nat-
verk pa faltet och generellt.Fordelar med Single Pair Ether-
net

¢ Konsekvent: SPE mojliggor enhetlig Ethernet-baserad
kommunikation fran givaren till molnet

* Framtidssakert: Nyckelteknologi for industri 4.0 och lloT
¢ Flexibelt: Rackvidd pa upp till 1000 m och o6verforings-
hastigheter pa upp till 1 Gbit/sek mojliggor ett brett
anvandningsomrade

* Innovativt: Lagre vikt, mindre utrymmesbehov och
enklare installation

Allméanna bestillningsdata

Utforande Systemkabel, Single Pair Ethernet (SPE), T1-B,
LSZH, 500

Art.nr. 2924370000

Typ IE-S1ES2LE-500

GTIN (EAN) 4099986624818

Forp. 1 items

Forpackning pa plywoodhjul
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Godkiannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Langd 500 m Bygglangd (tum) 19685.0394 inch

Nettovikt 91166 ¢g

Temperaturer

Lagertemperatur -20°C...60 °C Drifttemperatur -20 °C...60 °C

Installation temperature

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Tekniska data for kabel

Mantelfarg svart Oljebestandighet No

Slapkedjetalighet Nej Antal ledare 2

Skarmad Ja Halogener halogenfri, enligt IEC
60754-2, halogenfri, enligt
IEC 60754-1

Isolering PE Flamhardighet in accordance with IEC
60332-1-2

Mantelmaterial LSZH Konfigurerbar kabellangd Nej

Farkodning vit/bla Antal poler 2

Kabelspecifika standarder

Roktathet Enligt IEC 61034
Normer
Roktathet Enligt IEC 61034

Elektriska egenskaper kabel

Kategori T1-B Kopplingsdampning 1 till 600 MHz Typ |
Kopplingsdampning upp till 1000 MHz 70 dB Avskarmningsklass motsvarande EN d
50174-2

Kabeluppbyggnad

Tradar 7 Mantelfarg svart

Area 1x2xAWG 26/7-0.132 Avskarmning S/FTP
mm?

Antal ledare 2 Isoleringsdiameter 1.15 mm

Isolering PE Manteldiameter, max. 3.7 mm

Material mantel LSZH Skarmning ledarpar Aluminiumfolie

Anordning ledare tvinnat par Farkodning vit/bla

Samlingsskarm Skarmflatning av Ledarmaterial Koppar
koppartrad

Spannkraft, max. 14 N
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Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel

Oljebestandighet No UV-bestandig Nej

Fargkod svart Halogener halogenfri, enligt IEC
60754-2, halogenfri, enligt
IEC 60754-1

Bojradie min, upprepad 56 mm Bojradie min, unik 28 mm

Flamhardighet in accordance with IEC Roktathet Enligt IEC 61034

60332-1-2

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC003249 ETIM 9.0 EC003249

ETIM 10.0 EC003249 ECLASS 14.0 27-06-18-01

ECLASS 15.0 27-06-18-01
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