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K-kapslingarna i aluminium i Klippon® -serien lampar sig
utmarkt for ett extremt brett utbud av applikationsomra-
den. Kapslingarna rymmer en méangd olika installerade
komponenter och skyddar dem mot hdga temperaturer
och slag samt ger ett utmarkt IP-skydd.

Oberoende av vilket slags applikation kunden planerar
kan Weidmiuiller tillhandahalla en mangfald av alumini-
umkapslingar som exakt passar kundens krav.
Klippon® K-serien for farliga miljéer kan tillhandahallas
pa begaran.

Vart omfattande produktsortiment erbjuder féljande for-
delar:

¢ Finns i tva ytbehandlingar: natur och pulverlackerad
(RAL 7001)

* Med formpressad kloroprentatning som standard (form-

pressad silikontatning finns som tillval)

¢ Standardiserad kapslingssystem med Torx-skruvhuvud
for 19 kapslingsstorlekar

¢ Montagehal utanfor packningsomradet

* Hoga IP-skyddsklasser: IP66, IP67 och IP68 i enlighet
med DIN EN 60529

e Slagtalighet pa upp till 7 (10) joule

* Utdver tomkapslingsnormen ar kapslingarna certifie-
rade enligt foljande godkannanden: ATEX, IECEx, cULus
och DNV GL.

e Lampliga for jarnvagsapplikationer enligt EN
45545-2:2013

* Saltvattentalig legering

¢ Standardiserad fordelningskapsling med gangade for-
skruvningshal och olika plintkonfigurationer

Allmanna bestillningsdata

Utférande Klippon K (tom kapsling i aluminium), Tom kaps-
ling, Aluminiumkapsling, Hojd: 313 mm, Bredd:
404 mm, Djup: 181 mm, Grundldggande material:
Aluminium AISi12, obehandlad, Silver

Art.nr. 2934260000

Typ KLIPPON K79 VMQ

GTIN (EAN) 4099986682498

Forp. 1 items

Skapandedatum 01.03.2026 12:03:37 MEZ

Katalogversion / Ritningar


https://eshop.weidmueller.com/p/2934260000

KLIPPON K79 VMQ

Tekniska data

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Godkiannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 181 mm Byggdjup (tum) 7.126 inch
Hojd 313 mm Bygghojd (tum) 12.3228 inch
Bredd 404 mm Byggbredd (tum) 15.9055 inch
Montagematt hojd 262 mm Montagematt bredd 384 mm
Vaggtjocklek, min. 5 mm Vaggtjocklek, max. 5 mm
Nettovikt 85009

Temperaturer

Drifttemperatur -50°C...135°C Temperaturomrade for anvandning -50...135 °C
Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Allmanna uppgifter

Materialtjocklek lock 5 mm Materialtjocklek kapsling 5 mm
Materialtjocklek 5 mm Silikon Ja
Driftstemperatur, max 135 °C Driftstemperatur, min. -50 °C

Fastsattning av lock

M6 torx stainless steel
screws with slot

Monteringsanvisning

Vaggmontering

Normer DIN EN 45545-2 Yta obehandlad
Slagtalighet 10 J standardversion Skyddsklass IP66, IP67, IP68
Grundlaggande material Aluminium AISi12 Tatningsmaterial Silikon
Vridmoment for lockskruvar 2.5 Nm Komponentfastsattning Gangade hal M5
Kapslingens fastsattning Hal 6 mm Tatningsmaterial for lock Silikon
Skyddsklass (UL) Type 4, Type 4X Antal lockskruvar 4
Atkomstbppning Bredd 394 mm Flansplat Nej
Lock Ja Atkomstoppning Hojd 303 mm
Anvandningsomraden Processindustri,

Transportvasende,

Fartygsbyggnad,

Foérpackningsindustri,

Hamnanléaggningar,

Maskintillverkning
Certifikatnummer kapsling
Forsakran om Overensstammelse nr. DE PS2410 160412 DEF |Villkor for godkédnnande cULus
(DoC LVD) 001ISS03
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC000261 ETIM 9.0 EC000261
ETIM 10.0 EC000261 ECLASS 14.0 27-18-01-01
ECLASS 15.0 27-18-01-01
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Klippon® K - Gangjarn

Klippon® K-serie, tillbehor
> 7
>
>
s
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Allméanna bestillningsdata

Typ HG K+POK Utférande

Art.nr. 1580360000 Klippon POK (tom kapsling i polyester), Gangjarn utvandigt, Gangjarn,
GTIN (EAN) 4008190203542 Grundlaggande material: Aluminium AISi12, Silver

Forp. 18T

Distanshallare

Distanshallare av rostfritt stal i tre langder for att oka
avstandet mellan montageskenorna eller DIN-skenorna
och kapslingens bakre vagg.

Allméanna bestillningsdata

Typ SP M6 15 MSZN Utférande

Art.nr. 3896100000 Klippon EB (Essential Box), Distanshallare, H6jd: 11.2 mm, Bredd: 10
GTIN (EAN) 4008190857851 mm, Djup: 15 mm, Grundldggande material: Stal, Silver

Forp. 2 ST

Typ SP M6 20 MSZN Utférande

Art.nr. 3896200000 Klippon EB (Essential Box), Distanshéllare, H6jd: 11.2 mm, Bredd: 10
GTIN (EAN) 4008190850234 mm, Djup: 20 mm, Grundlaggande material: Stal, Silver

Forp. 2ST

Typ SP M6 30 MSZN Utférande

Art.nr. 3896300000 Klippon EB (Essential Box), Distanshallare, Hojd: 11.2 mm, Bredd: 10
GTIN (EAN) 4008190850241 mm, Djup: 30 mm, Grundlaggande material: Stal, Silver

Forp. 2ST
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Klippon® K - Viaggfiste

Klippon® K-serie, tillbehor

Allméanna bestillningsdata

Typ KLIPPON K MF KIT 25 Utférande
Art.nr. 9527590000 Klippon K (tom kapsling i aluminium), Monteringsfot, Fastéron, Hojd:
GTIN (EAN) 4032248014071 70 mm, Bredd: 33.5 mm, Djup: 12 mm, Grundlaggande material:
Forp. 1ST Rostfritt stal 1.4301, Silver
Montagehallare
T Vi erbjuder en bred portfélj med vaxande stod for

, enkel hantering och komplettering av vara produkter.
Fran olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar
ar vara komponenter sa detaljerade att de stammer
overens med varandra och pa sa satt underlattar
sammanstallningen i enlighet med respektive standard-

w ! och skyddsbestammelser.

Allméanna bestillningsdata

Typ FKSC M5X8 D9/SW2.5 Utférande

Art.nr. 0295900000 SAK-serien, Insexskruv, Skruvar, Antal poler: 1
GTIN (EAN) 4008190133337

Forp. 50 ST

Djup 15 mm

Klippon® K-serie, tillbehor

Allmanna bestillningsdata

Typ TS35X15 ST 282 K79 VER Utférande

Art.nr. 8000135670 Montageskena, TS 35 x 15, Bredd: 282 mm, utan avlangt hal, med
GTIN (EAN) 4099987090063 langsmalt hal, Stal, galvanisk forzinkad och passiverad

Forp. 1ST
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Typ TS35X15 ST 382 K79 HOR Utférande
Art.nr. 8000135668 Montageskena, TS 35 x 15, Bredd: 382 mm, utan avlangt hal, med

GTIN (EAN) 4099987089944 langsmalt hal, Stal, galvanisk forzinkad och passiverad
Forp. 1ST

Djup 7,5 mm

Klippon® K-serie, tillbehor

Allmanna bestillningsdata

Typ TS35X7.5 ST 282 K79 VER Utforande

Art.nr. 8000135669 Montageskena, TS 35 x 7.5, Bredd: 282 mm, utan avlangt hal, med
GTIN (EAN) 4099987090056 langsmalt hal, Stal, galvanisk forzinkad och passiverad

Forp. 1ST

Typ TS35X7.5 ST 382 K79 HOR Utforande

Art.nr. 8000135667 Montageskena, TS 35 x 7.5, Bredd: 382 mm, utan avlangt hal, med
GTIN (EAN) 4099987089937 langsmalt hal, Stal, galvanisk forzinkad och passiverad

Forp. 1ST
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