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UV-stralning orsakar omfattande stress och aldrande av
plast i utomhustillampningar.

Vara nya THM Pv-dekaler star emot denna inverkan och ar
extremt hallbara i utomhusmiljoer.

Vara TABPACK-PV har en kompakt design. De ar tryckta
varningsdekaler, som bor vara en del av basutrustningen i
en professionell solcellskonstruktion.

Fordelar i korthet:

* Vadermotstand testat enligt ISO DIN EN ISO
4892-2:2013 tabell 3, forfarande A cykel 1 vid 5000 tim-
mar

¢ Individuellt markt med M-Print® PRO

* Enkel och snabb utskrift med THM MultiMark

Allméanna bestillningsdata

Utférande Apparatmarkning, Apparatmarkning, 30 x, Silver
Art.nr. 2969100000

Typ THM PV EL 30 SI 30M

GTIN (EAN) 4099986783768

Forp. 1 items
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Technical data
Godkiannanden
ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter
Djup 0.1 mm Byggdjup (tum) 0.0039 inch
Hojd 30 mm Bygghojd (tum) 1.1811 inch
Langd 30000 mm Bygglangd (tum) 1181.1 inch
Nettovikt 100g
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent
Allmanna data
Limma Polyakrylatlim Utférande sjalvhaftande
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0 Temperaturomrade for anvandning max. -50 °C
Temperaturomrade for anvandning min. 110 °C Fargkod Silver
Halogener Ja Langd 30000 mm
Grundlaggande material Vinylfilm Skrivna tecken utan
Godkannande enligt UL 969 Ja
Ledar- och kabelmarkning
Halogener Ja
Apparatmarkning
Halogener Ja
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288
ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 14.0 27-28-11-04
ECLASS 15.0 27-28-11-04
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Accessories

Fargband

Dessa skrivare ger utmarkt utskriftsresultat tack
vare termotransfertekniken. Olika material och ett
anvandarvanligt utskriftssystem under Windows
optimerar markningsarbetet.

Allméanna bestillningsdata

Typ RIBBON MM 84/300 WS Utférande
Art.nr. 2005040000 Ink ribbon
GTIN (EAN) 4050118390025

Forp. 1ST

THM MULTIMARK

Dessa skrivare ger utmarkt utskriftsresultat tack
vare termotransfertekniken. Olika material och ett
anvandarvanligt utskriftssystem under Windows
optimerar markningsarbetet.

Allméanna bestillningsdata

Typ MULTIMARK ROLLER 115 Utférande
Art.nr. 1357420000

GTIN (EAN) 4050118160314

Forp. 1ST

THM MULTIMARK PLUS

Dessa skrivare ger utmarkt utskriftsresultat tack
vare termotransfertekniken. Olika material och ett
anvandarvanligt utskriftssystem under Windows
optimerar markningsarbetet.

Allmanna bestillningsdata

Typ MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Utférande
Art.nr. 2672590000

GTIN (EAN) 4050118708097

Forp. 1ST
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