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Produktillustration

Avbildning liknande
Individuella relaer for TERMSERIES
* Elektromekaniska relaer
* Olika kontaktmaterial

Allméanna bestillningsdata

Utférande TERMSERIES, Rela, Antal kontakter: 2, Vaxlande-
kontakt AgNi, Markstyrspanning: 24 V DC, Varak-
tig strom: 8 A, Stickanslutning, Testknapp finns: Ja

Art.nr. 2972690000
Typ RCL454024

GTIN (EAN) 4099986795273
Forp. 10 items
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Godkidnnanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

UL File Number Search UL-webbplats

Certifikat nr (cURus) E223474

Matt och vikter

Djup 29 mm Byggdjup (tum) 1.1417 inch
Hojd 25.5 mm Bygghojd (tum) 1.0039 inch
Bredd 13 mm Byggbredd (tum) 0.5118 inch
Nettovikt 999g¢g

Temperaturer

Lagertemperatur -40°C..70°C Drifttemperatur -40°C..70°C
Fuktighet 5...85 % rel. fuktighet,

ingen kondens

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Markdata UL

Certifikat nr (cURus) E223474

Styrsida

Markstyrspanning 24V DC Spolmotstand 1440 Q+ 10 %
Statusindikering Ja

Belastningssida

Markkopplingsspanning 250V AC max. Kopplingsfrekvens vid marklast 0.1 Hz

Max. brytstrom 8A Brytspanning AC, max. 250V
Inkopplingsfordréjning <15 ms Franslagsfordrojning <8 ms

Kontakttyp

2 CO contact (AgNi)

min. Bryteffekt

TmA@24V,10mA@ 12
V,100mA/5V

Allmanna uppgifter

Testknapp finns Ja Version av testknapp I:ésbar testknapp,
Aterfjadrande testknapp

Mekanisk indikator for brytarlage Ja Fargkod svart

Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-2

Isolationskoordinater

Nedsmutsningsgrad 3 Overspanningskategori 1]

Kryp- och luftstracka ingang - utgdng 8 mm Spanningshallfasthet, ingang/utgdng 5 kVeff / Tmin
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Spanningstalighet for ppna kontakter 1 kVeff / 1 min Stothallspéanning 1.2/50 us
Stothallspanning vid ingang och utgang 1.2/50 us

Ytterligare information om godkannanden/normer

Certifikat nr. (VDE) 40057912 Certifikat nr (cURus) E223474
Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik Stickanslutning

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01
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Kopplingsbild
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Miscellaneous
0 I
Type RIDER Control Low —J L Evmruhgrsinn
white
Type of constraction rw transparent
i é%&, pinning § mm Coil valtags
pinning 5 mm
S 16 A, pinning 5 mm, inrush version H;g ;EE EE
048 48VIOC
Typa of contact 110 110V 0C
1100
2 20 524  VAC
3 1ND 615 115VAC
730 230VAC
Contact material
4 Aghi 90/10
5 Aghi 90/10 hard gold plated
L AgSn0z
T AgSn02 + Tungsten (W) pre-make contact

Typnycklar
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