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Produktillustration

Koppla hoga AC-addningar pa upp till 30 A tillforlitligt
och helt utan slitage och buller.

* Lastkrets 1-fas: 24 ... 230 VAC/20 A, 42 ... 600V
AC/30 Aeller24 ..1000VDC/15 A

¢ Kompakt byggform med en bredd fran 17,8 mm

¢ Alternativ version med inbyggt stromdévervakning moj-
liggor stromoévervakningen

* Redo att anvdandas med inbyggd kylflans och bas for
montageskena for montering pa DIN-skena TS35

* Kortslutningsskydd med kretsbrytare mojlig

¢ Utgangsanslutningar ringkabelsko lamplig

Allméanna bestillningsdata

Utférande Power Solid-State Relais, Optokopplare, Markstyr-
spanning: 3..32 V DC, Markkopplingsspanning:
24..230V AC +10% -15%, Varaktig strom: 20 A

Art.nr. 2986890000

Typ PSSRN K 24VDC 1Z K 240VAC 20A
GTIN (EAN) 4099986853010

Forp. 1 items
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Godkidnnanden
Godkannanden
us
LISTED
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E537615
Matt och vikter
Djup 103 mm Byggdjup (tum) 4.0551 inch
Hojd 110 mm Bygghojd (tum) 4.3307 inch
Bredd 17.8 mm Byggbredd (tum) 0.7008 inch
Nettovikt 206 g
Temperaturer
Lagertemperatur -40 °C...100 °C Omgivningstemperatur -40 °C...80°C
Drifttemperatur Fuktighet 95 % relativ fuktighet,
icke-kondenserande vid 40
°C
Sannolikhet for bortfall
MTTF 28 a

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant)

7cl

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Styrsida

Markstyrspanning 3..32VDC Markstyrstrom 7.5mA .. 11T mA
Statusindikering Gron LED

Belastningssida

Markkopplingsspanning

24..230V AC +10%-15%

Normalspéanning

5A(AC53);20A(ACH1)

@ 40°C
Max. brytstrom 20 A Belastningskategori ACbH1,ACH53
Inkopplingsstrommen bTA Impulsbelastning, gransstrom 325 A (10 ms, non-
recurrent)
Lastgransintegral (12t) <10 ms 525 A?s Inkopplingsfordrojning <10 ms
Franslagsfordrojning <10 ms Lackstrom <3 mA
min. Brytstrom 150 mA Kortslutningssaker Nej

Skyddskoppling lastsida

Inbyggt varistor, RC-lank

Kontakttyp

1 NO contacts (Thyristor
(zero-cross switch))

Frekvensomrade utgangsspanning

45..65 Hz
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Allmanna uppgifter

Utférande Enkelfas med monterad Montageskena obestyckad TS 35
kylflans (nollspénning
switchutgang)

Fargkod svart

Isolationskoordinater

Nedsmutsningsgrad 2 Overspanningskategori 1}

Spanningstalighet styrsida - lastsida 4 kVeff
Stothallspanning 6 kV (1,2/50 us)

Dialektrisk hallfasthet pa lastsidan - holje 4 kVeff
Skyddsklass IP20

Ytterligare information om godkidannanden/normer

Certifikat-Nr. (cULus) E537615

Anslutningsdata (styrsida)

Ledaranslutningsarea, dubbla andhylsor, 0.5 mm?2
styrsida, min.

Ledaranslutningsarea, massiv, styrsida, 2.5 mm?2
max.

Ledaranslutningsarea, massiv, styrsida, AWG 18
max. (AWG)

Ledaranslutningsarea, dubbla dndhylsor, 2.5 mm?2
styrsida, max.

Ledaranslutningsarea, massiv, styrsida, AWG 12
min. (AWG)

Avisoleringslangd, styrsida 8 mm

Anslutningsteknik (styrsida) Skruvanslutning

Min. omrade mérkanslutningsarea 0.75 mm?

(styrsida)

Max. omrade markanslutningsarea 2.5 mm?2 Ledaranslutning (styrsida) M3-skruv med infalld
(styrsida) bricka
Min. atdragningsmoment (styrsida) 0.5 Nm Max. atdragningsmoment (styrsida) 0.6 Nm
Klingmatt (styrsida) Pz 1
Anslutningsdata (lastsida)
Avisoleringslangd, lastsida 12 mm Ledaranslutningsarea, fintradig, tva 1T mm?2
klambara ledare, lastsida, min.
Ledaranslutningsarea, flertradig, lastsida,AWG 10 Ledaranslutningsarea, fintradig, tva AWG 10

min. (AWG)
Ledaranslutningsarea, massiva, lastsida, AWG 10
min. (AWG)

klambara ledare, lastsida, min. (AWG)

Ledaranslutningsarea, flertradig, lastsida, AWG 18
max. (AWG)

Ledaranslutningsarea, massiv, lastsida, 2.5 mm?2
min.

Ledaranslutningsarea, dubbla andhylsor, AWG 18
lastsida, max. (AWG)

Ledaranslutningsarea, dubbla andhylsor, AWG 12
lastsida, min. (AWG)

Ledaranslutningsarea, massiv, lastsida, AWG 14
max. (AWG)

Ledaranslutningsarea, fintradig, tva 6 mm?2
klambara ledare, lastsida, max.
Ledaranslutningsarea, massiv, lastsida, 6 mm?2
max.

Ledaranslutningsarea, flertradig, lastsida, 1 mm2
min.

Ledaranslutningsarea, fintradig, tva AWG 18
klambara ledare, lastsida, max. (AWG)

Ledaranslutningsarea, flertradig, lastsida,6 mm?2
max.

Anslutningsteknik (lastsida) Skruvanslutning

Min. omrade markanslutningsarea 2.5 mm?2 Max. omrade markanslutningsarea 6 mm?

(lastsida) (lastsida)

Ledaranslutning (lastsida) M4-skruv med infalld Min. atdragningsmoment (lastsida) 1.5 Nm
bricka

Max. atdragningsmoment (lastsida) 2 Nm Klingmatt (lastsida) Pz 2

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002055 ETIM 9.0 EC002055

ETIM 10.0 EC002055 ECLASS 14.0 27-37-10-14
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ECLASS 15.0

27-37-10-14
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Miscellaneous

Power Solid-State Relay (PSSR)

C oottt

Type

P Power

SSR SoldState
Relay

N Nomal

Input Terminal

K Swd

S Clmping Yoke

Input valtage

24V 2406

Number of phasos

1 iphase

3 3phase

Output function

Z  Zsrocross

M Zerocross wih
manitoring

D DCOupt

Additional Function
T Temperature protection

Output current

150 15Aat 40°C
208 20 Aat40°C
£ 30Aa40°C

Output voltage
240VAC  240VA
BOOVAC 60OV AC
1000V0C 1000V 06

Output Torminal

e L4 Stud

%

Type codes
Miscellaneous
Suggested mounting " 50mm
distances to ensure
optimal heat dissipation
= 2
. Refer to
Power Solid Derati
vertical orientated Spachg et 100mm
L
e —T
50mm
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Ovrigt

Signal characteristics of zero cross switching
solid-state relays

U, A Uinpul
Input N
t
ULnad
Load
Output g y
|
switch-on delay switch-off delay t

Shown at an example with resistive load.

1. Switches on at first zero cross of mains voltage while control input gets signal.

2. Switches off at next zero cross of mains current after control input signal was
switched off.

Switching DC voltages is not possible with this solid-state relays.
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