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Mojligheten att koppla bort ledningar i EXl-omradet for-
enklar installationen och servicen och mojliggor battre
forberedelser.

Rockstar® EXI-insatserna som visas har ar utrustade med
PUSH IN-anslutningar och ar darfor mycket enkla att
ansluta.

De identifieras genom artikelns beteckning

Allméanna bestillningsdata

Utférande ,Hane, 500V, 5 A, Antal poler: 24, PUSH IN,
Installationsstorlek: 8

Art.nr. 3001280000

Typ HDC HE 24 MP EXI

GTIN (EAN) 4099986902374

Forp. 1 items
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Godkiannanden
ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter
Djup 111 mm Byggdjup (tum) 4.3701 inch
Hojd 33.8 mm Bygghojd (tum) 1.3307 inch
Bredd 34 mm Byggbredd (tum) 1.3386 inch
Nettovikt 104 g
Temperaturer
Gransvarde, temperatur -40°C..125°C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 6¢
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP b67daa31-7dca-434d-8290-da7fb52f83a2
Allménna data
Antal poler 24 Stickcykler Ag =500
Anslutningstyp PUSH IN Installationsstorlek 8
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0 Genomgangsmotstand (6) 2 mQ
Fargkod beige Isolationsmotstand 1010 Q
Isoleringsmaterial PC glasfiberforstarkt Isoleringsmaterialgrupp llla
(UL-listad och jarnvag-
kvalificerad)
Yta Silver passiverad Typ Hane
Nedsmutsningsgrad 3 Grundlaggande material Kopparlegering
Serie HE Markspanning (DIN EN 61984) 500V
Markstrom (DIN EN 61984) 5A Halogenfri true
Lag rokutveckling enligt DIN EN Ja BG 8
45545-2
Tandskyddstyp 112G Ex ib IIC T6 Gb
Matt
Bredd 34 mm Langd sockel 111 mm
Ho6jd hylsa 33.8 mm
Anslutningsdata PE
Anslutningstyp PE Skruvanslutning Klingmatt slits (PE-anslutning) SD0,8x4,0
Avisoleringslangd PE-anslutning 10 mm Tightening torque, max. PE connection 1.5 Nm
Tightening torque, min. PE connection 1.2 Nm Montageskruv M 4
Maérkarea 4 mm?2 Ledardiameter, AWG (PE), min. AWG 20
Ledaranslutningsarea AWG (PE), max. AWG 12
Utforande
Klingmatt slits (skruvanslutning) SD0,5x 3,0 Avisoleringslangd nominellt 10 mm
Anslutningstyp PUSH IN Installationsstorlek 8
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Tekniska data
Genomgangsmotstand (6) <2 mQ Ledardiameter, entradig max. 2.5 mm?2
Ledardiameter, entradig min. 0.5 mm? Ledararea, fintradig med @ndhylsa DIN 1.5 mm?2
46228/4, max.

Ledararea, fintradig med dndhylsa DIN 2.5 mm?2 Ledararea, fintradig med andhylsa DIN 0.5 mm?2
46228/1, max. 46228/1, min.
Ledardiameter, fintradig, max. 2.5 mm?2 Ledararea, fintradig, min. 0.5 mm?2
Ledardiameter, max. 2.5 mm?2 Ledardiameter, min. 0.5 mm?2
Yta Silver passiverad Grundlaggande material Kopparlegering
BG 8
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-05
ECLASS 15.0 27-44-02-05
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Dim. 8

Allméanna bestillningsdata

Alternativet med att koppla bort ledningar i EXI-omradet
forenklar installationen och servicen och mojliggor battre
forberedelser.

Rockstar® EXI-hdljena som visas har identiferas genom
artikelns beteckning.

Ingen bla farg behovs darmed. En bla EXI-packbox behovs
for att fardigstalla holjet.

Typ HDC 24B ABU EXI Utférande

Art.nr. 3001330000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP 65, i

GTIN (EAN) 4099986902411 ijackat tillstdnd, Chassikapa, Tvarforregling pa underdelen,

Forp. 1ST Overkopplingsbygel inte utbytbar, Standard

Typ HDC 24B TOBU 1M25G EXI Utférande

Art.nr. 3001520000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP 65, i ijackat
GTIN (EAN) 4099986902497 tillstand, Kabelingang pa sidan, stickproppskapa, Tvarforregling pa
Forp. 1ST underdelen, Standard, Storlek pa kabelinforingar: M 25

Typ HDC 24B TSBU 1M25G EXI Utforande

Art.nr. 3001460000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP 65, i ijackat
GTIN (EAN) 4099986902480 tillstand, Kabelingang pa sidan, stickproppskapa, Tvarforregling pa
Forp. 1ST underdelen, Standard, Storlek pa kabelinforingar: M 25

Kloropren-tatningsmaterial, -40 °C - +70 °C

/

0,
DA

Allmanna bestillningsdata

Polyamid kabelforskruvningar som ar lampliga for
anvandning i omraden med explosionsrisk Ex e (utokad
sakerhet) och Ex i (egensakerhet).

Weidmiiller erbjuder en produktfamilj utan begransningar
och forutom efterlevnad av standarder utmarker sig
kabelforskruvningen tack vare sin forhojda slagtalighet

pa 4/7 Joule och ett mojligt temperaturomrade ned till
-60°C utan begransningar. De har testats mot nuvarande
standard och EN 60079-O-direktivet och de ar aven ATEX-
och IECEx-certifierade.

Typ VG M25 EXI 12-17 CR7J G4
Art.nr. 2722270000

GTIN (EAN) 4050118821505

Forp. 50 ST

Utférande

VG Exi 7J (Ex plastforskruvning 7J Exi), kabelférskruvning, Rak, M 25,
10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar
(30 min.), Polyamid 6
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