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Alternativet med att koppla bort ledningar i EXI-omradet
forenklar installationen och servicen och mojliggor battre
forberedelser.

Rockstar® EXI-hdljena som visas har identiferas genom
artikelns beteckning.

Ingen bla farg behovs darmed. En bla EXI-packbox behovs
for att fardigstalla holjet.

Allméanna bestillningsdata

Utférande HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass:
IP 65, i ijackat tillstdnd, Kabelingang pa sidan,
stickproppskapa, Tvarforregling pa underdelen,
Standard, Storlek pa kabelinforingar: M 20

Art.nr. 3001360000

Typ HDC 06B TOLU 1TM20G EXI
GTIN (EAN) 4099986902435

Forp. 1 items
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Godkidnnanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Hojd 52 mm Bygghojd (tum) 2.0472 inch
Bredd 43 mm Byggbredd (tum) 1.6929 inch
Nettovikt 124 g

Temperaturer

Gransvarde, temperatur -40°C..125°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Allmanna data

Atdragningsmoment 1.2 Nm Kapslingsmaterial Aluminiumpressgjutgods
Yta Pulverlack Skyddsklass IP 65, i ijackat tillstand
EMC-kapslingar Nej Material laselement Rostfritt stal
Tandskyddstyp 112G Exib [ICT6 Gb
Matt
Kabelingang m. ganga Bredd kapsling 43 mm
Langd kapsling 60 mm Hojd kapsling B 52 mm
Utférande
Kabelférskruvningar, antal 0 Storlek pa kabelinforingar M 20
Overdel/Underdel/Lock upper part Overtickning utan lock
Atdragningsmoment 1.2 Nm Antal kabelingdng uppe 1
Antal kabelingang pa sidan 0 Utférande kapsling Kabelingang pa sidan,
stickproppskapa
Utférande lassystem Tvarforregling pa Byggform Standard
underdelen
Installationsstorlek 3 Kabelingang m. ganga
Typ Stickkontakt Bygelutforande Langsbygel
Tatning NBR Ganga (inre) M 20
Farg (RAL) RAL 7035 BG 3
Lamplig for ModuPlug® Nej
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437
ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 14.0 27-44-02-02
ECLASS 15.0 27-44-02-02
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Kloropren-tiatningsmaterial, -40 °C - +70 °C
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Allmanna bestillningsdata

Polyamid kabelforskruvningar som ar lampliga for
anvandning i omraden med explosionsrisk Ex e (utokad
sakerhet) och Ex i (egensakerhet).

Weidmdiiller erbjuder en produktfamilj utan begransningar
och forutom efterlevnad av standarder utmarker sig
kabelforskruvningen tack vare sin forhojda slagtalighet

pa 4/7 Joule och ett mojligt temperaturomrade ned till
-60°C utan begransningar. De har testats mot nuvarande
standard och EN 60079-O-direktivet och de ar aven ATEX-
och IECEx-certifierade.

Typ VG M20 EXI 7-13 CR7J G4 Utférande

Art.nr. 2722250000 VG Exi 7J (Ex plastforskruvning 7J Exi), kabelférskruvning, Rak, M 20,
GTIN (EAN) 4050118821482 10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar
Forp. 50 ST (30 min.), Polyamid 6

Typ VG M20 EXI 11-14 CR7J G4 Utférande

Art.nr. 2722260000 VG Exi 7J (Ex plastforskruvning 7J Exi), kabelférskruvning, Rak, M 20,
GTIN (EAN) 4050118821499 10 mm, OD min. 11 - 0D max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar
Forp. 50 ST (30 min.), Polyamid 6

Typ VG M20 EXI 7-12 CR7J G4 Utforande

Art.nr. 2722240000 VG Exi 7J (Ex plastforskruvning 7J Exi), kabelférskruvning, Rak, M 20,
GTIN (EAN) 4050118821475 10 mm, OD min. 7 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar
Forp. 50 ST (30 min.), Polyamid 6
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Allmanna bestillningsdata

Mojligheten att koppla bort ledningar i EXl-omradet
forenklar installationen och servicen och mojliggor battre
forberedelser.

Rockstar® EXI-insatserna som visas har ar utrustade med
PUSH IN-anslutningar och ar darfor mycket enkla att
ansluta.

De identifieras genom artikelns beteckning

Typ HDC HE 6 FP EXI Utforande

Art.nr. 3001190000 , Hylsa, 500 V, 5 A, Antal poler: 6, PUSH IN, Installationsstorlek: 3
GTIN (EAN) 4099986902305

Forp. 18T

Typ HDC HE 6 MP EXI Utforande

Art.nr. 3001200000 , Hane, 500V, 5 A, Antal poler: 6, PUSH IN, Installationsstorlek: 3
GTIN (EAN) 4099986902312

Forp. 18T
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