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Stromomvandlare med stickkontakt

Stromomvandlare med stickkontakt anvands overallt dar
stora strommar uppat till 5 O00A behover matas och
bearbetas. Vara stromomvandlare med stickkontakt matar
sekundara strommar pa 1 A eller 5 A. Weidmdiiller erbju-
der dven en kompakt stromomvandlare med lag effekt for
omvandling av strommar pa upp till 600 och spanningar
pa upp till 333 mV.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Primérstrom: 40 A, Sekundarstrom max.: 1 A,
Load: 1 VA, noggrannhetsklass: 3

Art.nr. 3008140000

Typ CMA-A20-40-1A-3-1VA

GTIN (EAN) 4099986909441

Forp. 1 items

Tillverkare ENTES Elektronik
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CMA-A20-40-1A-3-1VA

Tekniska data
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Germany

www.weidmueller.com

Godkidnnanden

Godkannanden UK

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 57 mm Byggdjup (tum) 2.2441 inch
Hojd 65 mm Bygghojd (tum) 2.5591 inch
Bredd 47 mm Byggbredd (tum) 1.8504 inch
Nettovikt 295¢g

Temperaturer

Lagertemperatur Drifttemperatur -5°C..40°C
Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Elektriska attribut

noggrannhetsklass 3 Sekundarstrom 0..1TA

Load 1VA Primarstrom 40 A
Tekniska egenskaper

Skyddsklass IP20 Varmeklassad varaktig strom ITermisk 1,2 x Inom
Nominell frekvens 50/ 60 Hz

Isolationskoordination

noggrannhetsklass 3 Isolationsspanning 3 kV/1 min
Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002048 ETIM 9.0 EC002048
ETIM 10.0 EC002048 ECLASS 14.0 27-21-09-02
ECLASS 15.0 27-21-09-02
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