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De fyra modulstorlekarna ger individuella propplosningar
som sparar en stor mangd utrymme. Den mindre del-
ningen bidrar ocksa till en optimerad design.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Modul, 150V, 10 A, Antal poler: 42, Crimpanslut-
ning, Hane, Nédvandiga insticksplatser: 2

Art.nr. 3011270000

Typ HDC MHD 42 MC

GTIN (EAN) 4099986916883

Forp. 1 items
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Godkiannanden
Godkannanden ( €
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E310075
Matt och vikter
Djup 34 mm Byggdjup (tum) 1.3386 inch
Hojd 34 mm Bygghojd (tum) 1.3386 inch
Bredd 33.9 mm Byggbredd (tum) 1.3346 inch
Langd 29.3 mm Bygglangd (tum) 1.1535 inch
Nettovikt 3049
Temperaturer
Gransvarde, temperatur -40°C...125°C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent
Allmanna data
Antal poler 42 Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Isolationsmotstand 1012 Q Stickcykler 2500
Typ Hane Overspianningskategori I}
Nedsmutsningsgrad 3 Grundlaggande material Polykarbonat,
glasfiberforstarkt

Serie ModuPlug Markspanning (DIN EN 6 1984) 150V
Markspanning enligt UL/CSA 600V Markstotspanning (DIN EN 61984) 2.5 kv
Markstrom (DIN EN 61984) 10 A Nodvandiga insticksplatser 2
PE anslutningsdata
Anslutningstyp PE Skruvanslutning via

modulram
Utforande
Ledardiameter, AWG, max AWG 14 Avisoleringslangd nominellt 8 mm
Anslutningstyp Crimpanslutning Ledardiameter, AWG, min. AWG 26
Ledardiameter, max. 2.5 mm? Ledardiameter, min. 0.14 mm?2
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-17
ECLASS 15.0 27-44-02-17
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Crimpkontakter HD
Crimpning ar en elektrisk och mekaniskt saker och
Y palitlig anslutning mellan ledare och kontakt. En idealisk
. crimpkontakt ar gastat och korrosionstalig.
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Allmanna bestillningsdata

Typ HDC-C-HD-SMO0.14-0.37AG Utférande

Art.nr. 1651520000 Maéngpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, Hane,
GTIN (EAN) 4008190400194 Ledardiameter, max.: 0.37, svarvade, Kopparlegering

Forp. 100 ST

Typ HDC-C-HD-SMO0.14-0.37AU Utférande

Art.nr. 1651620000 Mangpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, Hane,
GTIN (EAN) 4008190400293 Ledardiameter, max.: 0.37, svarvade, Kopparlegering

Forp. 100 ST

Typ HDC-C-HD-SMO.5AG Utférande

Art.nr. 1651530000 Mangpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, Hane,
GTIN (EAN) 4008190400200 Ledardiameter, max.: 0.5, svarvade, Kopparlegering

Forp. 100 ST

Typ HDC-C-HD-SMO0.5AU Utfoérande

Art.nr. 1651630000 Mangpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, Hane,
GTIN (EAN) 4008190400309 Ledardiameter, max.: 0.5, svarvade, Kopparlegering

Forp. 100 ST

Typ HDC-C-HD-SMO0.75-1.00AG Utforande

Art.nr. 1601750000 Mangpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, Hane,
GTIN (EAN) 4008190134280 Ledardiameter, max.: 1, svarvade, Kopparlegering

Forp. 100 ST

Typ HDC-C-HD-SMO0.75-1.00AU Utforande

Art.nr. 1651640000 Mangpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, Hane,
GTIN (EAN) 4008190400316 Ledardiameter, max.: 1, svarvade, Kopparlegering

Forp. 100 ST

Typ HDC-C-HD-SM1.5AG Utforande

Art.nr. 1651550000 Mangpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, Hane,
GTIN (EAN) 4008190400224 Ledardiameter, max.: 1.5, svarvade, Kopparlegering

Forp. 100 ST

Typ HDC-C-HD-SM1.5AU Utférande

Art.nr. 1651650000 Mangpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, Hane,
GTIN (EAN) 4008190400323 Ledardiameter, max.: 1.5, svarvade, Kopparlegering

Forp. 100 ST

Typ HDC-C-HD-SM2.5AG Utférande

Art.nr. 1651560000 Mangpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, Hane,
GTIN (EAN) 4008190400231 Ledardiameter, max.: 2.5, svarvade, Kopparlegering

Forp. 100 ST

Typ HDC-C-HD-SM2.5AU Utférande

Art.nr. 1651660000 Mangpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, Hane,
GTIN (EAN) 4008190400330 Ledardiameter, max.: 2.5, svarvade, Kopparlegering

Forp. 100 ST
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Elektriska moduler

Flexibel
o De fyra modulstorlekarna ger individuella propplésningar
—= som sparar en stor mangd utrymme. Den mindre
dr delningen bidrar ocksa till en optimerad design.
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Allméanna bestillningsdata

Typ HDC MHD 42 FC Utférande

Art.nr. 3011310000 Modul, 150 V, 10 A, Antal poler: 42, Crimpanslutning, Hylsa,
GTIN (EAN) 4099986916890 Nodvandiga insticksplatser: 2

Forp. 1ST
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