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Produktillustration

Medan i M 12 standardsystem en vridhylsa skruvas och
laser kontakten vibrationssakert, fungerar Push-Pull med
ett klick, p4 samma satt som de kdnda anslutningssyste-
men for tradgardsslangar. Den horbara lasningen garante-
rar en sdker och palitlig anslutning och en hog tathet. De
nya SAI-FIXCON®-férdelarna finns for bade M 12-stickkon-
takter och de nya Push-Pull-stickkontakterna.

Allméanna bestillningsdata

Utforande Med M23-utgéng, 19-polig, M12, M23, 30V, A-
kodad, LED: Ja, Initiator ljusdiod: Ja, Anslutnings-
typ: PNP

Art.nr. 3023720000

Typ SAI-06D-VP3V-5A-P12L-PNP

GTIN (EAN) 4099986944725

Forp. 1 items
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Godkidnnanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Hojd 35.2 mm Bygghojd (tum) 1.3858 inch
Bredd 56 mm Byggbredd (tum) 2.2047 inch
Langd 134 mm Bygglangd (tum) 5.2756 inch
Nettovikt 250g

Temperaturer

Drifttemperatur -25-80°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Bumetrizole (UV-326) 3896-11-5
SCIP aff684c1-bd47-44d6-8d6¢-78b6bd 183080
Anslutningsdata

Fordelarutgang

Med M23-utgang, 19-polig

Anslutningsvridmoment

Nm
Normer
Kontaktdon Norm IEC 61076-2-010
Allméanna tekniska data
Skyddsklass IP67, i atdraget tillstand Anslutningsstationens kodning A-kodad
Antal poler 5 Antal kontakthylsor 6
Anslutningsgéanga M12, M23 Brandegenskaper V-0
LED Ja Initiator ljusdiod Ja
LED farg for driftsfunktion gron LED farg for E/A funktion gul
Elektriska data
Markspanning, min. 0V Markspanning, max. 30V
Max. strombelastbarhet per spar 4 A Summastrém 10 A
Strém per signal 2A Spéanningseparering finns Nej
Isolationsmotstand 109 Q
Materialdata
Material i O-ring FKM, NBR Kapslingsmaterial PBT
Fordelarmaterial Plast Kapslingsfarg svart
Kontaktmaterial CuZn, CuSn Kontaktyta forgylld
Kontakthallarmaterial PA
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Tekniska data for kabel

Antal poler 5 Slapkedjetalighet Nej
Klassificeringar

ETIM 8.0 EC003558 ETIM 9.0 EC003558
ETIM 10.0 EC003558 ECLASS 14.0 27-44-01-11
ECLASS 15.0 27-44-01-11
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Profilritning Detaljerad ritning
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Allmanna bestillningsdata

ESG ar den beprévade markningen for manga kanda
elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet ar en
hogklassig apparatmarkning med en kontrastrik text.
Olika typer ar tillgangliga for enheter fran tillverkare som
Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fordelar i korthet:

¢ Universellt anvandbara skyltar, beroende av typ:
antingen sjalvhaftande eller snappbara markningar.

e For apparater pa skena, som t.ex. automatsakringar,
erbjuder vi ESG for pasnappning pa en skyltskena

* Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

For specialtryck: Skicka en fil till oss av var
markningsprogramvara M-Print PRO eller M-

Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ ESG 9/20 MC NE WS Utférande

Art.nr. 1609940000 ESG, Apparatmérkning x 20 mm, PA 66, Fargkod: vit, jackbar
GTIN (EAN) 4008190203528

Forp. 200 ST

PUSH IN

Allmanna bestillningsdata

Individuella kabellangder kravs ofta nufortiden. For att
uppfylla detta krav erbjuder Weidmiuiller ett brett utbud av
kontaktdon for fri konfektionering.

Han- och hondelar for konfektionerbar montering

for anslutningarna M8, M12, M16 och 7/8" som ar
mycket stabila och till exempel passar for maskinteknik.
Kontaktdonet M 12 erbjuder ett urval av 5 olika
anslutningssystem.

Typ SAISGP-P-6A-4/8-P12 Utforande

Art.nr. 3153330000 Féltanslutningsbar anslutning, M 12 Push-Pull
GTIN (EAN) 4099987636209

Forp. 18T

Typ SAISWP-P-5A-4/8-P12 Utforande

Art.nr. 3153340000 Féltanslutningsbar anslutning, M12 Push-Pull
GTIN (EAN) 4099987636216

Forp. 18T
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M12

Allméanna bestillningsdata

Skyddskapor skyddar oanslutna kontaktingdngar mot
extern inverkan.

Typ SAI-SK-M12-PushPull Utférande

Art.nr. 3123470000 Skyddade komponentgrupper, Skyddskapa
GTIN (EAN) 4099987270120

Forp. 18T
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