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Technical data
Godkiannanden
ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter
Djup 65.5 mm Byggdjup (tum) 2.5787 inch
Hojd 92.2 mm Bygghojd (tum) 3.6299 inch
Bredd 18.56 mm Byggbredd (tum) 0.7283 inch
Nettovikt 74 ¢g
Temperaturer
Lagertemperatur Drifttemperatur -25 °C...55 °C
Fuktighet 5-95 % rel. fuktighet
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent
Allménna data
Optisk funktionsdisplay Nej Byggform Skarvstickpropp
Fargkod gra Skyddsklass IPOO
Montageskena obestyckad Samlingskena Akustisk signal Nej
Hojdomrade for drift <4000 m
Isolationskoordinater enligt EN 50178
Nedsmutsningsgrad 2
Markdata IEC/EN
Signalkontakt Nej Markspanning (AC) 240V
Markstrom IN 6.3A Spéanningstyp AC
Sakringsskydd 6,3A Normer IEC 61984
Akustisk signal Nej Kortslutningsstrom ISCCR (Short Circuit 25 kA
Current Rating)
Integrerad forsékring Ja
Allménna data
Skyddsklass IPOO Fargkod gra
Anslutningsdata
Avisoleringslangd 13 mm Ledaranslutningsteknik PUSH IN
Anslutningsomrade, méarkarea 2.5 mm?2 Anslutningsomrade, min. 0.82 mm?2
Anslutningsomrade, max. 2.5 mm?2 Ledardiameter, entradig min. 0.82 mm?
Ledardiameter, entradig max. 2.5 mm?2 Ledararea, fintradig, min. 0.82 mm?2
Ledardiameter, fintradig, max. 2.5 mm?2 Ledardiameter, fintradig med andhylsa 0.82 mm2
(DIN 46228/1), min
Ledardiameter, fintradig med andhylsaH 2.5 mm?2 Anslutningsarea, flertradig, min. 0.82 mm?2
(DIN 46228/1), max.
Anslutningsarea, flertradig, max. 2.5 mm?2
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Elektriska data

Spéanningstyp AC

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000941 ETIM 9.0 EC000941
ETIM 10.0 EC000941 ECLASS 14.0 27-17-90-90
ECLASS 15.0 27-17-90-90
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Accessories

Visualisering och kommunikationskabel

= Basraknare, gateway, styrbox och overspanningsskydd
ar anslutna med forkonfektionerade kabeluppsattningar
¢ som punkt-till-punkt- eller Y-enhet. Weidmiuiller
%"w erbjuder de ratta anslutningsldsningarna for
N ‘ detta, i enlighet med FNN- och DIN-VDE 0603-

\ ‘“ standarderna. Forkonfektionerade stromkablar med 6 kV
o g overspanningsskydd avrundar sortimentet.
A

Allméanna bestillningsdata

Typ CH-SMC-00.80-VC180 Utférande

Art.nr. 2775880080 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Hane, IP20, 600 V, KB PUR
GTIN (EAN) 4064675329909 US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m

Forp. 10 ST

Raknare och gateway-kabel

= Basraknare, gateway, styrbox och dverspanningsskydd
ar anslutna med forkonfektionerade kabeluppsattningar
som punkt-till-punkt- eller Y-enhet. Weidmiuiller

erbjuder de ratta anslutningslésningarna for

detta, i enlighet med FNN- och DIN-VDE 0603-
standarderna. Forkonfektionerade stromkablar med 6 kV
overspanningsskydd avrundar sortimentet.

Allméanna bestillningsdata

Typ CH-SMC-00.80-CG90 Utférande

Art.nr. 2775910080 Smart Metering Cable Assembilies, 6 kV, Hylsa, IP20, 600 V, KB PUR
GTIN (EAN) 4064675329732 US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m

Forp. 10 ST

Utékningskabel for smart méatare

g

Basraknare, gateway, styrbox och dverspanningsskydd
ar anslutna med forkonfektionerade kabeluppsattningar
som punkt-till-punkt- eller Y-enhet. Weidmiuiller

erbjuder de ratta anslutningslésningarna for

detta, i enlighet med FNN- och DIN-VDE 0603-
standarderna. Forkonfektionerade stromkablar med 6 kV
overspanningsskydd avrundar sortimentet.

Allmanna bestillningsdata

Typ CH-SMC-00.80-ECS180 Utférande

Art.nr. 2784120080 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Hane, IP20, 600 V, KB PUR
GTIN (EAN) 4064675329718 US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m

Forp. 10 ST

Creation date 05.01.2026 03:37:35 MEZ

Catalogue status / Drawings 4


https://eshop.weidmueller.com/p/2775880080
https://eshop.weidmueller.com/p/2775910080
https://eshop.weidmueller.com/p/2784120080

Weidmiiller 3t

V-ZPA FUSE HOLDER E Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
- www.weidmueller.com
Accessories
Typ CH-SMC-00.60-ECB180 Utférande
Art.nr. 2784110060 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Hona, IP20, 600 V, KB PUR
GTIN (EAN) 4099986979093 US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.6 m
Forp. 10 ST

Visualisering och kommunikationskabel

7
>
-

- Basraknare, gateway, styrbox och overspanningsskydd
ar anslutna med forkonfektionerade kabeluppsattningar
som punkt-till-punkt- eller Y-enhet. Weidmidiller

erbjuder de ratta anslutningslosningarna for

detta, i enlighet med FNN- och DIN-VDE 0603-
standarderna. Forkonfektionerade stromkablar med 6 kV
overspanningsskydd avrundar sortimentet.

Allmanna bestillningsdata

Typ CH-SMC-00.80-0VP 180 Utforande

Art.nr. 2853620080 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Hane, Hylsa, IP20, 600 V, KB
GTIN (EAN) 4064675477549 PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.33 m

Forp. 10 ST

Utokningskabel for smart matare

" Basraknare, gateway, styrbox och overspanningsskydd
' ar anslutna med forkonfektionerade kabeluppsattningar
som punkt-till-punkt- eller Y-enhet. Weidmiuiller
erbjuder de ratta anslutningslosningarna for
2 detta, i enlighet med FNN- och DIN-VDE 0603-
g standarderna. Forkonfektionerade stromkablar med 6 kV
overspanningsskydd avrundar sortimentet.

Allmanna bestillningsdata

Typ CH-SMC-01.15-ECB180 Utférande

Art.nr. 2784110115 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Hona, IP20, 600 V, KB PUR
GTIN (EAN) 4099986979208 US 2X1.5 GY XX 6KV, 1.15m

Forp. 10 ST
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Visualisering och kommunikationskabel

Allméanna bestillningsdata

Basraknare, gateway, styrbox och overspanningsskydd
ar anslutna med forkonfektionerade kabeluppsattningar
som punkt-till-punkt- eller Y-enhet. Weidmiuiller

erbjuder de ratta anslutningsldsningarna for

detta, i enlighet med FNN- och DIN-VDE 0603-
standarderna. Forkonfektionerade stromkablar med 6 kV
overspanningsskydd avrundar sortimentet.

Typ CH-SMC-00.60-0VP 180 Utférande
Artr. 2853620060

GTIN (EAN) 4099986979079

Forp. 10 ST

Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Hane, Hona, Stiftanslutning,
IP20, 600 V, KB PUR US 2X 1.5 GY XX 6KV, 0.6 m

Utékningskabel for smart méatare

Allmanna bestillningsdata

Basraknare, gateway, styrbox och dverspanningsskydd
ar anslutna med forkonfektionerade kabeluppsattningar
som punkt-till-punkt- eller Y-enhet. Weidmiuiller

erbjuder de ratta anslutningslésningarna for

detta, i enlighet med FNN- och DIN-VDE 0603-
standarderna. Forkonfektionerade stromkablar med 6 kV
overspanningsskydd avrundar sortimentet.

Typ CH-SMC-00.60-ECB90 Utférande

Art.nr. 2817650060 Smart Metering Cable Assembilies, 6 kV, Hylsa, IP20, 600 V, KB PUR
GTIN (EAN) 4064675323051 US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.6 m

Forp. 10 ST

Typ CH-SMC-00.80-ECB90 Utférande

Art.nr. 2817650080 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Hylsa, IP20, 600 V, KB PUR
GTIN (EAN) 4064675323068 US 2X1.56 GY XX 6KV, 0.8 m

Forp. 10 ST

Typ CH-SMC-00.95-ECB90 Utférande

Art.nr. 2817650095 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Hylsa, IP20, 600 V, KB PUR
GTIN (EAN) 4064675323075 US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.95 m

Forp. 10 ST

Typ CH-SMC-01.20-ECB90 Utférande

Art.nr. 2817650120 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Hylsa, IP20, 600 V, KB PUR
GTIN (EAN) 4064675323082 US 2X1.56 GY XX 6KV, 1.2 m

Forp. 10 ST
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Kablar

S

Allmanna bestillningsdata

Basraknare, gateway, styrbox och overspanningsskydd
ar anslutna med forkonfektionerade kabeluppsattningar
som punkt-till-punkt- eller Y-enhet. Weidmiuiller

erbjuder de ratta anslutningslésningarna for

detta, i enlighet med FNN- och DIN-VDE 0603-
standarderna. Forkonfektionerade stromkablar med 6 kV
overspanningsskydd avrundar sortimentet.

Typ CH-SMR-00.33-VC180 VPE10 Utférande

Art.nr. 2924830033 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, i iackad och monterat
GTIN (EAN) 4099986795570 skick, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m

Forp. 10 ST

Typ CH-SMR-00.80-VC180 VPE10 Utférande

Art.nr. 2924830080 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, i iackad och monterat
GTIN (EAN) 4099986795587 skick, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m

Forp. 10 ST

Typ CH-SMR-00.33-CG90 VPE10 Utférande

Art.nr. 2924780033 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, i iackad och monterat
GTIN (EAN) 4099986795594 skick, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m

Forp. 10 ST

Typ CH-SMR-00.80-CG90 VPE10  Utférande

Art.nr. 2924780080 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, i iackad och monterat
GTIN (EAN) 4099986795600 skick, 300 V, Li9YH 1x 0,75, 0.8 m

Forp. 10 ST

Typ CH-SMR-00.33-ECS180 VPE... Utférande

Art.nr. 2924850033 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, i iackad och monterat
GTIN (EAN) 4099986795723 skick, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m

Forp. 10 ST

Typ CH-SMR-00.80-ECS180 VPE... Utférande

Art.nr. 2924850080 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, i iackad och monterat
GTIN (EAN) 4099986795730 skick, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m

Forp. 10 ST

Typ CH-SMR-00.33-ECB180 VPE... Utférande

Art.nr. 2924870033 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, i iackad och monterat
GTIN (EAN) 4099986795655 skick, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m

Forp. 10 ST

Typ CH-SMR-00.80-ECB180 VPE... Utférande

Art.nr. 2924870080 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, i iackad och monterat
GTIN (EAN) 4099986795662 skick, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m

Forp. 10 ST

Typ CH-SMR-00.33-ECB90 VPE10 Utférande

Art.nr. 2924890033 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, i iackad och monterat
GTIN (EAN) 4099986795679 skick, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m

Forp. 10 ST

Typ CH-SMR-00.60-ECB90 VPE10 Utférande

Art.nr. 2924890060 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, i iackad och monterat
GTIN (EAN) 4099986795686 skick, 300V, Li9YH 1x 0,75, 0.6 m

Forp. 10 ST
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Typ CH-SMR-00.80-ECB90 VPE10 Utférande

Art.nr. 2924890080 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, i iackad och monterat
GTIN (EAN) 4099986795693 skick, 300V, Li9YH 1x 0,75, 0.8 m

Forp. 10 ST

Typ CH-SMR-00.95-ECB90 VPE10 Utférande

Art.nr. 2924890095 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, i iackad och monterat
GTIN (EAN) 4099986795709 skick, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.95 m

Forp. 10 ST

Typ CH-SMR-01.20-ECB90 VPE10 Utférande

Art.nr. 2924890120 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, i iackad och monterat
GTIN (EAN) 4099986795716 skick, 300 V, Li9YH 1x 0,75, 1.2 m

Forp. 10 ST

Typ CH-SMR-00.33-VCC180 VPE... Utférande

Art.nr. 2924970033 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, i iackad och monterat
GTIN (EAN) 4099986795624 skick, 300 V, Li9YH 1 x 0,75,

Forp. 10 ST

Typ CH-SMR-00.33-YCC90 VPE10  Utférande

Art.nr. 2924960033 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, i iackad och monterat
GTIN (EAN) 4099986795617 skick, 300V, Li9YH 1 x 0,75,

Forp. 10 ST

Typ CH-SMR-00.60-OVP 180 VPE... Utférande

Art.nr. 2924810060 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, i iackad och monterat
GTIN (EAN) 4099986993440 skick, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.6 m

Forp. 10 ST

Typ CH-SMR-00.80-OVP180 VPE... Utférande

Art.nr. 2924810080 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, i iackad och monterat
GTIN (EAN) 4099986993457 skick, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m

Forp. 10 ST

Typ CH-SMR-01.15-OVP180 VPE... Utférande

Art.nr. 2924810115 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, i iackad och monterat
GTIN (EAN) 4099986993464 skick, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 1.15 m

Forp. 10 ST

Typ CH-SMR-00.60-OVP90 VPE10 Utférande

Art.nr. 2924820060 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, i iackad och monterat
GTIN (EAN) 4099986993471 skick, 300 V, Li9YH 1x 0,75, 0.6 m

Forp. 10 ST

Typ CH-SMR-00.80-OVP90 VPE10 Utférande

Art.nr. 2924820080 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, i iackad och monterat
GTIN (EAN) 4099986993488 skick, 300 V, Li9YH 1x 0,75, 0.8 m

Forp. 10 ST

Typ CH-SMR-01.15-OVP90 VPE10 Utférande

Art.nr. 2924820115 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, i iackad och monterat
GTIN (EAN) 4099986993495 skick, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 1.15 m

Forp. 10 ST
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