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Vissa applikationer kraver att en jackbar, modular I6sning
blir mer fintradig eller underlattar montagen. Dar kom-
pletta funktionella enheter maste forfabriceras eller ersat-
tas kravs modulér och fintrddig anslutningsteknik. Var
jackbara plintar kan snabbt bestyckas och ar fullstandigt
fabrikstestade.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Jackbar plint, SNAP IN, morkbeige, 2.5 mm?, 24
A, Antal anslutningar: 4, Antal vaningar: 2, TS 35

Art.nr. 3051910000

Typ SPGTB 2.5 2T FT-PE 4C/2

GTIN (EAN) 4099987021708

Forp. 50 items
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Tekniska data
Godkiannanden
Godkannanden
Matt och vikter
Djup 51.7 mm Byggdjup (tum) 2.0354 inch
Hojd 96 mm Bygghojd (tum) 3.7795 inch
Bredd 5.1 mm Byggbredd (tum) 0.2008 inch
Nettovikt Og
Temperaturer
Varaktig driftstemperatur, min. -60 °C Varaktig driftstemperatur, max. 130°C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent
Allmant
Ledardiameter, AWG, max AWG 12 Ledardiameter, AWG, min. AWG 22
Normer IEC 60947-7-2, IEC Montageskena obestyckad TS 356
60947-7-1
Klambara ledare (Markanslutning)
Tolkdorn enligt 60 947-1 A2 Ledardiameter, AWG, max AWG 12
Anslutningsriktning ovre Avisoleringslangd 10 mm
Anslutningstyp SNAP IN Antal anslutningar 4
Anslutningsomrade, max. 2.5 mm? Anslutningsomrade, min. 0.34 mm?
Klingmatt 6 x 3,5 mm Ledardiameter, AWG, min. AWG 22
Ledararea, fintradig med dndhylsa DIN 2.5 mm?2 Ledararea, fintradig med andhylsor DIN 0.34 mm?2
46228/4, max. 46228/4, min.
Ledararea, fintradig med &ndhylsa DIN 2.5 mm?2 Ledararea, fintradig med andhylsa DIN  0.34 mm?2
46228/1, max. 46228/1, min.
Ledardiameter, fintradig, max. 4 mm?2 Ledararea, fintradig, min. 0.34 mm?2
Anslutningsarea, flertradig, max. 2.5 mm?2 Anslutningsarea, flertradig, min. 0.34 mm?2
Ledararea, entradig, max. 2.5 mm? Ledararea, entradig, min. 0.34 mm?2
Klambara ledare (ytterligare anslutning)
Anslutningstyp, ytterligare anslutning  SNAP IN
Mairkdata
Markarea 2.5 mm? Markspanning 800V
Markspanning DC 800V Markstrom 24 A
Str&ouml;m med max. ledare 24 A Normer IEC 60947-7-2, IEC
60947-7-1

Genomgangsmotstand enligt IEC 1.33 mQ Markstotspanning 8 kV
60947-7-x
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Forlusteffekt enligt IEC 60947-7-x 0.77 mW Overspanningskategori I
Nedsmutsningsgrad 3

Materialdata

Grundlaggande material Wemid Fargkod morkbeige
Farg manoverelement gron Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Systemparametrar

Andplatta krivs Ja Antal potentialer 2

Antal vaningar 2 Antal klamstéllen per vaning 2

Nivaer internt 6verkopplade Nej PE-anslutning Ja
Montageskena obestyckad TS 35 N-Funktion Nej
PE-Funktion Ja PEN-Funktion Nej
ytterligare tekniska data

Oppna sidor hoger rastbar Nej
Montagesatt ihakad explosionstestat utforande Nej
Monteringstyp TS 35

Klassificeringar

ETIM 7.0 EC000897 ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897 ETIM 10.0 EC000897
ECLASS 11.0 27-14-11-20 ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-17 ECLASS 14.0 27-25-01-17
ECLASS 15.0 27-25-01-17
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