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Allméanna bestillningsdata

Utférande CUBESERIES, Rela, Antal kontakter: 2, Véxlande-
kontakt AgNi, Markstyrspanning: 24 V DC, Varak-
tig strom: 8 A, Stickanslutning, Testknapp finns:
Nej

Art.nr. 3052430000

Typ CRI20024

GTIN (EAN) 4099987022279

Forp. 10 items

Creation date 18.03.2026 06:00:22 MEZ

Catalogue status / Drawings
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Technical data

Godkiannanden
Godkannanden

u
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E223474
Matt och vikter
Djup 15.7 mm Byggdjup (tum) 0.6181 inch
Hojd 29 mm Bygghojd (tum) 1.1417 inch
Bredd 12.7 mm Byggbredd (tum) 0.5 inch
Nettovikt 13.2¢g
Temperaturer
Lagertemperatur -40 °C...85 °C Omgivningstemperatur -20°C..70°C
Drifttemperatur
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent
Markdata UL
Certifikat nr (cURus) E223474
Styrsida
Markstyrspanning 24V DC Maérkstrom DC 16.7 mA
Markeffekt 400 mW Spolmotstand 14400+ 10 %
Statusindikering Nej
Belastningssida
Markkopplingsspanning 250V AC Normalspanning 8A
max. Kopplingsfrekvens vid marklast 0.1 Hz Brytspanning AC, max. 250V
Brytspanning DC, max. 250V Inkopplingsstrommen 12A/20ms
AC-brytforméaga (ohmsk), max. 2000 VA DC-brytformaga (ohmsk), max. 192W @ 24V
Inkopplingsfordréjning <12 ms Franslagsfordrojning <6 ms

Kontakttyp

2 CO contact (AgNi)

Mekanisk livslangd

3 x 107 kopplingscykler

min. Bryteffekt

10mA@12V, 100 mA @
5V

Allmanna uppgifter

Hojdomrade for drift <2000 m, over havsytan Testknapp finns Nej
Mekanisk indikator for brytarlage Nej Fargkod bla
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-2
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Isolationskoordinater

Markspanning 250V Nedsmutsningsgrad 3

Overspanningskategori [} Kryp- och luftstracka styrsida - 210 mm
belastningssida

Spéanningstalighet styrsida - lastsida 5 kVeff / Tmin Spéanningstalighet for intilliggande 2,5 KVeff / 1 Min.
kontakter

Spanningstalighet for 6ppna kontakter 1 kVeff / 1 min Stothallspanning 4 kV (1,2/50 ps)

Skyddsklass IP40

Ytterligare information om godkannanden/normer

Certifikat nr. (CSA) 607178-80219312 Certifikat nr (cURus) E223474

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik Stickanslutning Delning i mm (P) 5.00 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437

ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01

ECLASS 15.0 27-37-16-01
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Type code CUBESERIES relay versions

Product family
C CUBESERIES

Product type
R Relay

Relay design
| Interface Pinning
M Multiple Pinning

Contact type
1 1C0
2 2C0
4 4CD

Contact material
0 AgNi

oot IO

|

Ii

Type codes

Additional function

D Free wheel diode
No protective circuit

L LED available
No LED available

i 7 Test button
No test button

Input voltage

012 12vDC
024 24vDC
048 48vDC
110 110vDC
524 24VAC
615 115VAC
730 230VAC
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Allméanna bestillningsdata

Typ CXXD 21N Utférande

Art.nr. 3053270000 CUBESERIES, Frihjulsdiod, Méarkstyrspanning: 6..230 V DC,
GTIN (EAN) 4099987023092 Stickanslutning

Forp. 20 ST

LED och frihjulsdiod

Allméanna bestillningsdata

Typ CXX LD 41G Utférande

Art.nr. 3053310000 CUBESERIES, LED-modul med frihjulsdiod, Markstyrspéanning: 6...24
GTIN (EAN) 4099987023115 V DC, Stickanslutning

Forp. 20 ST

Typ CXXLD 41R Utférande

Art.nr. 3053290000 CUBESERIES, LED-modul med frihjulsdiod, Markstyrspanning: 6...24
GTIN (EAN) 4099987023108 V DC, Stickanslutning

Forp. 20 ST

Typ CXX LD 42G Utférande

Art.nr. 3053340000 CUBESERIES, LED-modul med frihjulsdiod, Markstyrspanning: 24...60
GTIN (EAN) 4099987023139 V DC, Stickanslutning

Forp. 20 ST

Typ CXX LD 42R Utforande

Art.nr. 3053320000 CUBESERIES, LED-modul med frihjulsdiod, Markstyrspanning: 24...60
GTIN (EAN) 4099987023122 V DC, Stickanslutning

Forp. 20 ST
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Allméanna bestillningsdata

Typ CXXL61G Utférande

Art.nr. 3053420000 CUBESERIES, LED-modul, Méarkstyrspanning: 6...24 V UC,
GTIN (EAN) 4099987023207 Stickanslutning

Forp. 20 ST

Typ CXXL61R Utférande

Art.nr. 3053410000 CUBESERIES, LED-modul, Markstyrspanning: 6...24 V UC,
GTIN (EAN) 4099987023191 Stickanslutning

Forp. 20 ST

Typ CXX L 62G Utférande

Art.nr. 3053440000 CUBESERIES, LED-modul, Mérkstyrspanning: 24...60 V UC,
GTIN (EAN) 4099987023221 Stickanslutning

Forp. 20 ST

Typ CXX L 62R Utforande

Art.nr. 3053430000 CUBESERIES, LED-modul, Méarkstyrspanning: 24...60 V UC,
GTIN (EAN) 4099987023214 Stickanslutning

Forp. 20 ST

Relasocklar

Allmanna bestillningsdata

Relasocklar for relaer i CUBESERIES CRI

¢ Variant med 2 vaxlande kontakter for 1 vaxlande
kontakt och 2 relder med vaxlande kontakt

¢ Skruv- och PUSH-IN-anslutning

* PUSH IN-honkontakt med breda paskjutare for
skruvdragare upp till 1,0 x 5,5 mm klingmatt

¢ Olika majligheter till 6verkopplingar

¢ Matchande tillbeh6r som 6verkopplingar, lasclip och
LED-moduler

Typ CSIP2CO Utforande

Art.nr. 3052570000 CUBESERIES, Relasockel, Antal kontakter: 2, Vaxlandekontakt,
GTIN (EAN) 4099987022408 Varaktig strom: 8 A, PUSH IN

Forp. 20 ST

Typ CSIS 2CO Utforande

Art.nr. 3052590000 CUBESERIES, Reldsockel, Antal kontakter: 2, Vaxlandekontakt,
GTIN (EAN) 4099987022422 Varaktig strom: 8 A, Skruvanslutning

Forp. 10 ST
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Allmanna bestillningsdata

Overkoppling for socklarna i CUBESERIES CRI.

¢ Varianter med réd och bla fargad plast for eventuell
kodning Varianter for PUSH IN honkontakter:

* Anslutning med 8 stift for spolens A1 och A2

¢ 2-stiftsbygel for anslutning till bredvidliggande
honkontakter

« 2-stiftssbygel for anslutning av utgangskanaler i en
honkontakt Variant for skruvanslutna honkontakter:

* 8-stiftsoverkoppling for anslutning till bredvidliggande
honkontakter

Typ CXI CCP 2P BL Utférande

Art.nr. 3052660000 CUBESERIES, Overkoppling
GTIN (EAN) 4099987022484

Forp. 20 ST

Typ CXI CCP 2P RD Utforande

Art.nr. 3052650000 CUBESERIES, Overkoppling
GTIN (EAN) 4099987022477

Forp. 20 ST

Typ CXI CCP 8P BL Utférande

Art.nr. 3052700000 CUBESERIES, Overkoppling
GTIN (EAN) 4099987022507

Forp. 10 ST

Typ CXI CCP 8P RD Utforande

Art.nr. 3052690000 CUBESERIES, Overkoppling
GTIN (EAN) 4099987022491

Forp. 10 ST

Typ CXI CCS 8P GY Utférande

Art.nr. 3052620000 CUBESERIES, Overkoppling
GTIN (EAN) 4099987022446

Forp. 2 ST

Hallarklamrar

Allmanna bestillningsdata

Lasclip for relaer i CUBESERIES CRI.

Lasclip i plast:

* Med utkastarfunktion for relaer

e Markningsslitsar for MultiFit-markningar

* Passar till relaer med och utan provknapp

Lasclip i metall:

* For ett starkt relagrepp i honkontakten

¢ Enskilda varianter for relaer med och utan provknapp

Typ

Art.nr.
GTIN (EAN)
Forp.

CXI CLIP LM

3052630000
4099987022453

25 ST

Utférande

CUBESERIES, Lasbygel
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Typ CXI CLIP P Utférande
Art.nr. 3052710000 CUBESERIES, Lasbygel
GTIN (EAN) 4099987022514
Forp. 10 ST
Overkopplingar

Overkoppling fér socklarna i CUBESERIES CRiI.

¢ Varianter med réd och bla fargad plast for eventuell
kodning Varianter for PUSH IN honkontakter:

* Anslutning med 8 stift for spolens A1 och A2

» 2-stiftsbygel for anslutning till bredvidliggande
honkontakter

 2-stiftssbygel for anslutning av utgangskanaler i en
honkontakt Variant for skruvanslutna honkontakter:

» 8-stiftsoverkoppling for anslutning till bredvidliggande

honkontakter
Allmanna bestillningsdata
Typ CXX JMP 2P BL Utférande
Art.nr. 3053260000 CUBESERIES, Overkoppling
GTIN (EAN) 4099987023085
Forp. 30 ST
Typ CXX JMP 2P RD Utforande
Art.nr. 3053250000 CUBESERIES, Overkoppling
GTIN (EAN) 4099987023078
Forp. 30 ST
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Relasocklar

Relasocklar for relaer i CUBESERIES CRI

¢ Variant med 2 vaxlande kontakter for 1 vaxlande
kontakt och 2 relder med vaxlande kontakt

e Skruv- och PUSH-IN-anslutning

¢ PUSH IN-honkontakt med breda paskjutare for
skruvdragare upp till 1,0 x 5,5 mm klingmatt

¢ Olika mojligheter till 6verkopplingar

¢ Matchande tillbeh6r som 6verkopplingar, lasclip och

LED-moduler
Allméanna bestillningsdata
Typ CSIP2CO Utférande
Art.nr. 3052570000 CUBESERIES, Relasockel, Antal kontakter: 2, Vaxlandekontakt,
GTIN (EAN) 4099987022408 Varaktig strom: 8 A, PUSH IN
Forp. 20 ST
Typ CSI S 2CO Utférande
Art.nr. 3052590000 CUBESERIES, Relasockel, Antal kontakter: 2, Véaxlandekontakt,
GTIN (EAN) 4099987022422 Varaktig strom: 8 A, Skruvanslutning
Forp. 10 ST
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