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Overkoppling for socklarna i CUBESERIES CRI.

¢ Varianter med rod och bla fargad plast for eventuell
kodning Varianter for PUSH IN honkontakter:

* Anslutning med 8 stift for spolens A1 och A2

¢ 2-stiftsbygel for anslutning till bredvidliggande honkon-
takter

¢ 2-stiftssbygel for anslutning av utgangskanaler i en hon-
kontakt Variant for skruvanslutna honkontakter:

» 8-stiftsdverkoppling for anslutning till bredvidliggande
honkontakter

Allméanna bestillningsdata

Utférande CUBESERIES, Overkoppling
Art.nr. 3052690000

Typ CXI CCP 8P RD

GTIN (EAN) 4099987022491

Forp. 10 items
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Tekniska data
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ROHS

Uppfyllelse

Matt och vikter

Nettovikt

69

Temperaturer

Lagertemperatur

Drifttemperatur

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Overkopplingsdata

Markstrom 10 A Isolering Ja
Beroringsskydd Ja Fargkod rod

Antal 6verkopplade plintar 8 Antal poler 2
Monteringstyp instucken Utférande kan kapas till 6nskad langd
Mairkdata UL

Markstrom (UL) 10 A

Allmanna uppgifter

Utférande kan kapas till 6nskad langd  Fargkod rod
Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002586 ETIM 7.0 EC002586
ETIM 8.0 EC002586 ETIM 9.0 EC002586
ETIM 10.0 EC002586 ECLASS 9.1 27-37-16-92
ECLASS 10.0 27-37-16-92 ECLASS 11.0 27-37-16-92
ECLASS 12.0 27-37-16-92 ECLASS 13.0 27-37-16-92
ECLASS 14.0 27-37-16-92 ECLASS 15.0 27-37-16-92
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Exempel pa anvandning

Sockets:
for example CSI S 2C0
Part-No. 3052530000

Cross ion: CXI CCP 8P BL
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Miscellaneous

Type code CUBESERIES accessories versions

N

Product family Cross connection plastic color
C  CUBESERIES BL  Blue plastic insulation

GY Grey plastic insulation

Product type

X Accessories RD  Red plastic insulation

Accessory for which e ;
.y Additional function /

relay desing

o number of poles
I Interface Pinning P Plastic retaining clip
M. likpi Fining M Metal retaining clip for
X Universal use CRM relays

HM Metal retaining clip for
Function CRI relays with test button
CUP  Retaining clip LM Metal retaining clip for
JMP Jumper CRI relays without test button
CCP  Cross connection 2P 2-pole cross connection
for PUSH IN socket / jumper

6P B-pole cross connection
8P 8-pole cross connection

CCS Cross connection
for screw socket
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Tillbehor
Tillbehor

Systemtillbehor

Upptack ett brett utbud av tillbehor for ditt u-remote-
system - det perfekta tillskottet for att gora dina
tillampningar annu mer flexibla.

Allméanna bestillningsdata

Typ UR20-EBK-ACC Utférande
Art.nr. 1346610000 End bracket, ,
GTIN (EAN) 4050118151596

Forp. 5 ST

Kapverktyg

Kapverktyg for ledare upp till 8 mm, 12 mm, 14 mm och
22 mm ytterdiameter. Den speciella knivgeometrin tillater
nypningsfri kapning av koppar- och aluminiumledare

med minimal fysisk anstrangning. Kapverktygen (KT

8 till KT 22) levereras dven med VDE- och GS-testad
skyddsisolering upp till 1 000 V enligt EN/IEC 60900.

Allméanna bestillningsdata

Typ KT 8 Utférande

Art.nr. 9002650000 Kapverktyg, Enhandskapverktyg
GTIN (EAN) 4008190020163

Forp. 1ST
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