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Lasclip for relaer i CUBESERIES CRI.

Lasclip i plast:

* Med utkastarfunktion for relaer

* Markningsslitsar for MultiFit-markningar

¢ Passar till reldaer med och utan provknapp

Lasclip i metall:

* FOr ett starkt relagrepp i honkontakten

* Enskilda varianter for relaer med och utan provknapp

Allméanna bestillningsdata

Utforande CUBESERIES, Lasbygel
Art.nr. 3052710000

Typ CXICLIPP

GTIN (EAN) 4099987022514
Forp. 10 items
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Godkiannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 49.1 mm Byggdjup (tum) 1.9331 inch
Hojd 21.8 mm Bygghojd (tum) 0.8583 inch
Bredd 15.6 mm Byggbredd (tum) 0.6142 inch
Nettovikt 49

Temperaturer

Lagertemperatur Drifttemperatur

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Allmanna uppgifter

Utforande med markningshallare Grundlaggande material Plast
Fargkod orange

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002586 ETIM 7.0 EC002586
ETIM 8.0 EC002586 ETIM 9.0 EC002586
ETIM 10.0 EC002586 ECLASS 9.1 27-37-16-92
ECLASS 10.0 27-37-16-92 ECLASS 11.0 27-37-16-92
ECLASS 12.0 27-37-16-92 ECLASS 13.0 27-37-16-92
ECLASS 14.0 27-37-16-92 ECLASS 15.0 27-37-16-92
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Type code CUBESERIES accessories versions

Product family
C  CUBESERIES

Product type
X Accessories

Accessory for which
relay desing

| Interface Pinning
M Multiple Pinning
X Universal use

Function

CLIP  Retaining clip

JMP Jumper

CCP  Cross connection
for PUSH IN socket

CCS Cross connection
for screw socket

LT |

| |

|

|

|

Cross connection plastic color
BL  Blue plastic insulation

GY Grey plastic insulation
RD  Red plastic insulation

Additional function /
number of poles
P Plastic retaining clip
M Metal retaining clip for
CRM relays
HM Metal retaining clip for
CRI relays with test button
LM Metal retaining clip for
CRI relays without test button
2P 2-pole cross connection
/ jumper
6P B-pole cross cannection
8P 8-pole cross connection
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MultiFit

MultiMark MultiFit

For kontakter fran andra leverantorer.

Den elastiska ytan ger enklare montage.

Detta sarskilda material gor att remsorna kan strackas
for att anpassas till de sma variationer i mellanrum som
tenderar att adderas, sarskilt vid langa plintrader.

En upplosning pa 300 dpi ger en tydlig, latt lasbar
skrift.Dina fordelar med MultiMark

* Kompatibel med Weidmiillers modulplintar

* Fast montage och hallbara utskrifter

* Kontinuerliga remsor sparar installationstid

* Enkelt montage tack vare ett innovativt
kompositmaterial

» Stort markningsfalt for basta mojliga lasbarhet

* Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare
* Firm hold and durable printing

¢ Continuous strips save installation time

e Easy mounting thanks to an innovative composite
material

¢ Large label field for optimal legibility

* High flexibility thanks to manufacturer independence
] ¢ Firm hold and durable printing

¢ Continuous strips save installation time

e Easy mounting thanks to an innovative composite
material

* Large label field for optimal legibility

* High flexibility thanks to manufacturer independence

Allmanna bestillningsdata

Typ MF 10/3.5 MM WS Utforande

Art.nr. 2885970000 Plintmarkning, 10 x 3.5 mm, Delning i mm (P): 3.50 vit
GTIN (EAN) 4064675854579

Forp. 850 ST

Typ MF 10/4.2 MM WS Utforande

Art.nr. 2885980000 Plintmarkning, 10 x 4.2 mm, Delning i mm (P): 4.20 vit
GTIN (EAN) 4064675854586

Forp. 750 ST

Typ MF 10/6 MM WS Utférande

Art.nr. 2519180000 Plintmarkning, 10 x 6 mm, vit

GTIN (EAN) 4050118531404

Forp. 500 ST

Typ MF 10/5 MM WS Utférande

Art.nr. 2519170000 Plintmarkning, 10 x 5 mm, vit

GTIN (EAN) 4050118531190

Forp. 600 ST

Typ MF 10/7.6 MM WS Utférande

Art.nr. 2885990000 Plintmarkning, 10 x 7.6 mm, Delning i mm (P): 7.60 vit
GTIN (EAN) 4064675854593

Forp. 400 ST

Typ MF 10/8 MM WS Utférande

Art.nr. 2519190000 Plintmarkning, 10 x 8 mm, vit

GTIN (EAN) 4050118531411

Forp. 400 ST
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Typ MF 10/10 MM WS Utférande
Art.nr. 2886000000 Plintmarkning, 10 x 10 mm, vit
GTIN (EAN) 4064675854609
Forp. 300 ST
Typ MF 10/12 MM WS Utférande
Art.nr. 2886010000 Plintmarkning, 10 x 12 mm, vit
GTIN (EAN) 4064675854616
Forp. 250 ST
Neutral
MultiFit ar Weidmdiillers markningssystem som anvands
[ [LLLTTITLT] for andra fabrikat av plintar. Liksom Weidmuillers Dekafix

Allmanna bestillningsdata

ar markskyltarna i MultiFit-familjen tryckta pa ena sidan
(standard-tryck).

Vi rekommenderar att utfora ett test med provmarkningar
pa de anvanda plintarna nar MultiFit anvands forsta
gangen.

* En markskylt, som passar for olika plintfabrikat.

¢ Tryckta markskyltar med standardtryck, fardiga for
anvandning

* Tomma markskyltar for marknig med PrintJet
CONNECT eller Plotter

* Leverans av individuellt utskrivna markningar enligt
kundens CAE-data eller krav

¢ Ett markningssystem for alla applikationer.For
specialtryck: Skicka en fil till oss av var
markningsprogramvara M-Print PRO eller M-

Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ MF 10/5 MC NE WS Utférande

Art.nr. 1677160000 MultiFit, Plintmarkning, 10 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Phoenix,
GTIN (EAN) 4008190475505 Wieland, Legrand, Telemecanique, Entrelec, vit

Forp. 600 ST

Typ MF 10/6 MC NE WS Utférande

Art.nr. 1677220000 MultiFit, Plintmarkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Phoenix,
GTIN (EAN) 4008190475529 Wieland, Legrand, Telemecanique, Entrelec, vit

Forp. 600 ST

Typ MF 10/8 MC NE WS Utférande

Art.nr. 1868440000 MultiFit, Plintmarkning, 10 x 8 mm, Delning i mm (P): 8.00 Phoenix,
GTIN (EAN) 4032248440023 Entrelec, vit

Forp. 350 ST

Typ MF 10/10 MC NE WS Utférande

Art.nr. 1856760000 MultiFit, Plintmarkning, 10 x 10 mm, Delning i mm (P): 10.00

GTIN (EAN) 4032248401031 Phoenix, Entrelec, vit

Forp. 200 ST
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