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Steckbare

Einséilzeg

Weidmiillers overspanningsskydd i serierna VPU | (klass
1), VPU II (klass II) och VPU llI (klass Ill) reducerar effek-
tivt storningen fran 6verspanningar, till och med markant
under de granser som anges genom isolationskoordine-
ringen enligt EN 60644-3/DIN VDE 0110-3. Darigenom
utsatts anlaggningen for farre stérningar. Avledarna koor-
dineras med tekniska medel. Darigenom kravs ingen fran-
koppling mellan klasserna |, Il och Ill. Avledarna &r testade
enligt produktnorm IEC 61643-11/DIN EN 61643-11
och kan installeras i system enligt IEC 61643-12/VDE
0675-6-12 och IEC 62305-4/VDE 0185-4. Detta blixt-
och overspanningsskydd ar [ampligt for anvandning i
energiforsorjningssystem. Beroende av natform och span-
ningsniva erbjuder Weidmidiller olika produkter. VPU AC |
F-serierna betecknas av en sakring integrerad i avledaren.
Dessa avledare kraver inte en sakring.

Allmanna bestillningsdata

Utforande Overspanningsavledare, Lagspanning, Overspan-
ningsskydd, TN

Art.nr. 3056190000

Typ VPUACIFO0275/25 MP

GTIN (EAN) 4099987030458

Forp. 1 items
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Godkiannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 73 mm Byggdjup (tum) 2.874 inch

Hojd 45 mm Bygghojd (tum) 1.7716 inch

Bredd 36 mm Byggbredd (tum) 1.4173 inch
Nettovikt 198 g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...85 °C Omgivningstemperatur .85 °C
Drifttemperatur -40 °C..85 °C Fuktighet 5-95 % rel. fuktighet

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Allmanna data

Optisk funktionsdisplay

gron = ok, rod = avledare
defekt, byt ut

Utforande

Overspanningsskydd

Byggform Insta IP20 Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Fargkod orange Skyddsklass IP20 efter installation
Montageskena obestyckad TS 35 Hojdomrade for drift <2000 m

Isolationskoordinater enligt EN 50178

Overspanningskategori 1l Nedsmutsningsgrad 3
Mairkdata IEC/EN
Antal poler 1 Signalkontakt Nej
Markspanning (AC) 230V Lagspanningsnat TN
Spéanningstyp AC Temporar 6verspanning - TOV 442V
Sakringsskydd Ej nodvandig Svarstid/reservtid <100 ns
Frekvensomrade, max. 60 Hz Frekvensomrade, min. 50 Hz
Normer IEC61643-11, Blixtteststrom limp (10/350 ps) 25 kA
EN61643-11
Blixtteststrom limp(10/350 ps) (L-PE) 25 kA Blixtstotstrom, limp (10/350 us) (N-PE) 25 kA
Kravklass enligt EN 61643-11 T1, T2, T3 Kravklass enligt IEC 61643-11 Typ I, Typ Il
Hoégsta normalspanning, Uc (AC) 305V Natspanning 230V / 400V
Energikoordinater (10 m) Typ I, Typ II, Typ llI Avledningsstrom In (8/20 ps) ledare-PE 25 kA
Avledningsstrom Imax. (8/20 us) ledare- 65 kA Skyddsniva Up vid IN (L/N-PE) <2.35kV

PE

Kortslutningsstrom ISCCR (Short Circuit 100 kA

Current Rating)

Foljdstromsslackande férmaga Ifi

Ej tillganglig av tekniska
orsaker

Integrerad forsékring Ja

Allmanna data

Antal poler 1 Skyddsklass IP20 efter installation
Fargkod orange
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VPU AC IF 0 275/25 MP Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany
O www.weidmueller.com
Tekniska data
Anslutningsdata
Avisoleringslangd 18 mm Atdragningsmoment, min. 2 Nm
Ledardiameter, entradig min. 1.5 mm? Ledardiameter, entradig max. 35 mm?2
Ledararea, fintradig, min. 1.5 mm? Ledardiameter, fintradig, max. 25 mm?2

Elektriska data

Spanningstyp AC
Garanti
Tidsperiod 5 Ar

Viktig hdnvisningstext

Produktinformation If F1 > 315A gG, then the integrated backup fuse always operates before F1
Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001457 ETIM 9.0 EC001457
ETIM 10.0 EC001457 ECLASS 14.0 27-17-12-04
ECLASS 15.0 27-17-12-04
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