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Om du behover en adapter, som gor det mojligt for dig att
anvanda en installationskabel med 8 ledare for tva tjans-
ter med 4 ledare ar kabeluppdelningsmodulen fran Weid-
muller ditt forstahandsval.

Kénnetecken:

* IP20

* Kat.b

* genom den smala formen kan de stickas in bredvid
varandra i patchfaltet

Allméanna bestillningsdata

Utférande Cable splitter module, IP20
Art.nr. 3095680000

Typ IE-AD-3RJ12-1:1

GTIN (EAN) 4099987117050

Forp. 10 items
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Godkannanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Nettovikt 3749

Temperaturer

Lagertemperatur Drifttemperatur -40 °C...85 °C
Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Allmanna data

Anslutning 1 RJ12 Anslutning 2 RJ12
Fargkod svart Kapslingsmaterial PBT, UL 94: V-0
Kontaktyta Guld 6ver nickel Avskarmning oskarmad
Skyddsklass IP20 Stickecykler 750
Allmanna standarder

Kontaktdon Norm TIA-1096-A

Elektriska egenskaper

Isolationsmotstand 1000 MQ at 500 V DC Nominell spanning 125V
Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000313 ETIM 9.0 EC000313
ETIM 10.0 EC000313 ECLASS 14.0 27-44-03-20
ECLASS 15.0 27-44-03-20
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