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For att sakerstalla en permanent fixering pa montageske-
nan och férhindra sidoforskjutning har Weidmdiller and-
vinklar i programmet. Det finns utféranden med skruv och
skruvlésa utféranden. P4 andvinklarna finns méarknings-
mojligheter, aven for gruppmarkning och maojligheten att
forvara teststickkontakter.

Allméanna bestillningsdata

Utforande A-serien, Andvinkel
Art.nr. 3112300000

Typ AEB 35 SC/1 RM
GTIN (EAN) 4099987196413
Forp. 50 items

Skapandedatum 01.01.2026 12:00:41 MEZ
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Tel(niska data www.weidmueller.com

Matt och vikter

Djup 36 mm Byggdjup (tum) 1.4173 inch
Hojd 58 mm Bygghojd (tum) 2.2835 inch
Bredd 8 mm Byggbredd (tum) 0.315 inch
Nettovikt 12.8¢g

Temperaturer

Lagertemperatur -25°C..56 °C Omgivningstemperatur -5°C..40°C
Varaktig driftstemperatur, min. -60 °C Varaktig driftstemperatur, max. 130°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Allmant

Monteringsanvisning Montageskena Montageskena obestyckad TS 35

Klambara ledare (Markanslutning)

Atdragningsmoment, max. 1 Nm Atdragningsmoment, min. 0.5 Nm
Materialdata

Grundlaggande material WEMID GF 30 Fargkod svart
Systemparametrar

Utférande for plintar Montageskena obestyckad TS 35

ytterligare tekniska data

med rasttapp Nej Oppna sidor sluten

rastbar Nej Monteringsanvisning Montageskena
Monteringstyp skruvad Laser skruvbar
Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001041 ETIM 9.0 EC001041
ETIM 10.0 EC001041 ECLASS 14.0 27-25-03-02
ECLASS 15.0 27-25-03-02
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AEB 35 SC/1 RM

Tillbehor

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Neutral

J
|

Allméanna bestillningsdata

WAD-plintmarkningen ar lamplig for plintar i W-
serien och for WEW 35/2 och ZEW 35/2 andstod.
Markningarna finns som neutral markning med
specialtecken eller standardtryck med blixtsymbol.
WAD MultiCard-markskyltar &r markningsbara med
PrintJet CONNECT skrivare.For specialtryck: Skicka en
fil till oss av var markningsprogramvara M-Print PRO
eller M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ WAD 5 MC NE WS Utférande

Art.nr. 1112910000 Gruppmarkning, Overtiackning, 33.3 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4032248891689 WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, vit

Forp. 48 ST

med blixt

il
—=——

—

Allmanna bestillningsdata

WAD-plintmarkningen ar lamplig for plintar i W-
serien och for WEW 35/2 och ZEW 35/2 andstod.
Markningarna finns som neutral markning med
specialtecken eller standardtryck med blixtsymbol.
WAD MultiCard-markskyltar &r markningsbara med
PrintJet CONNECT skrivare.For specialtryck: Skicka en
fil till oss av var markningsprogramvara M-Print PRO
eller M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ WAD 5 MC B GE/SW Utférande

Art.nr. 1120450000 Gruppmarkning, Overtickning, 33.3 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4032248901272 WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, gul

Forp. 48 ST

Specialtryck

Allmanna bestillningsdata

WAD-plintmarkningen ar lamplig for plintar i W-
serien och for WEW 35/2 och ZEW 35/2 andstod.
Markningarna finns som neutral markning med
specialtecken eller standardtryck med blixtsymbol.
WAD MultiCard-markskyltar &r markningsbara med
PrintJet CONNECT skrivare.For specialtryck: Skicka en
fil till oss av var markningsprogramvara M-Print PRO
eller M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ WAD 5 MC SDR Utférande

Art.nr. 1112930000 Gruppmarkning, Overtickning, 33.3 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00

GTIN (EAN) 4032248891764
Forp. 12 ST

WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, enligt kundénskan
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Neutral

WAD-plintmarkningen ar lamplig for plintar i W-
B = serien och fér WEW 35/2 och ZEW 35/2 &ndstod.
- — | Markningarna finns som neutral markning med
: ) specialtecken eller standardtryck med blixtsymbol.
| | WAD MultiCard-maérkskyltar & méarkningsbara med
, : PrintJet CONNECT skrivare.For specialtryck: Skicka en
| fil till oss av var markningsprogramvara M-Print PRO
J eller M-Print PRO Online (utan installation) for dina
|

markningsspecifikationer.

Allméanna bestillningsdata

Typ WAD 8 MC NE WS Utférande

Art.nr. 1112940000 Gruppmarkning, Overtackning, 33.3 x 8 mm, Delning i mm (P): 8.00
GTIN (EAN) 4032248891825 WDU 4, WEW 35/2, ZEW 35/2, vit

Forp. 48 ST

med blixt

WAD-plintmarkningen ar lamplig for plintar i W-
| W= | serien och fér WEW 35/2 och ZEW 35/2 &ndstod.
| Markningarna finns som neutral markning med
I specialtecken eller standardtryck med blixtsymbol.
| WAD MultiCard-markskyltar &r markningsbara med
PrintJet CONNECT skrivare.For specialtryck: Skicka en
' fil till oss av var markningsprogramvara M-Print PRO
== | J eller M-Print PRO Online (utan installation) for dina
I

= markningsspecifikationer.

Allmanna bestillningsdata

Typ WAD 8 MC B GE/SW Utférande

Art.nr. 1120470000 Gruppmarkning, Overtickning, 33.3 x 8 mm, Delning i mm (P): 8.00
GTIN (EAN) 4032248901289 WDU 4, WEW 35/2, ZEW 35/2, gul

Forp. 48 ST

Specialtryck

WAD-plintmarkningen ar lamplig for plintar i W-
serien och for WEW 35/2 och ZEW 35/2 andstod.
Markningarna finns som neutral markning med
specialtecken eller standardtryck med blixtsymbol.
WAD MultiCard-markskyltar &r markningsbara med
PrintJet CONNECT skrivare.For specialtryck: Skicka en
fil till oss av var markningsprogramvara M-Print PRO
eller M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Allmanna bestillningsdata

Typ WAD 8 MC SDR Utférande

Art.nr. 1112970000 Gruppmarkning, Overtickning, 33.3 x 8 mm, Delning i mm (P): 8.00
GTIN (EAN) 4032248891788 WDU 4, WEW 35/2, ZEW 35/2, enligt kundénskan

Forp. 12 ST
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Plus

Dekafix (DEK) markning ar den universella markningen
for alla kabel- och kontaktdon samt for elektroniska
underenheter. Systemet ar idealiskt for korta talserier och
tacker ett brett utbud av fardiga markningar.
Remsmontering for snabb uppmarkning i endast ett
arbetssteg. Markningen ar lattlast, kontrastrik och finns i
olika bredder.

¢ Stort urval av markningar klara att anvandas

* Remsmontering for snabb uppmarkning

* Anslutningsmarkning som passar till Weidmiillers
samtliga kabelkontakter,

¢ Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck
i karta.For specialtryck: Skicka en fil till oss av

var markningsprogramvara M-Print PRO eller

M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Allmanna bestillningsdata

Typ DEK 5/8 PLUS MC NE WS Utférande

Art.nr. 1046350000 Dekafix, Plintmarkning, 5 x 8 mm, Delning i mm (P): 8.00
GTIN (EAN) 4032248782055 Weidmueller, vit

Forp. 800 ST

Neutral

’ WS-markning ar det perfekta valet for plintar i W-serien.
Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar ocksa
‘ anvandas i I-serien och Z-serien. De generdsa markytorna
‘ tillater inte bara langa teckenstrangar utan aven flera
; rader text.
BERE | WS-markning ar idealisk for langa, kundanpassade
: ‘ teckenstrangar. Genom det bepréovade MultiCard-formatet
ar det mojligt att utféra markning med PrintJet CONNECT
‘ eller Plotter.
* Monteringsbar i remsor eller enskilt
e Markning i beprovat MultiCard-formatFor specialtryck:
Skicka en fil till oss av var markningsprogramvara M-Print
PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Allméanna bestillningsdata

Typ

Art.nr.
GTIN (EAN)
Forp.

WS 10/8 PLUS MC NE WS Utférande

1905950000 WS, Plintmérkning, 10 x 8 mm, Delning i mm (P): 8.00 Weidmueller,
4032248528103 vit
420 ST
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ZGB Svangbart gruppskylthallare

ZGB 15 ar en ledad gruppskylthallare. Skylthallaren
kan halla dekafix 5, WS 12/5 plintmarkning eller
instickskylten ESO 15.

ZGB 30 ar en ledad gruppskylthallare. Skylthallaren
kan halla dekafix 5, WS 12/5 plintmarkning eller
instickskylten ESO 7.

Insticksskyltar och skyddsremsor finns under tillbehor.

Allméanna bestillningsdata

Typ ZGB 30 Utférande

Art.nr. 1611930000 Plintmarkningar, Plintmérkning, 32 x 7 mm, Delning i mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190002251 Weidmueller, vit

Forp. 20 ST

Skapandedatum 01.01.2026 12:00:41 MEZ

Katalogversion / Ritningar 7


https://eshop.weidmueller.com/p/1611930000

