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Multimetrar kan mata ett stort antal matstorheter. Mat-
mojligheten for spanning, motstand, genomgangstestet
och diodtestet finns som standard pa varje instrument.
Darutover har de enskilda multimetrarna ytterligare mat-
mojligheter, som t.ex. for strom, frekvens, kapacitet och
temperatur. Digitala multimetrar har férdelen av en enty-
dig indikering, som kan lasas av enkelt och direkt. Fel,
som beror pa felaktig omrakning av matomradena eller
avlasningsfel tillhor det forgdngna med dessa apparater.

Allméanna bestillningsdata

Utforande Multimeter:, Ja
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Matt och vikter

Nettovikt

350 g

Tekniska data

Artikelbeskrivning

Digital multimeter

PW64 Mit- och provutrustning

Kapacitetsméatvarde max. 100 uF Kapacitetsmatvarde min. 0.01 nF
Matkretskategori CAT IV 300V, CAT Il 600 Strommatvarde max. 10A

\'%
Arbetstemperatur max. 50°C Arbetstemperatur min. 0°C
Frekvensomrade, max. 5 MHz Frekvensomrade, min. 1T mHz
Frekvensmatning Ja Indikering digital
Skyddsklass IP40 Matomrade fér motstand, max. 40 Q
Matomrade fér motstand, min. 0.1Q Batterityp Batteri 1,5 V typ AAA
Kretsprovning Ja Frekvensmatning, max. 5000 mHz
Med akta RMS-matning (TRMS) Nej Temperaturmatomrade, max. 500 °C
Med bakgrundsbelysning av display Nej Spéanningsmatning, likstrom, max. 600V
Val av matomrade Automatisk Matkretskategori CAT IV/ 300 V; CAT

111/600 V

Med kapacitetsmatning Ja Motstandsmatning tillganglig Ja
Med konduktivitetsmatning Ja Med HOLD-funktion for data Ja
Med temperaturméatning Ja Spanningsmatning, vaxelstrom, max. 600V
Strommatomrade, vaxelstrom, max. 10 A Strommatomrade, likstrom, max. 10 A
Med motstandstest/diodtest Ja Motstandsmatning, max. 40 MQ
Med matning av relativt varde Ja
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC000069 ETIM 9.0 EC000069
ETIM 10.0 EC000069 ECLASS 14.0 27-20-03-01
ECLASS 15.0 27-20-03-01
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