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Multimetrar kan mata ett stort antal matstorheter. Mat-
mojligheten for spanning, motstand, genomgangstestet
och diodtestet finns som standard pa varje instrument.
Darutover har de enskilda multimetrarna ytterligare mat-
mojligheter, som t.ex. for strom, frekvens, kapacitet och
temperatur. Digitala multimetrar har férdelen av en enty-
dig indikering, som kan lasas av enkelt och direkt. Fel,
som beror pa felaktig omrakning av matomradena eller
avlasningsfel tillhor det forgdngna med dessa apparater.

Allméanna bestillningsdata

Utforande Multimeter:, Ja

Art.nr. 3113240000

Typ MULTIMETER CCM 400A
GTIN (EAN) 4099987201315

Forp. 1 items
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Matt och vikter

Djup 42 mm Byggdjup (tum) 1.6535 inch
Hojd 220 mm Bygghojd (tum) 8.6614 inch
Bredd 80 mm Byggbredd (tum) 3.1496 inch
Nettovikt 3509

Tekniska data

Artikelbeskrivning Digitalt tangmatinstrument

PW64 Mit- och provutrustning

Kapacitetsméatvarde max. 100 uF Kapacitetsmatvarde min. 51.2 nF
Matkretskategori CAT IV Matomrade Spanning/AC 1-1000V
Méatomrade Spanning/DC 1-1,500V Strommatvarde max. 400 A
Arbetstemperatur max. 50°C Arbetstemperatur min. 0°C
Frekvensomrade, max. 5000 MHz Frekvensomrade, min. 5000 Hz
Frekvensmatning Ja Indikering digital
Skyddsklass IP40 Stromart AC/DC
Méatomrade for motstand, max. 40 kQ Méatomrade for motstand, min. 400 Q
Batterityp Batteri 1,56 V typ AAA Kretsprovning Ja

Tillganglig som adapter for anslutning tillNej

Spanningsmatning, kretskategori, max. 1000V

multimeter

Med DC-spanningsméatning Ja Med akta RMS-maétning (TRMS) Ja

Med bakgrundsbelysning av display Ja Val av matomrade Automatisk
Med kapacitetsmatning Ja Med lackstromsmatning Nej

Med temperaturméatning Nej Tangoppningsbredd 35 mm
Med 6vertondsméatning Nej Med AC-spanningsmatning Ja
Strommatning av matnings- och Nej Strommatomrade, vaxelstrom, max. 400 A
returledning tillganglig

Strommaéatomrade, likstrom, max. 1500 A

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000380 ETIM 9.0 EC000380
ETIM 10.0 EC000380 ECLASS 14.0 27-20-03-12
ECLASS 15.0 27-20-03-12
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