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Mått och vikter
 
Nettovikt 14 g
 

Temperaturer
 
Lagertemperatur Drifttemperatur
 

Miljööverenstämmelse för produkt
 
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent
 

Isolationskoordinater enligt EN 50178
 
Överspänningskategori III Nedsmutsningsgrad 2
 

Märkdata IEC/EN
 
Märkspänning (AC) 1000 V
 

Anslutningsdata
 
Anslutningstyp Skruvanslutning Åtdragningsmoment, min. 2 Nm
Åtdragningsmoment, max. 4.5 Nm Ledardiameter, entrådig min. 2.5 mm²
Ledardiameter, entrådig max. 25 mm² Ledararea, fintrådig, min. 2.5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, max. 16 mm² Anslutningsarea, flertrådig, min. 2.5 mm²
Anslutningsarea, flertrådig, max. 25 mm²
 

Elektriska data
 
Märkström 100 A
 

Klassificeringar
 
ETIM 8.0 EC000941 ETIM 9.0 EC000941
ETIM 10.0 EC000941 ECLASS 14.0 27-17-90-90
ECLASS 15.0 27-17-90-90
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