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VPU PV EXTENDER

Technical data
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Matt och vikter

Nettovikt 1.78¢g

Temperaturer

Lagertemperatur

Drifttemperatur

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Isolationskoordinater enligt EN 50178

Overspanningskategori n

Nedsmutsningsgrad

Markdata IEC/EN

Markspanning (DC) 1500V

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik Skruvanslutning Anslutningstyp Skruvanslutning

Atdragningsmoment, min. 1.2 Nm Atdragningsmoment, max. 4.5 Nm

Anslutningsomrade, markarea 10 mm2 Anslutningsomrade, min. 1.5 mm?2

Anslutningsomrade, max. 16 mm2 Ledardiameter, entradig min. 1.5 mm?

Ledardiameter, entradig max. 16 mm2 Ledararea, fintradig, min. 1.5 mm?2

Ledardiameter, fintradig, max. 16 mm2 Ledardiameter, fintradig med andhylsa 1.5 mm?2
(DIN 46228/1), min

Ledardiameter, fintradig med andhylsaH 10 mm?2 Anslutningsarea, flertradig, min. 1.5 mm?2

(DIN 46228/1), max.

Anslutningsarea, flertradig, max. 16 mm?2

Elektriska data

Markstrom 63 A

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001457 ETIM 9.0 EC001457

ETIM 10.0 EC001457 ECLASS 14.0 27-17-14-03

ECLASS 15.0 27-17-14-03

Creation date 04.01.2026 03:38:37 MEZ

Catalogue status / Drawings



