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HDC-kit ar standardiserade byggsatser for att skapa ett
komplett kontaktdon.

HDC-kit bestar i regel av stift- och hylsinsats, kabel- och
chassikadpa samt kabelforskruvning.

Weidmiiller erbjuder ett sortiment med gangse kontakt-
donskombinationer, med M- eller PG-géanga for kabefor-
skruvningen.

Anslutningsteknologin Push In ar en direktanslutningstek-
nik. Den forbehandlade ledaren kan anslutas direkt i leda-
ranslutningen utan ytterligare hjalpmedel.

Allméanna bestillningsdata

Utférande RockStar® , HA, Installationsstorlek: 1, PUSH IN,
230V, 10 A, Aluminiumpressgjutgods, M 20

Art.nr. 3123910000

Typ HDC-KIT-HA 03.300 M P

GTIN (EAN) 4099987272544

Forp. 1 items
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HDC-KIT-HA 03.300 M P

Tekniska data

Godkannanden
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Godkannanden

Matt och vikter

Nettovikt 157 g
Temperaturer
Gransvarde, temperatur -40°C ... 100 °C

Miljooverenstiammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant)

6¢c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

d447edfa-0214-4f34-bbba-82eae491b46a

Allmanna data

Yta Pulverlack Skyddsklass IP65

Serie HA

Utforande

Storlek pa kabelinféringar M 20 Antal kabelingdng uppe 1

Antal kabelingang pa sidan 0 Anslutningstyp PUSH IN

Utférande lassystem Tvarforregling pa Installationsstorlek 1
underdelen

Tatning NBR Farg (RAL) RAL 7035

BG 1

Allmanna uppgifter

Antal poler 3 Anslutningstyp PE PUSH IN anslutning

Installationsstorlek 1 Kabelférskruvning M 20

Grundlaggande material Aluminiumpressgjutgods Serie HA

Markspanning (DIN EN 61984) 230V Markstrom (DIN EN 61984) 10A

BG 1

Utférande

Anslutningstyp PUSH IN Installationsstorlek 1

Ledardiameter, max. 2.5 mm?2 Ledardiameter, min. 0.5 mm?2

Yta Pulverlack Atdragningsmoment max., huvudkontakt0.55 Nm

Grundlaggande material

Aluminiumpressgjutgods

Atdragningsmoment min., huvudkontakt 0.5 Nm

BG

1

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-44-02-92
ECLASS 15.0 27-44-02-92
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