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PUSH IN-teknologiar en teknologi for direktanslutning.
Den forbehandlade ledaren kan anslutas direkt till leda-
rens anslutningsniva utan ytterligare hjalpmedel.

Poltal: 4-48

Markstrom: 10 A

Markspanning 400 V

Nominell spanning enligt UL/CSA: 600 V AC/DC
PUSH IN-teknologi

Allméanna bestillningsdata

Utférande , Hylsa, 250V, 16 A, Antal poler: 16, PUSH IN
med mandverknapp, Installationsstorlek: 5

Art.nr. 3124580000

Typ HDC HA 16 FP 17-32

GTIN (EAN) 4099987277631

Forp. 1 items
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Godkidnnanden
Godkannanden
u
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr. (UR) E92202
Certifikat nr (cURus) E310075
Matt och vikter
Hojd 34 mm Bygghojd (tum) 1.3386 inch
Bredd 23 mm Byggbredd (tum) 0.9055 inch
Langd 72 mm Bygglangd (tum) 2.8346 inch
Nettovikt 50¢g
Temperaturer
Gransvarde, temperatur -40°C...125°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Kemikaliebestandighet

Innehall

Aceton

Kemisk bestandighet

Bestandigt

Innehall

Ammoniak, vattenhaltig

Kemisk bestandighet

Villkorligt bestandigt

Innehall Bensin
Kemisk bestandighet Bestandigt
Innehall Bensen
Kemisk bestandighet Bestandigt
Innehall Dieselolja

Kemisk besténdighet

Villkorligt bestandigt

Innehall

Attiksyra, koncentrerad

Kemisk bestandighet

Bestandigt

Innehall

Kaliumhydroxid

Kemisk bestandighet

Villkorligt bestandigt

Innehall Metanol
Kemisk bestandighet Villkorligt bestandigt
Innehall Motorolja

Kemisk bestandighet

Villkorligt bestéandigt

Innehall

Lut, utspadd

Kemisk bestandighet

Bestandigt

Innehall

Klorfluorkolvaten

Kemisk bestandighet

Villkorligt bestandigt

Innehall

Utomhusanvandning

Kemisk bestandighet

Villkorligt bestandigt

Allmanna data

Antal poler

16

Stickcykler Ag

=500

Stickcykler Au

=500

Stickcykler Sn

2500
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Anslutningstyp PUSH IN med Installationsstorlek 5
mandverknapp

Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0 Fargkod ljusgra

Isoleringsmaterial PC Tightening torque, max. PE connection 1 Nm

Stickcykler 2500 Typ Hylsa

Overspanningskategori [} Nedsmutsningsgrad 3

Tightening torque, min. PE connection 0.5 Nm Grundlaggande material Polykarbonat

Serie HA Markspanning (DIN EN 61984) 250V

Markstotspanning (DIN EN 61984) 4 kV Markstrom (DIN EN 61984) 16 A

Halogenfri false BG 5

Antal signalkontakter 0 Antal effektkontakter 16

Skyddsklass IP20

Matt

Bredd 23 mm Langd sockel 72 mm

Anslutningsdata PE

Anslutningstyp PE

PUSH IN anslutning

Tightening torque, max. PE connection 1 Nm

Tightening torque, min. PE connection

0.5 Nm

Effektkontakt
Atdragningsmoment, max. enligt Ledardiameter, min. 0.14 mm?2
ledningsdiameter Ledardiameter, max. 2.5 mm?
Anslutningsvridmoment, max. 1T Nm
Avisoleringslangd enligt kabeldiameter  Avisoleringslangd 8.00 mm
Signalkontakt
Markstotspanning (DIN EN 61984) 4 kV
signalkontakt
Utférande
Ledardiameter, AWG, max AWG 26 Avisoleringslangd nominellt 8 mm
Anslutningstyp PUSH IN med Installationsstorlek 5
mandoverknapp
Ledardiameter, AWG, min. AWG 14 Ledardiameter, max. 0.14 mm?2
Ledardiameter, min. 2.5 mm? Grundlaggande material Polykarbonat
BG 5
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-05
ECLASS 15.0 27-44-02-05
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DSTV

Till vara insatser erbjuder vi olika tillbehor. Detta omfattar
bland annat kodningar for insatserna.

Allméanna bestillningsdata

Typ DSTV COST4 Utférande

Art.nr. 1471300000 Maéngpoliga kontakdon, Tillbehor, Kodningssystem
GTIN (EAN) 4008190017354

Forp. 100 ST

Typ DSTV COBUS Utférande

Art.nr. 1471500000 Maéngpoliga kontakdon, Tillbehér, Koderelement
GTIN (EAN) 4008190178543

Forp. 100 ST
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