PICOPAK-VI130-RDIV-P

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Allméanna bestillningsdata

Utférande Signalomvandlare/isolator, Ingang : 0..130 V,
Utgang : 0-10 V, Matningsspanning: Ingen extern
forsorjning

Art.nr. 3127350000

Typ PICOPAK-VI130-RDIV-P

GTIN (EAN) 4099987294935

Forp. 1 items

Skapandedatum 24.11.2025 08:38:56 MEZ
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PICOPAK-VI130-RDIV-P

Tekniska data

Matt och vikter
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Djup 62.5 mm Byggdjup (tum) 2.4606 inch

Hojd 89.4 mm Bygghojd (tum) 3.5197 inch

Bredd 6.4 mm Byggbredd (tum) 0.252 inch

Nettovikt Og

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...85 °C Omgivningstemperatur -40°C..70°C

Drifttemperatur Fuktighet 5...95 % (ingen
daggbildning)

Ingang

Motstand 177.5 kQ Matomrade ingang 0..130V

Utgang

Antal utgangar 1 Utgangsspanning, kommentar 0..10V

Allmanna uppgifter

Anvandningsomrade

Spanningsdelare

noggrannhet

0,1 % (grundlaggande
fel vid utgang, fullskala) av
spanningsdelare

Skyddsklass

IP20

Matningsspanning

Ingen extern forsorjning

Konfiguration

ingen

Hojdomrade for drift

<2000 m

Isolationskoordination

EMC-Normer EN 61326-1: 2013 Galvanisk isolation utan franskiljararm
Anslutningsdata

Anslutningstyp PUSH IN

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002653 ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653 ETIM 9.0 EC002653
ETIM 10.0 EC002653 ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20 ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20 ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20 ECLASS 14.0 27-21-01-20
ECLASS 15.0 27-21-01-20
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