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Produkt ännu ej tillgäng-
lig, preliminära produkt-

data.
Bildliknande

Skiljeförstärkare, passivisolerare, gränsvärdesbrytare och
mätomvandlare – inklusive temperaturmätomvandlare – i
en plintbyggform.
Perfekt för precis signalbearbetning och pålitliga signali-
solering i ett begränsat installationsutrymme.
• Kompakt 6 mm byggform – lika platt som en plint
• Drifttemperatur uppåt till -40 °C ... +70 °C (beroende på
mpdell)
• Varianter med skruv- eller PUSH IN-anslutning
• Utvalda modeller omfattar QR-kod och status-LED för
enkel identifiering

Allmänna beställningsdata

 
Utförande Signalomvandlare/isolator, Ingång : 0…130 V DC,

Utgång : 0-10 V, Matningsspänning: Ingen extern
försörjning

Art.nr. 3127350000
Typ PICOPAK-VI130-RDIV-P
GTIN (EAN) 4099987294935
Förp. 10 items
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Godkännanden
 
Godkännanden CULUS
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E141197
 

Mått och vikter
 
Djup 62.5 mm Byggdjup (tum) 2.4606 inch
Höjd 89.4 mm Bygghöjd (tum) 3.5197 inch
Bredd 6.4 mm Byggbredd (tum) 0.252 inch
Nettovikt 0 g
 

Temperaturer
 
Lagertemperatur -40 °C...85 °C Omgivningstemperatur -40 °C…70 °C
Drifttemperatur Fuktighet 5...95 % (ingen

daggbildning)
 

Ingång
 
Motstånd 192 kΩ Mätområde ingång 0…130 V DC
 

Utgång
 
Antal utgångar 1 Utgångsspänning, kommentar 0...10 V
 

Allmänna uppgifter
 
Användningsområde Spänningsdelare noggrannhet ≤ 1 % (grundläggande fel

vid utgång, fullskala) av
spänningsdelare

Skyddsklass IP20 Matningsspänning Ingen extern försörjning
Konfiguration ingen Höjdområde för drift ≤ 2000 m
 

Isolationskoordination
 
EMC-Normer EN 61326-1: 2013 Galvanisk isolation utan frånskiljararm
 

Anslutningsdata
 
Anslutningstyp PUSH IN
 

Klassificeringar
 
ETIM 8.0 EC002653 ETIM 9.0 EC002653
ETIM 10.0 EC002653 ECLASS 14.0 27-21-01-20
ECLASS 15.0 27-21-01-20
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