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Ledningsdragning for byggnadsinstallation

For byggnadsinstallation erbjuder vi ett komplett system
som ror sig runt 10x3-kopparskenan och innefattar per-
fekt koordinerade komponenter: fran installationsplintar,
nolledarplintar och fordelar- plintar till omfattande tillbe-
hor som samlingsskenor och hallare for dessa.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Flervanings installationsplintblock, PUSH IN, rod,
2.5 mm?, 24 A, 250 V, Antal anslutningar: 2, Antal
vaningar: 1

Art.nr. 3129890000

Typ AITB 2.5 BB NDT RD

GTIN (EAN) 4099987315357

Forp. 50 items
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Godkiannanden

Godkannanden CE; VDE

Matt och vikter

Djup 50 mm Byggdjup (tum) 1.9685 inch

Hojd 63.8 mm Bygghojd (tum) 2.5118 inch

Bredd 5.1 mm Byggbredd (tum) 0.2008 inch

Nettovikt 8.53¢g

Temperaturer

Lagertemperatur -25°C..55 °C Varaktig driftstemperatur, min. -60 °C

Varaktig driftstemperatur, max. 130°C

Allmant

Ledardiameter, AWG, max AWG 12 Ledardiameter, AWG, min. AWG 28

Normer Enligt IEC 60947-7-1 Montageskena obestyckad TS 35

Klambara ledare (Markanslutning)

Tolkdorn enligt 60 947-1 A3 Ledardiameter, AWG, max AWG 12

Anslutningsriktning ovre Auvisoleringslangd 10 mm

Anslutningstyp 2 PUSH IN Anslutningstyp PUSH IN

Antal anslutningar 2 Anslutningsomrade, max. 4 mm?2

Anslutningsomrade, min. 0.14 mm?2 Klingmatt 6 x 3,56 mm

Ledardiameter, AWG, min. AWG 28 Ledararea, fintradig med dndhylsa DIN 2.5 mm?2
46228/4, max.

Ledararea, fintradig med andhylsor DIN 0.14 mm?2 Ledararea, fintradig med andhylsa DIN 4 mm?2

46228/4, min. 46228/1, max.

Ledararea, fintradig med &andhylsa DIN  0.14 mm?2 Ledardiameter, fintradig, max. 4 mm?2

46228/1, min.

Ledararea, fintradig, min. 0.14 mm? Anslutningsarea, flertradig, max. 4 mm?

Anslutningsarea, flertradig, min. 0.14 mm?2 Tvilling-andhylsa, min. 0.5 mm?2

Ledararea, entradig, max. 4 mm?2 Ledararea, entradig, min. 0.14 mm?2

Markdata

Markarea 2.5 mm?2 Markspanning 250V

Markspanning DC 250V Markstrom 24 A

Str&ouml;m med max. ledare 27 A Normer Enligt IEC 60947-7-1

Genomgangsmotstand enligt IEC 1.33 mQ Markstétspanning 4 kV

60947-7-x

Forlusteffekt enligt IEC 6094 7-7-x 0.77 mW Overspianningskategori I}

Nedsmutsningsgrad 3

Materialdata

Grundlaggande material Wemid Fargkod rod

Farg manoverelement orange Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Systemparametrar

Andplatta krévs Nej Antal potentialer 1

Antal vaningar

Antal klamstéllen per vaning
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Tekniska data
Nivaer internt 6verkopplade Ja Montageskena obestyckad TS 35
N-Funktion Nej PE-Funktion Nej
PEN-Funktion Nej
ytterligare tekniska data
Oppna sidor hoger rastbar Ja
Monteringstyp ihakad
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC001329 ETIM 9.0 EC001329
ETIM 10.0 EC001329 ECLASS 14.0 27-25-01-10
ECLASS 15.0 27-25-01-10
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