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Alternativet att separera kablar i zon 2 som uppfyller fol-
jande ATEX-godkannanden: T Il 3G Ex ec IIC T6 Gc eller
IECEX: Ex ec IIC T6 Gc forenklar installation, service och
mojliggor battre forberedelser. Godkanda anslutningar
som erbjuds har maste alltid anvandas komplett med
motsvarande godkanda kapslingar och insatser och far
endast kopplas bort utan last.

Allméanna bestillningsdata

Utférande HDC - kapsling, Installationsstorlek: 4, Skyddsklass:
IP55, stickproppskapa, Klambygelanslutning, Stan-
dard, Storlek pa kabelinféringar: M 32

Art.nr. 3139960000

Typ HDC 10B TOS 1M32G ATEX
GTIN (EAN) 4099987382328

Forp. 1 items
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HDC 10B TOS 1M32G ATEX

Tekniska data

Godkannanden

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Godkannanden

€ IECEx ™

Matt och vikter

Djup 144 mm Byggdjup (tum) 5.6693 inch
Hojd 101 mm Bygghojd (tum) 3.9764 inch
Bredd 58 mm Byggbredd (tum) 2.2835 inch
Nettovikt 476 g

Temperaturer

Omgivningstemperatur -20°C..40°C Gransvarde, temperatur -20°C..80°C
Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Allmanna data

Utforande kapsling stickproppskapa Installationsstorlek 4
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0 Fargkod gra

Yta Pulverlack Typ Stickkontakt
Halogenfri false BG 4
Skyddsklass IP55

Matt

Bredd 58 mm

Mairkdata IECEx/ATEX

Certifikat nr. (IECEX) TUEV24ATEX9197X Certifikat nr. (ATEX) IECEXTUR24.0077X
Utforande

Installationsstorlek 4 Yta Pulverlack
BG 4

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437
ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 14.0 27-44-02-02
ECLASS 15.0 27-44-02-02
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Byggstorlek 4 (10B)

Alternativet att separera kablar i zon 2 som uppfyller
foljande ATEX-godkdnnanden: T Il 3G Ex ec IC T6
Gc eller IECEX: Ex ec IIC T6 Gc forenklar installation,
service och mojliggor battre forberedelser. Godkanda
anslutningar som erbjuds har maste alltid anvandas
komplett med motsvarande godkanda kapslingar och
insatser och far endast kopplas bort utan last.

Allméanna bestillningsdata

Typ HDC 10B SS 1M32G ATEX Utférande

Art.nr. 3139860000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: 4, Skyddsklass: IP55, Sockelkapa,
GTIN (EAN) 4099987382229 Klambygelanslutning, Standard, Storlek pa kabelinforingar: M 32
Forp. 18T

Typ HDC 10B AS ATEX Utférande

Art.nr. 3139910000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: 4, Skyddsklass: IP55, Chassikapa,
GTIN (EAN) 4099987382274 Klambygelanslutning, Standard

Forp. 1ST
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