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Upptack vara hogkvalitativa energimatare med MID-god-
kédnnande.

¢ Matinstrument enligt Europaparlamentets och radets
matinstrumentdirektiv 2014/32/EU (MID) uppfyller de
rattsliga kraven for anvandning vid fakturering av energi-
forbrukning. Detta ger rattslig sakerhet bade fér matin-
strumentens operator och for slutkonsumenten.

¢ Vart sortiment stoder olika protokoll som Modbus RTU
och Ethernet samt M-Bus for anvandning i byggnadsau-
tomation for att registrera energi-, vatten- och gasforbruk-
ning.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Power measurement/display for 1-phase mains,
45 A, direct measurement

Art.nr. 3140990000

Typ EM111-MBUS-MID

GTIN (EAN) 4099987460705

Forp. 1 items
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Godkiannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 64 mm Byggdjup (tum) 2.5197 inch
Hojd 118 mm Bygghojd (tum) 4.6457 inch
Bredd 18 mm Byggbredd (tum) 0.7087 inch
Nettovikt 64.2¢g

Temperaturer

Lagertemperatur -40°C..70°C Drifttemperatur -25 °C...55 °C

Fuktighet vid driftstemperatur

0...90 % (ingen
daggbildning)

Fuktighet

0...95 % (ingen
daggbildning)

Matspanning ingang

Lagspanningsnat 1 phase 2 wire (L + N) Spéanningstyp AC
Frekvensomrade, max. 60 Hz Frekvensomrade, min. 50 Hz
Matnoggrannhet for spanning 0.5 % Tretradigt system Nej
Matomrade, spanning L-N, AC 176..276 V Fyrtradigt system Nej
Matstrom ingang
Kapslingsmaterial Plast Anslutning AC-ingangsledning Direkt vid apparaten
Strommatningskanaler 1 Matnoggrannhet for strom 0.5 %
Matning av differensmotstand Nej max. Strom 45 A
Ingangar/utgangar
Typ av ingang 1-fas AC (L1, N) Digitalutgang konfigurerbar Ja
Digitala ingangar 0 Digitala utgangar 2
Antal impulsutgangar 2
Kommunikation
Baudhastighet <9600 Bd Kommunikation bidirektional
Stoppbitar 1,2 Protokoll M-Bus
Registrering av matdata
Uppdatera intervallregister 100 ms Programvara EM konfigurationsverktyg
Tekniska data
Visningsvéarde Skenbar effekt, Spanning, Utforande Effektmatning/-visning
strommatvarde for 1-fasnat, 45 A,
direktmatning
ingangsfrekvens 50/ 60 Hz Indikering LCD
Monteringstyp DIN-skena Skyddsklass IP20, Frontpanel: IP51
Nedsmutsningsgrad 2 Effektfaktor ingang 1%
Matnoggrannhet 0.5 % i forhallande till max. Strom 45 A
slutvardet (U/1), Klass 0,5
Indikering 6vervakning (Monitor) LCD Normer EN 55022, IEC 61000-4-3
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Méatomrade, spanning L-N, AC 176..276 V Overspanningskategori I
Matarspanning 120V, 230V Tretradigt system Nej
Fyrtradigt system Nej Registreringsfrekvens 50/60 Hz 3.2 kHz
Kontinuerliga méatningar Ja Matresultat per sekund 100 ms
Matning av differensmotstand Nej Strommatningskanaler 1
Matnoggrannhet for spanning 0.5 % Matnoggrannhet for strom 0.5 %
Matnoggrannhet for aktiv energi (kWh, Klass 0,5

../B A)

Isolationskoordination

Stothallspanning 6 kV (1,2/50 us) Overspanningskategori 1l
Nedsmutsningsgrad 2 noggrannhetsklass 0,5
Isolationsspanning in- resp. utgang/ 4 kVeff / 1 min.

matning

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002301 ETIM 9.0 EC002301
ETIM 10.0 EC002301 ECLASS 14.0 27-14-23-30
ECLASS 15.0 27-14-23-30
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