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HMI-kortider for u-view avancerade pekpaneler

Genom att kombinera u-view avancerade pekpaneler HMI
med de webbaserade PROCON-WEB-inbaddade system
laggs upp av den perfekta visualiseringslosningen - kraft-
full programvara och hogkvalitativ maskinvara.

HMI For att implementera den optimala webbaserade
I6sningen erbjuder PROCON-WEB-inbaddade system fol-
jande kannetecken:

* Roll- och rattighetsbaserad anvandarhantering

¢ Omfattande alarmering

* Fordefinierade kontroller, t.ex. knappar, skjutreglage,
textfalt eller bildomraden

» Kraftfulla komplexa kontroller som iframe, diagram,
tabeller

¢ Flexibel skriptning for maximal anpassningsférmaga

¢ Historiska funktioner for att lagra och visualisera histo-
rikdata

¢ Anslutning till styrningen via kommunikationsdrivrutin

Allméanna bestillningsdata

Utforande Visualiseringsprogramvara, Plattform for run-
time-system: Windows, Linux, Docker, Antal pro-
cessvariabler, max.: 5000, Antal HMI- apparater,
max.: 5
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Matt och vikter

Nettovikt Og

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Paverkas ej

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Egenskaper hos exekveringsprogrammet

Antal HMI- apparater, max. 5

Licensinformation

Antal processvariabler, max. 5000

Systemkrav

Operativsystem Windows, Linux, u-OS Minsta erforderliga diskutrymme 0.1 GB
Lagsta minneskrav (RAM) 0.1 GB

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001416 ETIM 9.0 EC001416
ETIM 10.0 EC001416 ECLASS 14.0 27-24-25-02
ECLASS 15.0 27-24-25-02
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