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Plastkapslingar ar sarskilt lampliga for tillampningar dar
metallernas motstand inte racker till. Dessutom ar de
kapslingar som visas har lattare och nagot billigare an
vanliga kapslingar i aluminium. Det kan darfor vara for-
nuftigt att anvanda plastkapslingar for tillampningar dar
materialen inte behover vara sa robust. Tatheten ar fortfa-
rande IP65.

Allméanna bestillningsdata

Utforande HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skydds-
klass: IP65, i ijackat tillstdnd, Kabelingang ovan-
sida, stickproppskapa, Tvarforregling pa underde-
len, Standard, Storlek pa kabelinféringar: M 25, M

32
Art.nr. 3164330000
Typ HDC 16D TOBU 1M25 BP
GTIN (EAN) 4099987800525
Forp. 1 items
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Godkiannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 61 mm Byggdjup (tum) 2.4016 inch
Hojd 72.5 mm Bygghojd (tum) 2.8543 inch
Bredd 56 mm Byggbredd (tum) 2.2047 inch
Nettovikt 124 g

Temperaturer

Gransvarde, temperatur -40°C..125°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Allmanna data

Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0 Kapslingsmaterial Plast

Yta Plastbelagd Skyddsklass IP65, i ijackat tillstand
EMC-kapslingar Nej Material laselement Rostfritt stal, Plast
Matt

Kabelingang m. ganga Léangd kapsling 61 mm
Utférande

Storlek pa kabelinforingar M 25, M 32 Overdel/Underdel/Lock upper part
Overtickning utan lock Antal kabelingang uppe 1

Antal kabelingang pa sidan 0 Utforande kapsling Kabelingang ovansida,

stickproppskapa

Utférande lassystem Tvarforregling pa Byggform Standard

underdelen
Installationsstorlek 3 Kabelingang m. gédnga
Typ Stickkontakt Bygelutférande Overkopplingsbygel
Ganga (inre) M 25 Farg (RAL) RAL 9011
BG 3 Lamplig for ModuPlug® Nej
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437
ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 14.0 27-44-02-02
ECLASS 15.0 27-44-02-02
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Tillbeh

Chassiekapa

Plastkapslingar ar sarskilt lampliga for tillampningar

dar metallernas motstand inte racker till. Dessutom ar

de kapslingar som visas har lattare och nagot billigare

an vanliga kapslingar i aluminium. Det kan darfor vara

fornuftigt att anvanda plastkapslingar for tillampningar
dar materialen inte behoéver vara sa robust. Tatheten ar
fortfarande IP65.

Allméanna bestillningsdata

Typ HDC 06B ABU BP Utférande

Art.nr. 3107170000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i
GTIN (EAN) 4099987172066 ijackat tillstdnd, Chassikapa, Tvarforregling pa underdelen,
Forp. 1ST Overkopplingsbygel inte utbytbar, Standard, Storlek pa

kabelinféringar: none

Grundkapsling

Plastkapslingar ar sarskilt lampliga for tillampningar

dar metallernas motstand inte racker till. Dessutom ar

3 de kapslingar som visas har lattare och nagot billigare
an vanliga kapslingar i aluminium. Det kan darfor vara
fornuftigt att anvanda plastkapslingar for tillampningar
dar materialen inte behover vara sa robust. Tatheten ar
fortfarande IP65.

Allmanna bestillningsdata

Typ HDC 06B SBU 1M25 BP Utférande

Art.nr. 3164370000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: 4, 3, Skyddsklass: IP65, i ijackat
GTIN (EAN) 4099987800600 tillstand, Sockelkapa, Tvarforregling pa underdelen, Standard, Storlek
Forp. 1ST pa kabelinforingar: 1*M25, M 25, M 32

Typ HDC 06B SBU 2M25 BP Utférande

Art.nr. 3164380000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: 4, Skyddsklass: IP65, i ijackat
GTIN (EAN) 4099987800624 tillstdnd, Sockelkapa, Tvarforregling pa underdelen, Standard, Storlek
Forp. 1ST pa kabelinforingar: 1*M25, M 25, M 32

Byggstorlek 3

Anslutningsteknologin Push In ar en
direktanslutningsteknik. Den forbehandlade ledaren
kan anslutas direkt i ledaranslutningen utan ytterligare
hjalpmedel.

Antal poler: 6

Markstrom: 24 A

Markspéanning: 500 V

Nominell spanning enligt UL/CSA: 600 V AC/DC

D
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Allmanna bestillningsdata

Typ HDC HE 6 FP
Artr. 1873520000

GTIN (EAN) 4032248457779

Utférande
HDC - Kontakt, Hylsa, 500 V, 24 A, Antal poler: 6, PUSH IN,
Installationsstorlek: 3

Forp. 1ST
Typ HDC HE 6 MP Utférande
Art.nr. 1873530000 HDC - Kontakt, Hane, 500 V, 24 A, Antal poler: 6, PUSH IN,

GTIN (EAN) 4032248457786

Forp. 18T

Installationsstorlek: 3

IP68-version
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Forutom det omfattande sortimentet av kapslingar
erbjuder Weidmdiller en rad kabelforskruvningar for de
mest skiftande anvandningséandamal.
Kabelférskruvningarna i massing, plast och rostfritt stal
uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, for att
passa alla industriella kapslingar.

Beroende pa kabelforskruvningarnas serie och
anvandningsomrade ar kabelforskruvningarna godkanda
och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN

45545,
Allmanna bestillningsdata
Typ VG M32-1/K68 Utférande
Art.nr. 1909880000 VG K (standard plastforskruvning), kabelforskruvning, Rak, M 32, 10

GTIN (EAN) 4032248536801

Forp. 20 ST

mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30
min.), Polyamid 6
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