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Sakringsplintar och komponentplintblock gor det majligt
att integrera skydds- och funktionselement direkt i plint-
raden. Sakringsplintar har inbyggda sakringshéllare for
att pa ett tillforlitligt satt skydda elektriska kretsar mot
overlast - perfekt for kontroll- och fordelarlistsystem. Kom-
ponentplintblock gor det mojligt att inkorporera elektro-
niska komponenter som dioder, motstand, eller lysdioder
direkt i ledningsdragningen. Detta mojliggor ett platsspa-
rande och tydligt arrangemang for implementering av
kopplingsfunktioner och signalseparation. Bada typer av
plintar garanterar hogre sékerhet, enkelt underhall och en
kompakt, funktionsinriktat installation.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Komponentplintblock, PUSH IN, 2.5 mm?, 24V,
24V, Antal anslutningar: 4, Antal vaningar: 1, TS
35

Art.nr. 3170190000

Typ A4C 2.5 EM 24VUC LED RD/1

GTIN (EAN) 4099987834575

Forp. 50 items
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Tekniska data

Godkannanden

Godkannanden

Matt och vikter

Bredd 5.1 mm Byggbredd (tum) 0.2008 inch
Nettovikt 952g¢g

Temperaturer

Lagertemperatur -25°C...55 °C Kontinuerlig drifttemperatur, min. -60 °C
Kontinuerlig drifttemperatur, max. 130°C

Allmant

Normer Enligt IEC 60947-7-1 Montageskena obestyckad TS 35
Klambara ledare (Markanslutning)

Tolkdorn enligt 60 947-1 A3 Anslutningsriktning ovre
Avisoleringsléangd 10 mm Anslutningstyp 2 PUSH IN
Anslutningstyp PUSH IN Antal anslutningar 4
Klingmatt 6 x 3,6 mm

Komponent

Typ av element Motstand Komponent 2 LED rod
Komponent strom 20 mA

Mairkdata

Mérkarea 2.5 mm? Mérkspénning 24V
Maérkspanning DC 24V Normer Enligt IEC 60947-7-1
Effektforlust (IEC 60947-7-x) 0.77 W Overspianningskategori 1]
Nedsmutsningsgrad 3

Materialdata

Farg mandverelement orange Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Sakringsklamma

Indikering LCD

Systemparametrar

Andplatta krévs Ja Antal potentialer 1

Antal vaningar 1 Antal klamstallen per vaning 4

Nivaer internt 6verkopplade Nej Montageskena obestyckad TS 356
N-Funktion Nej PE-Funktion Nej
PEN-Funktion Nej
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ytterligare tekniska data

Oppna sidor hoger Montagesatt TS 35
explosionstestat utférande Nej Monteringstyp TS 356
Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000903 ETIM 9.0 EC000903
ETIM 10.0 EC000903 ECLASS 14.0 27-25-01-14
ECLASS 15.0 27-25-01-14
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