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Det unika modulkonceptet kan skraddarsys for alla
maskintyper. De potentiella distributionsplintraderna AAP
ar framgéangsrika tack vare sin enhetliga design med tva
mojliga konstruktioner - alternerande eller grupperade. |
den grupperade strukturen for fordelning av styrstrom lig-
ger potentialerna pa olika plintar och utgor darmed hela
potentialblock.

Allméanna bestillningsdata

Utférande PUSH IN, 1.5 mm?2, 500V, 17.5 A, mérkbeige
Art.nr. 3206640000

Typ AAP11 1.5 LIYL

GTIN (EAN) 4099987994491

Forp. 50 items
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Godkannanden

Godkannanden

Matt och vikter

Djup 47 mm Byggdjup (tum) 1.8504 inch

Byggdjup inkl. montageskena 48 mm Hojd 85.5 mm

Bygghojd (tum) 3.3661 inch Bredd 3.5 mm

Byggbredd (tum) 0.1378 inch Nettovikt 8.2b¢g

Temperaturer

Lagertemperatur -25°C..55°C Omgivningstemperatur -60 °C...85 °C

Kontinuerlig drifttemperatur, min. -60 °C Kontinuerlig drifttemperatur, max. 130°C

Markdata IECEx/ATEX

Markning EN 60079-7 Ex ecll C Ge Ex 2014/34/EU markning N2GD

Allmant

Ledardiameter, AWG, max AWG 14 Monteringsanvisning DIN-skena, TS 35

Ledardiameter, AWG, min. AWG 26 Normer IEC 60947-7-1

Montageskena obestyckad TS 35

Klambara ledare (Markanslutning)

Tolkdorn enligt 60 947-1 A1 Ledardiameter, AWG, max AWG 14

Anslutningsriktning ovre Avisoleringslangd 8 mm

Anslutningstyp 2 PUSH IN Anslutningstyp PUSH IN

Antal anslutningar 6 Ledningsdiameter (markanslutning), 1.5 mm?2
max.

Ledningsdiameter (markanslutning), 0.14 mm?2 Klingmatt 0,4 x 2,0 mm

min.

Ledardiameter, AWG, min. AWG 26 Ledararea, fintradig med andhylsa DIN 1 mm?2
46228/4, max.

Ledararea, fintradig med andhylsor DIN 0.14 mm?2 Ledararea, fintradig med andhylsa DIN 1.5 mm?2

46228/4, min. 46228/1, max.

Ledararea, fintradig med andhylsa DIN  0.14 mm?2 Ledaranslutningsarea, flertrddig, max. 1.5 mm?2

46228/1, min.

Ledararea, fintradig, min. 0.14 mm?2 Anslutningsarea, flertradig, max. 1.5 mm?2

Anslutningsarea, flertradig, min. 0.14 mm?2 Ledararea, entradig, max. 1.5 mm?2

Ledararea, entradig, min. 0.14 mm?2

Klambara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningsriktning, ytterligare ovre Anslutningstyp, ytterligare anslutning  PUSH IN

anslutning

Markdata

Markarea 1.5 mm? Markspanning 500V

Maéarkspanning DC 500V Markstrom 175 A
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Str&ouml;m med max. ledare 175 A Normer IEC 60947-7-1
Kontaktmotstand 1.83 mQ Maérkstotspanning 6 kV
Effektforlust (IEC 60947-7-x) 0.56 W Overspanningskategori 1]
Nedsmutsningsgrad 3

Materialdata

Grundlaggande material Wemid Fargkod morkbeige
Farg mandverelement gul Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Systemparametrar

Andplatta krivs Ja Antal potentialer 1

Antal vaningar 1 Antal klamstéllen per vaning 6

Antal potentialer per vaning 1 Nivaer internt 6verkopplade Nej
PE-anslutning Nej Montageskena obestyckad TS 35
N-Funktion Nej PE-Funktion Nej
PEN-Funktion Nej

ytterligare tekniska data

med rasttapp Nej Oppna sidor hoger
rastbar Ja Montagesatt ihakad
Monteringsanvisning DIN-skena, TS 35 explosionstestat utforande Ja
Monteringstyp TS 35

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-19
ECLASS 15.0 27-25-01-19
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