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Produktillustration

Individuella relaer for TERMSERIES
¢ Elektromekaniska relaer
¢ Olika kontaktmaterial

Allméanna bestillningsdata

Utférande TERMSERIES, Rela, Antal kontakter: 1, Vaxlande-
kontakt AgNi, Markstyrspanning: 24 V DC, Varak-
tig strom: 6 A, Stickanslutning, Testknapp finns:

Nej
Art.nr. 4060120000
Typ RSS113024
GTIN (EAN) 4032248252251
Forp. 20 items

Creation date 03.01.2026 11:15:01 MEZ
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Godkidnnanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

UL File Number Search UL-webbplats

Certifikat nr (cURus) E351070

Matt och vikter

Djup 15 mm Byggdjup (tum) 0.5906 inch
Hojd 28 mm Bygghojd (tum) 1.1024 inch
Bredd 5 mm Byggbredd (tum) 0.1968 inch
Nettovikt 69

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...85 °C Omgivningstemperatur -40 °C...85 °C

Drifttemperatur

Fuktighet

5...85 % rel. fuktighet,
ingen kondens

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Markdata UL

Certifikat nr (cURus) E351070

Styrsida

Markstyrspanning 24V DC Markstrom DC 7 mA
Markeffekt 170 mW Spolmotstand 3388010 %
Statusindikering Nej

Belastningssida

Markkopplingsspanning 250V AC max. Kopplingsfrekvens vid marklast 0.1 Hz
Brytspanning AC, max. 250V Brytspanning DC, max. 250V
Inkopplingsstrommen 20A /20 ms AC-brytformaga (ohmsk), max. 1500 VA
DC-brytformaga (ohmsk), max. 144 W @ 24V Inkopplingsfordrojning <8 ms
Franslagsfordrojning <4 ms Kontakttyp 1 CO contact (AgNi)

Mekanisk livslangd

5 x 106 kopplingscykler min. Bryteffekt

TmA@24V,10mA@ 10
V,100mA @5V

Allmanna uppgifter

Testknapp finns

Nej Mekanisk indikator for brytarlage

Nej

Fargkod

vit Brannbarhetsklass enligt UL 94

V-0
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Technical data

Isolationskoordinater

Kryp- och luftstracka styrsida - 26 mm Spanningstalighet styrsida - lastsida 4 kVeff / 1 Min.
belastningssida
Spanningstalighet for 6ppna kontakter 1 kVeff / 1 min Skyddsklass IP67

Ytterligare information om godkdannanden/normer

Certifikat nr. (VDE) 40029391 Certifikat nr (cURus) E351070
Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik Stickanslutning

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01
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Kopplingsbild
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Switching current [A

Elektrisk livslangd 230 V AC ohmsk last
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Miscellaneous
Type code electromechanical relay (TERMSERIES)
RSS

Type RSS

Type of construction Type of function

1 Vertical, washable T Test button

Type of contact

11C0

Contact material bl witage

0 AgSn02 005 5vDC

1 AgSn02 hard gold plated g;i ;i : gg

2 AgNi hard gold plated

3 AgNi 048 48VvVDC
060 60VDC

Typnycklar
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Skruvanslutning

Allmanna bestillningsdata

TERMSERIES tomma socklar med:

* 1 vaxlande kontakter

* Unik inmatning med flera spénningar fran 24 till 230 V
ucC

¢ Inmatningsspanningar med fargmarkering: DC: bla, UC:
vit

¢ Pa grund av den hogkvalitativa konstruktionen utan
vassa kanter finns ingen risk for skarskador under
installationen.

* Avskiljningsplattor for optisk separation och
forstarkning av isoleringen.

Typ TRS 24VDC 1CO EMPTY Utférande

Art.nr. 1123240000 TERMSERIES, Relasockel, Antal kontakter: 1, Vaxlandekontakt,
GTIN (EAN) 4032248905485 Mérkstyrspanning: 24 V DC £20 %, Varaktig strom: 10 A,
Forp. 10 ST Skruvanslutning

Typ TRS 24VUC 1CO EMPTY Utférande

Art.nr. 1123250000 TERMSERIES, Relasockel, Antal kontakter: 1, Vaxlandekontakt,
GTIN (EAN) 4032248905713 Markstyrspanning: 24 V UC £10 %, Varaktig strom: 10 A,
Forp. 10 ST Skruvanslutning

Typ TRS 48VUC 1CO EMPTY Utforande

Art.nr. 1123270000 TERMSERIES, Relasockel, Antal kontakter: 1, Vaxlandekontakt,
GTIN (EAN) 4032248905423 Markstyrspanning: 48 V UC £10 %, Varaktig strom: 10 A,
Forp. 10 ST Skruvanslutning

Typ TRS 24-230VUC 1CO EMPTY  Utférande

Art.nr. 1123330000 TERMSERIES, Relasockel, Antal kontakter: 1, Vaxlandekontakt,
GTIN (EAN) 4032248905614 Markstyrspanning: 24...230 V UC £10 %, Varaktig strom: 10 A,
Forp. 10 ST Skruvanslutning

Fjaderanslutning

Allmanna bestillningsdata

TERMSERIES tomma socklar med:

* 1 vaxlande kontakter

¢ Unik inmatning med flera spanningar fran 24 till 230 V
ucC

¢ Inmatningsspanningar med fargmarkering: DC: bla, UC:
vit

¢ Pa grund av den hogkvalitativa konstruktionen utan
vassa kanter finns ingen risk for skarskador under
installationen.

¢ Avskiljningsplattor for optisk separation och
forstarkning av isoleringen.

Typ TRZ 24VDC 1CO EMPTY Utforande

Art.nr. 1123370000 TERMSERIES, Relasockel, Antal kontakter: 1, Vaxlandekontakt,
GTIN (EAN) 4032248905324 Markstyrspanning: 24 V DC 20 %, Varaktig strom: 10 A,
Forp. 10 ST Fjaderanslutning

Typ TRZ 24VUC 1CO EMPTY Utférande

Art.nr. 1123380000 TERMSERIES, Relasockel, Antal kontakter: 1, Vaxlandekontakt,
GTIN (EAN) 4032248905195 Markstyrspanning: 24 V UC £10 %, Varaktig strom: 10 A,
Forp. 10 ST Fjaderanslutning
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Typ TRZ 48VUC 1CO EMPTY Utférande

Art.nr. 1123390000 TERMSERIES, Relasockel, Antal kontakter: 1, Vaxlandekontakt,
GTIN (EAN) 4032248905331 Markstyrspanning: 48 V UC £10 %, Varaktig strom: 10 A,

Forp. 10 ST Fjaderanslutning

Typ TRZ 24-230VUC 1CO EMPTY  Utfoérande

Art.nr. 1123450000 TERMSERIES, Relasockel, Antal kontakter: 1, Vaxlandekontakt,
GTIN (EAN) 4032248905508 Markstyrspanning: 24...230 V UC £10 %, Varaktig strom: 10 A,
Forp. 10 ST Fjaderanslutning

PUSH IN-anslutning

Allmanna bestillningsdata

TERMSERIES tomma socklar med:

* 1 vaxlande kontakter

¢ Unik inmatning med flera spanningar fran 24 till 230 V
ucC

* Inmatningsspanningar med fargmarkering: DC: bla, UC:
vit

¢ Pa grund av den hogkvalitativa konstruktionen utan
vassa kanter finns ingen risk for skarskador under
installationen.

* Avskiljningsplattor for optisk separation och
forstarkning av isoleringen.

Typ TRP 24VDC 1CO EMPTY Utforande

Art.nr. 2618870000 TERMSERIES, Relasockel, Antal kontakter: 1, Vaxlandekontakt,
GTIN (EAN) 4050118669961 Markstyrspanning: 24 V DC +20 %, Varaktig strom: 10 A, PUSH IN
Forp. 10 ST

Typ TRP 24VUC 1CO EMPTY Utforande

Art.nr. 2618910000 TERMSERIES, Relasockel, Antal kontakter: 1, Vaxlandekontakt,
GTIN (EAN) 4050118669923 Markstyrspanning: 24 V UC £10 %, Varaktig strom: 10 A, PUSH IN
Forp. 10 ST

Typ TRP 48VUC 1CO EMPTY Utforande

Art.nr. 2618920000 TERMSERIES, Relasockel, Antal kontakter: 1, Vaxlandekontakt,
GTIN (EAN) 4050118669916 Markstyrspanning: 48 V UC £10 %, Varaktig strom: 10 A, PUSH IN
Forp. 10 ST
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TERMSERIES TIMER

Allmanna bestillningsdata

Tidrela for kontrollsignalanpassning med ytterligare
funktioner

Tidsrelaer anvands for att samordna snabba
kopplingsprocesser i bland annat styrsystem.
TERMSERIES TIMER tidrelaer har paslagningsfordrojning
som moijliggor fordrojd paslagning av maskiner, forskjuten
start av systemkomponenter eller fordrdjd aktivering

av effektforbrukare som pumpar eller ventuiler. De

har aven One Shot- och blinkfunktioner. TERMSERIES
TIMER tidreléder i kompakt 6,4 mm plintformat finns

med antingen skruvanslutning eller anslutning med
kabelinférning. Tidfunktionerna och tidsomradena

kan justeras smidigt med DIP-switchar pa sidan.
Energiforsorjningen och respektive kopplingsstatus kan
kontrolleras med en blick pa den tydliga dubbla LED-
lampan utmatningsspaken. Internationella godkanannden
i enlighet med EN 61812 innebar att de kan anvandas
var som helst i varlden. TERMSERIES TIMER &r
kompatibel med det stora utbudet av TERMSERIES-
tillbehor och sakerstaller darigenom héga nivaer av
flexibilitet och enkel integrering i befintliga system.

* Integrering av ytterligare tidsfunktioner i 6 mm
TERMSERIES-version

¢ Standardkompatibla tidreldaer enligt EN 61812

¢ Enkel installning av tidsfunktioner och tidsintervall

¢ Integrerad status-LED (dubbel LED i utmatningsspaken)
for energiforsorjnings- och kopplingsstatus

Typ TRP T 24VDC 1CO M3 EMPTY  Utférande

Art.nr. 2639740000 TERMSERIES, Flerfunktions tidrela, Tomt uttag, Antal kontakter: 1,
GTIN (EAN) 4050118797923 Véxlandekontakt, Markstyrspanning: 24 V DC £20 %, Varaktig strom:
Forp. 10 ST 10 A, PUSH IN

Typ TRS T 24VDC 1CO M3 EMPTY  Utforande

Art.nr. 2639720000 TERMSERIES, Flerfunktions tidrela, Tomt uttag, Antal kontakter: 1,
GTIN (EAN) 4050118715576 Véxlandekontakt, Markstyrspanning: 24 V DC £20 %, Varaktig strom:
Forp. 10 ST 10 A, Skruvanslutning

PUSH IN-anslutning

TERMSERIES tomma socklar med:

* 1 vaxlande kontakter

¢ Unik inmatning med flera spanningar fran 24 till 230 V
ucC

* Inmatningsspanningar med fargmarkering: DC: bla, UC:
vit

¢ Pa grund av den hogkvalitativa konstruktionen utan
vassa kanter finns ingen risk for skarskador under
installationen.

* Avskiljningsplattor for optisk separation och
forstarkning av isoleringen.
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Allmanna bestillningsdata

Typ TRP 24-230VUC 1CO EMPTY... Utférande

Art.nr. 2663030000 TERMSERIES, Relasockel, Antal kontakter: 1, Vaxlandekontakt,

GTIN (EAN) 4050118698046 Markstyrspanning: 24...230 V UC £10 %, Varaktig strom: 10 A, PUSH
Forp. 10 ST IN

Skruvanslutning

TERMSERIES tomma socklar med:

* 1 vaxlande kontakter

* Unik inmatning med flera spéanningar frdn 24 till 230 V
ucC

¢ Inmatningsspanningar med fargmarkering: DC: bla, UC:
vit

¢ Pa grund av den hogkvalitativa konstruktionen utan
vassa kanter finns ingen risk for skarskador under
installationen.

* Avskiljningsplattor for optisk separation och
forstarkning av isoleringen.

Allméanna bestillningsdata

Typ TRS 24-230VUC 1CO EMPTY... Utférande

Art.nr. 2662870000 TERMSERIES, Relasockel, Antal kontakter: 1, Vaxlandekontakt,
GTIN (EAN) 4050118698206 Markstyrspanning: 24...230 V UC £10 %, Varaktig strom: 10 A,
Forp. 10 ST Skruvanslutning
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