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Avbildning liknande
Individuella relaer for TERMSERIES

¢ Optokopplare
* Olika utgangsvarianter

Allméanna bestillningsdata

Utférande TERMSERIES, Solid-state rela, Markstyrspanning:
18 VDC..24 V DC...30 V DC, Mérkkopplingsspan-
ning: 24...240 V AC, Varaktig strom: 1 A, Stickan-

slutning
Art.nr. 4061210000
Typ SSS RELAIS 24V/230V 1AAC
GTIN (EAN) 4032248643813
Forp. 20 items
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Godkiannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 15 mm Byggdjup (tum) 0.5906 inch

Hojd 28 mm Bygghojd (tum) 1.1024 inch

Bredd 5 mm Byggbredd (tum) 0.1968 inch

Nettovikt 3.53¢g

Temperaturer

Lagertemperatur -40°C..70°C Omgivningstemperatur -20°C...60 °C

Drifttemperatur Fuktighet 40 °C/93 % rel. fuktighet,
ingen kondens

Sannolikhet for bortfall

MTTF 1162 a

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel

REACH SVHC

Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Styrsida

Markstyrspanning

18 VDC..24VDC..30V
DC

Markstyrspanning (styringang)

18 VDC..24VDC..30V
DC

Markstyrstrom 7 mADC (£10 %) Markeffekt 170 mW

Statusindikering Nej

Belastningssida

Markkopplingsspanning 24..240V AC Normalspéanning TA

Markkopplingsstrom TA Inkopplingsstrommen 15A /10 ms

Inkopplingsfordrojning <11 ms Franslagsfordrojning <11 ms

Spéanningsfall vid max. last =1V Lackstrom <1.56 mA

min. Brytstrom 20 mA Kortslutningssaker Nej

Skyddskoppling lastsida RC-lank Kontakttyp 1 NO contact (Triac (zero-
cross switch))

Frekvensomrade utgangsspanning 50 / 60 Hz

Allmanna uppgifter

Fargkod svart

Isolationskoordinater

Kryp- och luftstracka styrsida - 25.5 mm Spanningstalighet styrsida - lastsida 2,5 kVeff

belastningssida

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik

Stickanslutning
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Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001504 ETIM 9.0 EC001504
ETIM 10.0 EC001504 ECLASS 14.0 27-37-16-04
ECLASS 15.0 27-37-16-04
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Kopplingsbild Graph
Signal characteristics of zero cross switching
solid-state relays
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Shown at an example with resistive load.

1. Switches on at first zero cross of mains voltage while control input gets signal.

2. Switches off at next zero cross of mains current after control input signal was
switched off.

Switching DC voltages is not possible with this solid-state relays.

4—.1t

switch-off delay

View of pins from below

Dimensional drawing

28.0 mm

15.0 mm

I
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Skruvanslutning

Allmanna bestillningsdata

TERMSERIES tomma socklar med:

* 1 vaxlande kontakter

* Unik inmatning med flera spénningar fran 24 till 230 V
ucC

¢ Inmatningsspanningar med fargmarkering: DC: bla, UC:
vit

¢ Pa grund av den hogkvalitativa konstruktionen utan
vassa kanter finns ingen risk for skarskador under
installationen.

* Avskiljningsplattor for optisk separation och
forstarkning av isoleringen.

Typ TRS 24VDC 1CO EMPTY Utférande

Art.nr. 1123240000 TERMSERIES, Relasockel, Antal kontakter: 1, Vaxlandekontakt,
GTIN (EAN) 4032248905485 Mérkstyrspanning: 24 V DC £20 %, Varaktig strom: 10 A,
Forp. 10 ST Skruvanslutning

Typ TRS 24VUC 1CO EMPTY Utférande

Art.nr. 1123250000 TERMSERIES, Relasockel, Antal kontakter: 1, Vaxlandekontakt,
GTIN (EAN) 4032248905713 Markstyrspanning: 24 V UC £10 %, Varaktig strom: 10 A,
Forp. 10 ST Skruvanslutning

Typ TRS 48VUC 1CO EMPTY Utforande

Art.nr. 1123270000 TERMSERIES, Relasockel, Antal kontakter: 1, Vaxlandekontakt,
GTIN (EAN) 4032248905423 Markstyrspanning: 48 V UC £10 %, Varaktig strom: 10 A,
Forp. 10 ST Skruvanslutning

Typ TRS 24-230VUC 1CO EMPTY  Utférande

Art.nr. 1123330000 TERMSERIES, Relasockel, Antal kontakter: 1, Vaxlandekontakt,
GTIN (EAN) 4032248905614 Markstyrspanning: 24...230 V UC £10 %, Varaktig strom: 10 A,
Forp. 10 ST Skruvanslutning

Fjaderanslutning

Allmanna bestillningsdata

TERMSERIES tomma socklar med:

* 1 vaxlande kontakter

¢ Unik inmatning med flera spanningar fran 24 till 230 V
ucC

¢ Inmatningsspanningar med fargmarkering: DC: bla, UC:
vit

¢ Pa grund av den hogkvalitativa konstruktionen utan
vassa kanter finns ingen risk for skarskador under
installationen.

¢ Avskiljningsplattor for optisk separation och
forstarkning av isoleringen.

Typ TRZ 24VDC 1CO EMPTY Utforande

Art.nr. 1123370000 TERMSERIES, Relasockel, Antal kontakter: 1, Vaxlandekontakt,
GTIN (EAN) 4032248905324 Markstyrspanning: 24 V DC 20 %, Varaktig strom: 10 A,
Forp. 10 ST Fjaderanslutning

Typ TRZ 24VUC 1CO EMPTY Utférande

Art.nr. 1123380000 TERMSERIES, Relasockel, Antal kontakter: 1, Vaxlandekontakt,
GTIN (EAN) 4032248905195 Markstyrspanning: 24 V UC £10 %, Varaktig strom: 10 A,
Forp. 10 ST Fjaderanslutning
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Typ TRZ 48VUC 1CO EMPTY Utférande

Art.nr. 1123390000 TERMSERIES, Relasockel, Antal kontakter: 1, Vaxlandekontakt,
GTIN (EAN) 4032248905331 Markstyrspanning: 48 V UC £10 %, Varaktig strom: 10 A,

Forp. 10 ST Fjaderanslutning

Typ TRZ 24-230VUC 1CO EMPTY  Utfoérande

Art.nr. 1123450000 TERMSERIES, Relasockel, Antal kontakter: 1, Vaxlandekontakt,
GTIN (EAN) 4032248905508 Markstyrspanning: 24...230 V UC £10 %, Varaktig strom: 10 A,
Forp. 10 ST Fjaderanslutning

PUSH IN-anslutning

Allmanna bestillningsdata

TERMSERIES tomma socklar med:

* 1 vaxlande kontakter

¢ Unik inmatning med flera spanningar fran 24 till 230 V
ucC

* Inmatningsspanningar med fargmarkering: DC: bla, UC:
vit

¢ Pa grund av den hogkvalitativa konstruktionen utan
vassa kanter finns ingen risk for skarskador under
installationen.

* Avskiljningsplattor for optisk separation och
forstarkning av isoleringen.

Typ TRP 24VDC 1CO EMPTY Utférande

Art.nr. 2618870000 TERMSERIES, Relasockel, Antal kontakter: 1, Vaxlandekontakt,
GTIN (EAN) 4050118669961 Markstyrspanning: 24 V DC +20 %, Varaktig strom: 10 A, PUSH IN
Forp. 10 ST

Typ TRP 24VUC 1CO EMPTY Utforande

Art.nr. 2618910000 TERMSERIES, Relasockel, Antal kontakter: 1, Vaxlandekontakt,
GTIN (EAN) 4050118669923 Markstyrspanning: 24 V UC £10 %, Varaktig strom: 10 A, PUSH IN
Forp. 10 ST

Typ TRP 48VUC 1CO EMPTY Utforande

Art.nr. 2618920000 TERMSERIES, Relasockel, Antal kontakter: 1, Vaxlandekontakt,
GTIN (EAN) 4050118669916 Markstyrspanning: 48 V UC £10 %, Varaktig strom: 10 A, PUSH IN
Forp. 10 ST
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TERMSERIES TIMER

Allmanna bestillningsdata

Tidrela for kontrollsignalanpassning med ytterligare
funktioner

Tidsrelaer anvands for att samordna snabba
kopplingsprocesser i bland annat styrsystem.
TERMSERIES TIMER tidrelaer har paslagningsfordrojning
som moijliggor fordrojd paslagning av maskiner, forskjuten
start av systemkomponenter eller fordrdjd aktivering

av effektforbrukare som pumpar eller ventuiler. De

har aven One Shot- och blinkfunktioner. TERMSERIES
TIMER tidreléder i kompakt 6,4 mm plintformat finns

med antingen skruvanslutning eller anslutning med
kabelinférning. Tidfunktionerna och tidsomradena

kan justeras smidigt med DIP-switchar pa sidan.
Energiforsorjningen och respektive kopplingsstatus kan
kontrolleras med en blick pa den tydliga dubbla LED-
lampan utmatningsspaken. Internationella godkanannden
i enlighet med EN 61812 innebér att de kan anvandas
var som helst i varlden. TERMSERIES TIMER &r
kompatibel med det stora utbudet av TERMSERIES-
tillbehor och sakerstaller darigenom héga nivaer av
flexibilitet och enkel integrering i befintliga system.

* Integrering av ytterligare tidsfunktioner i 6 mm
TERMSERIES-version

¢ Standardkompatibla tidreldaer enligt EN 61812

¢ Enkel installning av tidsfunktioner och tidsintervall

¢ Integrerad status-LED (dubbel LED i utmatningsspaken)
for energiforsorjnings- och kopplingsstatus

Typ TRP T 24VDC 1CO M3 EMPTY  Utférande

Art.nr. 2639740000 TERMSERIES, Flerfunktions tidrela, Tomt uttag, Antal kontakter: 1,
GTIN (EAN) 4050118797923 Véxlandekontakt, Markstyrspanning: 24 V DC £20 %, Varaktig strom:
Forp. 10 ST 10 A, PUSHIN
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Skruvanslutning

Allmanna bestillningsdata

Tidrela for kontrollsignalanpassning med ytterligare
funktioner

Tidsrelaer anvands for att samordna snabba
kopplingsprocesser i bland annat styrsystem.
TERMSERIES TIMER tidrelaer har paslagningsfordrojning
som moijliggor fordrojd paslagning av maskiner, forskjuten
start av systemkomponenter eller fordrdjd aktivering

av effektforbrukare som pumpar eller ventuiler. De

har aven One Shot- och blinkfunktioner. TERMSERIES
TIMER tidreléder i kompakt 6,4 mm plintformat finns

med antingen skruvanslutning eller anslutning med
kabelinférning. Tidfunktionerna och tidsomradena

kan justeras smidigt med DIP-switchar pa sidan.
Energiforsorjningen och respektive kopplingsstatus kan
kontrolleras med en blick pa den tydliga dubbla LED-
lampan utmatningsspaken. Internationella godkanannden
i enlighet med EN 61812 innebar att de kan anvandas
var som helst i varlden. TERMSERIES TIMER &r
kompatibel med det stora utbudet av TERMSERIES-
tillbehor och sakerstaller darigenom héga nivaer av
flexibilitet och enkel integrering i befintliga system.

* Integrering av ytterligare tidsfunktioner i 6 mm
TERMSERIES-version

¢ Standardkompatibla tidreldaer enligt EN 61812

¢ Enkel installning av tidsfunktioner och tidsintervall

¢ Integrerad status-LED (dubbel LED i utmatningsspaken)
for energiforsorjnings- och kopplingsstatus

Typ TRS T 24VDC 1CO M3 EMPTY Utférande

Art.nr. 2639720000 TERMSERIES, Flerfunktions tidrela, Tomt uttag, Antal kontakter: 1,
GTIN (EAN) 4050118715576 Véxlandekontakt, Markstyrspanning: 24 V DC £20 %, Varaktig strom:
Forp. 10 ST 10 A, Skruvanslutning

PUSH IN-anslutning

Allmanna bestillningsdata

TERMSERIES tomma socklar med:

* 1 vaxlande kontakter

¢ Unik inmatning med flera spanningar fran 24 till 230 V
ucC

* Inmatningsspanningar med fargmarkering: DC: bla, UC:
vit

¢ Pa grund av den hogkvalitativa konstruktionen utan
vassa kanter finns ingen risk for skarskador under
installationen.

¢ Avskiljningsplattor for optisk separation och
forstarkning av isoleringen.

Typ TRP 24-230VUC 1CO EMPTY... Utforande

Art.nr. 2663030000 TERMSERIES, Relasockel, Antal kontakter: 1, Vaxlandekontakt,

GTIN (EAN) 4050118698046 Markstyrspanning: 24...230 V UC £10 %, Varaktig strom: 10 A, PUSH
Forp. 10 ST IN
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Motsvarighet

Skruvanslutning

TERMSERIES tomma socklar med:

* 1 vaxlande kontakter

* Unik inmatning med flera spénningar fran 24 till 230 V
ucC

¢ Inmatningsspanningar med fargmarkering: DC: bla, UC:
vit

¢ Pa grund av den hogkvalitativa konstruktionen utan
vassa kanter finns ingen risk for skarskador under
installationen.

* Avskiljningsplattor for optisk separation och
forstarkning av isoleringen.

Allmanna bestillningsdata

Typ TRS 24-230VUC 1CO EMPTY... Utférande

Art.nr. 2662870000 TERMSERIES, Relasockel, Antal kontakter: 1, Vaxlandekontakt,
GTIN (EAN) 4050118698206 Mérkstyrspanning: 24...230 V UC £10 %, Varaktig strom: 10 A,
Forp. 10 ST Skruvanslutning
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