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Energimatare - BasicLine Allminna bestillningsdata

Nyckelfunktion vid insamling av energidata

BasicLine-enheterna mater effektegenskaperna hos enfas-  utfsrande Power measurement/display for 1-, 3-phase

eller trefaslaster. mains, use of CT, pulse output,, digital input/out-
.. .. o) - o . . put,, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Gateway

For detta andamal tillhandahalls grundlaggande varden ATt 7760051006

sa att energibehovet i ett system gors transparent. Typ EM220-RTU-4DI2DO-GW

De viktigaste vardena visas direkt pa enheten och kom- GTIN (EAN) 6944169818226

municeras via ett natverk. Forp. 1items

Vara enheter &r lampliga antingen for montering pa ovre
hattskenor eller i fronten styrskap.

Genom att fokusera pa karnfunktioner har BasicLine-
enheterna en mycket god Ionsamhet.

Apparaterna finns nu aven med MID-godkdnnande och
Modbus RTU-, Modbus TCP- och MBUS-moduler.
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Technical data

Godkannanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 74 mm Byggdjup (tum) 2.9134 inch
Hojd 96 mm Bygghojd (tum) 3.7795 inch
Bredd 96 mm Byggbredd (tum) 3.7795 inch
Nettovikt 380g¢g
Temperaturer
Lagertemperatur -40°C..70°C Drifttemperatur -25 °C...55°C
Fuktighet 0...90 % (ingen
daggbildning)
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 7a, 7cl
REACH SVHC Lead 7439-92-1
Matspanning ingang
Lagspanningsnat 1 phase 2 wire (L + N), 1 Spanningstyp AC
phase 2 wire (L1 +L2), 3
phase 3 wire (L1 + L2 +
L3), 3 phase 4 wire (L1 +
L2 +L3 +N)
Frekvensomrade, max. 65 Hz Frekvensomrade, min. 45 Hz
Matnoggrannhet for spanning 0.5 % Tretradigt system Ja
Kvadrant 4 Matomrade, spanning L-L, AC 50...600 V
Matomrade, spanning L-N, AC 50..345V Fyrtradigt system Ja
Matstrom ingéang
Kapslingsmaterial Plast Markstrom via stromomvandlare
1A/5A
Strommatningskanaler 3 Matnoggrannhet for strom 0.5 %
max. Strom 5000 A
Ingangar/utgangar
Typ av ingang 3-fas AC (3P, 3P +N), Digitalutgang konfigurerbar Ja
Sekundarsida i en
stromomvandlare 0-1 A
eller 0-5 A
Digitala ingangar 4 Digitala utgangar 2
Temperaturingadng Nej
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Kommunikation
Paritet ingendera, rak, ej rak Stoppbitar 1,2
Granssnitt RS485, Ethernet Protokoll Modbus RTU, Modbus/
TCP (Port 502), Modbus-
Gateway
Registrering av matdata
Uppdatera intervallregister 1s Programvara EM konfigurationsverktyg
Tekniska data
Visningsvéarde Spanning, strommatvarde, Utforande Effektméatning/-visning for
Skenbar effekt, Reaktiv 1-, 3-fasnat, anvandning av
effekt, Effektfaktor, CT, impulsutgang,, digital
Frekvens, Importera/ in-/utmatning,, Modbus
exportera efterfragan RTU, Modbus TCP/IP,
pa aktiv effekt, Totalt Gateway
import/export av aktiv
energi, Totalt import/
export av reaktiv energi,
Totalt efterfragan pa
systemeffekt
Monteringstyp Montage pa frampanelen Skyddsklass Frontpanel: IP51, IP20
Nedsmutsningsgrad 2 Markstrom via stromomvandlare
1A/5A
Effektfaktor ingang +0.01 max. Strom 5000 A
Indikering 6vervakning (Monitor) LCD Matomrade, spanning L-N, AC 50..345V
Méatomrade, spanning L-L, AC 50...600 V Overspanningskategori 1]
Matningsspéanning 75..270 V AC, 100...380 Tretradigt system Ja
VvV DC
Fyrtradigt system Ja Kvadrant 4
Registreringsfrekvens 50/60 Hz 14.4 kHz Matresultat per sekund 1s
Strommatningskanaler 3 Matnoggrannhet for spanning 0.5 %
Matnoggrannhet for strom 0.5 % Matnoggrannhet for aktiv energi (kWh, Klass 0.5S (IEC
../BA) 62053-22), Klass 0,5 (IEC
61557-12)
Isolationskoordination
Overspanningskategori [} Nedsmutsningsgrad 2
Anslutningsdata
Avisoleringslangd 8 mm Anslutningstyp Skruvanslutning
Ledardiameter, entradig min. 0.5 mm?2 Ledardiameter, entradig max. 2.5 mm?2
Ledararea, fintradig, min. 0.5 mm?2 Ledardiameter, fintradig, max. 2.5 mm?2
Ledardiameter, fintradig, 2 klambara 0.5 mm?2 Ledardiameter, fintradig, 2 klambara 2.5 mm?2
ledare, min. ledare, max.
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC002301 ETIM 9.0 EC002301
ETIM 10.0 EC002301 ECLASS 14.0 27-14-23-30
ECLASS 15.0 27-14-23-30
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Tillbehor

Allméanna bestillningsdata

Typ EM220 BRACKET Utférande
Art.nr. 3068970000

GTIN (EAN) 4099987062862

Forp. 1ST
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