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De analoga omvandlarna i EPAK-serien utmarker sig
genom sin kompakta design.

Det breda utbudet av funktioner som ar méjliga med
denna serie analoga omvandlare gor att de lampar sig
for andamal dar inga internationella godkannanden
behovs.

Egenskaper:

* Saker isolering, omvandling och dvervakning av ana-
loga signaler

» Konfigurering av ingdngs- och utgdngsparametrar
direkt pa enheten via DIP-brytare

* Inga internationella godkannanden

¢ Hog storningstalighet
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Godkiannanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 89 mm Byggdjup (tum) 3.5039 inch
Hojd 90 mm Bygghojd (tum) 3.56433 inch
Bredd 17.5 mm Byggbredd (tum) 0.689 inch
Langd 100 mm Bygglangd (tum) 3.937 inch
Diameter 2 mm Nettovikt 80g¢g
Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...85 °C Drifttemperatur -20°C...60 °C
Fuktighet 5-95 % rel. fuktighet

Sannolikhet fér bortfall

SIL enligt IEC 61508 Ingen MTTF Ta

Miljooverenstiammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6a722fch-2d22-41b4-9544-5b95e45a4b77
Ingang

Matomrade ingang

0..5/10 A AC (RMS) eller

ingadngsstrom

0.1..1A AC/DC, 0.5..6A

DC AC/DC
Overlastforhallande Overstromsfrankoppling
med egenreset
Utgang
Lastmotstand spanning <500 Q Lastmotstand strom <500 Q
Typ Stromutgang Utgangsstrom 4..20 mA, Larmutgang:
22 mA (matomrade
overskridet/felaktig
inmatningstyp)
utgang (digital)
Markkopplingsstrom 0A Digitala utgangar 0
Brytspanning AC, max. ov Brytspanning DC, max. oV
Alarmfunktion Ingen matningsspéanning
utgang (analog)
Antal analoga utgangar 1 Utgangsstrom 4..20 mA
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Allmanna uppgifter

noggrannhet + 0.5 % of measuring Skyddsklass IP20
range
Matningsspanning 18..30VDC Linearitet <0,1 % typ.
Svarstid < 300 ms (RMS) Stromupptagning 110 mA
Montageskena obestyckad TS 356 Ineffekt <100 mA @ 24 VDC

Temperaturkoefficient

<250 ppm/K

Nominell stromforbrukning

1VA

Konfiguration

DIP-switch och
potentiometer

Hojdomrade for drift

<2000 m

Stromfoérbrukning, max.

W

Isolationskoordination

Stothallspanning 4 kV (1,2/50 us) EMC-Normer IEC 61000-6 /-2, IEC
61000-6-4

Provspanning 4 kV Overspanningskategori Il

Nedsmutsningsgrad 2 Galvanisk isolation mellan ingang/utgang/
matning

noggrannhetsklass 1 Isolationsspéanning 2,2 kV AC, 1 min, 50 Hz

Markspanning 300V ACrms

Anslutningsdata

Anslutningstyp Skruvanslutning Atdragningsmoment, min. 0.4 Nm

Atdragningsmoment, max. 0.6 Nm Anslutningsomrade, markarea 2 mm?

Anslutningsomrade, min. 0.5 mm?2 Anslutningsomrade, max. 2 mm?

Ledardiameter, AWG, min. AWG 30 Ledardiameter, AWG, max AWG 14

Ledardiameter, entradig min. 2 mm?2 Ledardiameter, entradig max. 2.5 mm?2

Ledararea, fintradig, min. 2 mm?2 Ledardiameter, fintradig, max. 2 mm?2

Ledararea, fintradig med andhylsor DIN 2 mm?2 Ledararea, fintradig med andhylsa DIN 2 mm?2

46228/4, min. 46228/4, max.

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002475 ETIM 9.0 EC002475

ETIM 10.0 EC002475 ECLASS 14.0 27-21-01-23

ECLASS 15.0 27-21-01-23
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Allmanna bestillningsdata

Dekafix (DEK) markning ar den universella markningen
for alla kabel- och kontaktdon samt for elektroniska
underenheter. Systemet ar idealiskt for korta talserier och
tacker ett brett utbud av fardiga markningar.
Remsmontering for snabb uppmarkning i endast ett
arbetssteg. Markningen ar lattlast, kontrastrik och finns i
olika bredder.

¢ Stort urval av markningar klara att anvandas

* Remsmontering for snabb uppmarkning

* Anslutningsmarkning som passar till Weidmiillers
samtliga kabelkontakter,

¢ Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck

i karta.For specialtryck: Skicka en fil till oss av

var markningsprogramvara M-Print PRO eller

M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ DEK 5/7.5 MC NE WS
Artr. 1720620000

GTIN (EAN) 4008190362300
Forp. 320 ST

Weidmueller, vit

Dekafix, Plintmarkning, 5 x 7.5 mm, Delning i mm (P): 7.50
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