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Produktillustration

Avbildning liknande
Individuella relder i D-SERIES DRM
* 4 vaxlande kontakter
e AC-spolar
* Med integrerad status-LED

Allméanna bestillningsdata

Utférande D-SERIES DRM, Rel4, Antal kontakter: 4, Vaxlan-
dekontakt, AgNi blixt guldplaterad, Markstyrspan-
ning: 230 V AC, Varaktig strom: 5 A, Stickanslut-

ning
Art.nr. 7760056095
Typ DRM570730L
GTIN (EAN) 4032248855698
Forp. 20 items

Skapandedatum 17.11.2025 11:06:56 MEZ

Katalogversion / Ritningar


https://eshop.weidmueller.com/p/7760056095

DRM570730L

Tekniska data

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Godkidnnanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

UL File Number Search UL-webbplats

Certifikat nr (cURus) E312083

Matt och vikter

Djup 35.7 mm Byggdjup (tum) 1.4055 inch
Hojd 27.4 mm Bygghojd (tum) 1.0787 inch
Bredd 21 mm Byggbredd (tum) 0.8268 inch
Nettovikt 31.15¢

Temperaturer

Lagertemperatur -40°C..70°C Omgivningstemperatur -40 °C...55 °C

Drifttemperatur

Fuktighet

35...85 % rel. fuktighet,
ingen kondens

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Markdata UL

Certifikat nr (cURus) E312083
Styrsida
Markstyrspanning 230V AC Markstrom AC 6,1 mA (b0 Hz), 5,2 mA

(60 Hz)

Markeffekt 1.0...1.2VA (60HZ) Spolmotstand 15000 Q + 10 %
Statusindikering rod LED

Belastningssida

Markkopplingsspéanning 250V AC Normalspéanning 5A

max. Kopplingsfrekvens vid marklast 0.1 Hz Inkopplingsstrommen 1T0A /50 ms
AC-brytforméaga (ohmsk), max. 1250 VA DC-brytformaga (ohmsk), max. 120W @ 24V
Inkopplingsférdréjning <20 ms Franslagsfordrojning <20 ms

Kontakttyp

4 CO contact (AgNi flash
gold-plated)

Mekanisk livslangd

20 x 106 kopplingscykler

min. Bryteffekt

10mA@ 12V, 100 mA @
5V

Allmanna uppgifter

Testknapp finns Nej

Mekanisk indikator for brytarlage Ja

Fargkod transparent

UL94 brannbarhetsklass for komponent Komponent Relaskydd
UL94 brannbarhetsklass V-2
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Komponent Relébasplatta
UL94 brannbarhetsklass V-0
Komponent Statusindikator for rela
UL94 brannbarhetsklass HB
Isolationskoordinater
Markspanning 250V Nedsmutsningsgrad 2

Overspanningskategori

Kryp- och luftstracka styrsida -

belastningssida

2 5.5 mm

Spanningstalighet styrsida - lastsida

1.8 kVeff /1 min.

Spéanningstalighet for intilliggande

kontakter

1 kVeff / 1 min

Spanningstalighet for 6ppna kontakter

1 kVeff / 1 min

Stothallspanning

6 kV (1,2/50 ps)

Skyddsklass

IP20

Ytterligare information om godkannanden/normer

Certifikat nr (cURus)

E312083

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik

Stickanslutning

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC001437 ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01 ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01 ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01
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Miscellaneous
T | | | |
Type DRM  |—J
Contact material
Type of contact AU = gold plated contacts
%%8 EEE Ereewllssling diode
Coil voltage Test button
012 12vDC T (Red button for AC coil
024 24VDC green button for DC coll)
048  48VDC
110  110vD0C LED
200. 20V L (Red for AC coil;
524 24VAC green for DC coil)
h48  48VAC
615 115VAC
730 230V AC
Typnycklar
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Tillbehor

Uttag

Relasocklar for D-SERIES DRM-relaer
¢ 2 och 4 vaxlande kontakter

e Skruv- och PUSH-IN-anslutning

» Standard och 1&g bygghojd

Allméanna bestillningsdata

Typ FS 4CO Utférande

Art.nr. 7760056107 D-SERIES DRM, Relésockel, Antal kontakter: 4, Vaxlandekontakt,
GTIN (EAN) 4032248855575 Varaktig strom: 10 A, Skruvanslutning

Forp. 10 ST

Typ SCM 4CO ECO Utférande

Art.nr. 7760056264 D-SERIES DRM, Reléasockel, Antal kontakter: 4, Vaxlandekontakt,
GTIN (EAN) 6944169662973 Varaktig strom: 6 A, Skruvanslutning

Forp. 10 ST

Typ SCM 4CO P Utférande

Art.nr. 7760056363 D-SERIES DRM, Relasockel, Antal kontakter: 4, Vaxlandekontakt,
GTIN (EAN) 6944169772276 Varaktig strom: 6 A, PUSH IN

Forp. 10 ST

Hallarklamrar

Lasbygel till D-SERIES DRM-relaer
¢ Lashyglar i plast och metall

Allmanna bestillningsdata

Typ DRM/DRL CLIP M Utférande

Art.nr. 7760056108 D-SERIES, Lasbygel

GTIN (EAN) 4032248855568

Forp. 10 ST

Typ SCM CLIP P Utforande

Art.nr. 7760056367 D-SERIES DRM, Lasbygel
GTIN (EAN) 6944169773334

Forp. 5 ST
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LED

Jackbara skyddsmoduler for D-SERIES relasocklar med
alternativa skyddsfunktioner.
* Med gron LED

Allméanna bestillningsdata

Typ RIM 3 110/230VUC Utférande

Art.nr. 7940018455 D-SERIES, LED-modul, Markstyrspanning: 110...230 V UC,
GTIN (EAN) 4032248878185 Stickanslutning

Forp. 10 ST

Skyddsmoduler

Jackbara skyddsmoduler for D-SERIES relasocklar med
alternativa skyddsfunktioner.
* Med slackdiod eller RC-filter

Allméanna bestillningsdata

Typ RIM 3 110/230VAC Utférande

Art.nr. 7760056014 D-SERIES, RCfilter, Markstyrspéanning: 110...230 V AC,
GTIN (EAN) 4032248878109 Stickanslutning

Forp. 10 ST

Neutral

ESG ar den beprévade markningen for manga kanda
. elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet ar en
hogklassig apparatmarkning med en kontrastrik text.
" . Olika typer ar tillgangliga for enheter fran tillverkare som
‘ Siemens, ABB, Beckhoff osv.
—— Fordelar i korthet:
{ ¢ Universellt anvandbara skyltar, beroende av typ:
antingen sjalvhaftande eller snappbara markningar.
* For apparater pa skena, som t.ex. automatsakringar,
erbjuder vi ESG for pasnappning pa en skyltskena
* Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift
For specialtryck: Skicka en fil till oss av var
markningsprogramvara M-Print PRO eller M-
Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.
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Allmanna bestillningsdata

Typ ESG 9/26 SCM ECO MC NE ... Utférande

Art.nr. 1520980000 ESG, Apparatmarkning x 26 mm, PA 66, Fargkod: vit, jackbar
GTIN (EAN) 4050118327939

Forp. 80 ST

Typ ESG 9/26 SCM ECO MC NE ... Utférande

Art.nr. 1521000000 ESG, Apparatmarkning x 26 mm, PA 66, Fargkod: gra, jackbar
GTIN (EAN) 4050118327878

Forp. 80 ST

Typ ESG 9/26 SCM ECO MC NE ... Utférande

Art.nr. 1520990000 ESG, Apparatmaérkning x 26 mm, PA 66, Fargkod: gul, jackbar
GTIN (EAN) 4050118327861

Forp. 80 ST

Specialtryck

Allmanna bestillningsdata

ESG ar den beprévade markningen for manga kanda
elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet ar en
hogklassig apparatmarkning med en kontrastrik text.
Olika typer ar tillgangliga for enheter fran tillverkare som
Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fordelar i korthet:

¢ Universellt anvandbara skyltar, beroende av typ:
antingen sjalvhaftande eller snappbara markningar.

¢ For apparater pa skena, som t.ex. automatsakringar,
erbjuder vi ESG for pasnappning pa en skyltskena

¢ Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

For specialtryck: Skicka en fil till oss av var
markningsprogramvara M-Print PRO eller M-

Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ ESG 9/26 SCM ECO MC SDR  Utférande

Art.nr. 1525800000 ESG, Apparatmérkning x 26 mm, PA 66, Fargkod: enligt kundénskan,
GTIN (EAN) 4050118331875 jackbar

Forp. 16 ST

Skyddsmoduler

Jackbara skyddsmoduler for D-SERIES relasocklar med
alternativa skyddsfunktioner.
¢ Med slackdiod eller RC-filter
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Allmanna bestillningsdata

Typ RIM 3 110/230VAC LED Utforande

Art.nr. 7760056045 D-SERIES, RCilter, Markstyrspanning: 110..230 V AC,
GTIN (EAN) 4032248878147 Stickanslutning

Forp. 10 ST

Neutral

Allmanna bestillningsdata

ESG ar den beprévade markningen for manga kanda
elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet ar en
hogklassig apparatmarkning med en kontrastrik text.
Olika typer ar tillgangliga for enheter fran tillverkare som
Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fordelar i korthet:

¢ Universellt anvandbara skyltar, beroende av typ:
antingen sjalvhaftande eller snappbara markningar.

* For apparater pa skena, som t.ex. automatsakringar,
erbjuder vi ESG for pasnappning pa en skyltskena

* Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

For specialtryck: Skicka en fil till oss av var
markningsprogramvara M-Print PRO eller M-

Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ ESG 6/15 K MC NE WS Utforande

Art.nr. 1880100000 ESG, Apparatmérkning x 156 mm, PA 66, Fargkod: vit, sjalvhaftande
GTIN (EAN) 4032248478781

Forp. 200 ST

Typ ESG 6/15 K MC NE GE Utférande

Art.nr. 1880130000 ESG, Apparatmérkning x 15 mm, PA 66, Fargkod: gul, sjdlvhaftande
GTIN (EAN) 4032248478910

Forp. 200 ST

Typ ESG 6/17 K MC NE GE Utforande

Art.nr. 1880110000 ESG, Apparatmérkning x 17 mm, PA 66, Fargkod: gul, sjalvhaftande
GTIN (EAN) 4032248478798

Forp. 200 ST

Typ ESG 6/17 KMC NE WS Utforande

Art.nr. 1880120000 ESG, Apparatmaérkning x 17 mm, PA 66, Fargkod: vit, sjalvhaftande
GTIN (EAN) 4032248478804

Forp. 200 ST

ESG 6/15

Garanterad lang livslangd: ESG

De flerfargade och i flera format formaterade etiketterna
har ett starkt sjalvhaftande skikt for att sdkerstalla den
basta mojliga vidhaftningen vid den underliggande ytan.
Dubbellaminerad polyester gor basmaterialet mycket tunt
och anda extremt rivhallfast.

Dina fordelar med MultiMark

* "Olika material for olika krav”

¢ Kan anvandas med utrustning fran flera tillverkare

e Apparatmarkning med bekant design
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Allmanna bestillningsdata

Typ ESG 6/15 MM WS Utférande
Art.nr. 2619940000 ESG, Apparatmérkning, 6 x 15 mm, vit
GTIN (EAN) 4050118626148
Forp. 3000 ST
ESG 6/17
Garanterad lang livslangd: ESG
De flerfargade och i flera format formaterade etiketterna
\ har ett starkt sjalvhaftande skikt for att sdkerstalla den
\\‘1 basta mojliga vidhaftningen vid den underliggande ytan.
| Dubbellaminerad polyester gor basmaterialet mycket tunt
0 // och anda extremt rivhallfast.
' \-7//4 Dina férdelar med MultiMark
/// * "Olika material for olika krav”

» Kan anvdandas med utrustning fran flera tillverkare

e Apparatmarkning med bekant design
Allmanna bestillningsdata

Typ ESG 6/17 MM WS Utforande

Art.nr. 2005100000 ESG, Apparatmérkning, 6 x 17 mm, vit
GTIN (EAN) 4050118390728

Forp. 3000 ST
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Uttag

Relasocklar for D-SERIES DRM-relaer
¢ 2 och 4 vaxlande kontakter

e Skruv- och PUSH-IN-anslutning

» Standard och 1&g bygghojd

Allméanna bestillningsdata

Typ SCM 4CO ECO Utférande

Art.nr. 7760056264 D-SERIES DRM, Relésockel, Antal kontakter: 4, Vaxlandekontakt,
GTIN (EAN) 6944169662973 Varaktig strom: 6 A, Skruvanslutning

Forp. 10 ST

Typ FS 4CO Utférande

Art.nr. 7760056107 D-SERIES DRM, Reléasockel, Antal kontakter: 4, Vaxlandekontakt,
GTIN (EAN) 4032248855575 Varaktig strom: 10 A, Skruvanslutning

Forp. 10 ST

Typ SCM 4CO P Utférande

Art.nr. 7760056363 D-SERIES DRM, Relasockel, Antal kontakter: 4, Vaxlandekontakt,
GTIN (EAN) 6944169772276 Varaktig strom: 6 A, PUSH IN

Forp. 10 ST
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