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Relasocklar for D-SERIES DRI-relaer

¢ 1 och 2 vaxlande

kontakter

e Skruv- och PUSH-IN-anslutning

e Standard och lag

bygghojd

Allméanna bestillningsdata

Utférande D-SERIES DRI, Reldsockel, Antal kontakter: 1, Véx-
landekontakt, Varaktig strom: 12 A, PUSH IN

Art.nr. 7760056364

Typ SDI 1CO P

GTIN (EAN) 6944169772283

Forp. 20 items

\/l:nmum
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Godkidnnanden

Godkannanden c €

ROHS Uppfyllelse

UL File Number Search UL-webbplats

Certifikat nr (cURus) E312083

Matt och vikter

Djup 42.7 mm Byggdjup (tum) 1.6811 inch
Hojd 102.1 mm Bygghojd (tum) 4.0197 inch
Bredd 15.9 mm Byggbredd (tum) 0.626 inch
Nettovikt 10.75¢g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...85 °C Omgivningstemperatur -40 °C...55 °C

Drifttemperatur

Fuktighet

5...85 %, ingen
kondensbildning

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Markdata UL

Certifikat nr (cURus) E312083
Belastningssida
Markkopplingsspanning 300V AC Normalspéanning 12 A
Brytspanning AC, max. 300V Kontakttyp 1 CO contact
Allmanna uppgifter
Montageskena obestyckad TS 356
Fargkod svart
UL94 brannbarhetsklass for komponent Komponent Kapsling
UL94 brannbarhetsklass V-2
Komponent Paskjutare
UL94 brannbarhetsklass HB
Komponent Montagefot
UL94 brannbarhetsklass HB
Komponent Lasclip
UL94 bréannbarhetsklass HB

Isolationskoordinater

Markspanning 300V Nedsmutsningsgrad 2
Overspanningskategori 1l Isoleringsmaterialgrupp b
Kryp- och luftstracka styrsida - 23 mm Spanningstalighet styrsida - lastsida 5 kVeff / Tmin

belastningssida

Stothallspanning

4,8 kV (1,2/50 us) Skyddsklass

IP20
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Stothallspanning vid angransande 4,8 kV (1,2/50 ps)
kontakter

Ytterligare information om godkannanden/normer

Certifikat nr (cURus) E312083

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik PUSH IN Avisoleringslangd nominellt 10 mm

Anslutningsomrade, méarkarea 1.5 mm? Anslutningsomrade, min. 0.14 mm?

Anslutningsomrade, max. 1.5 mm?2 Ledardiameter, AWG, min. AWG 26

Ledardiameter, AWG, max AWG 16 Ledardiameter, entradig min. 0.14 mm?2

Ledardiameter, entradig max. 1.5 mm?2 Ledararea, fintradig, min. 0.14 mm?2

Ledardiameter, fintradig, max. 1.5 mm?2 Ledararea, fintradig med andhylsor DIN 0.14 mm2
46228/4, min.

Ledararea, fintradig med andhylsa DIN 1 mm?2 Ledardiameter, fintradig med andhylsa 0.14 mm2

46228/4, max. (DIN 46228/1), min

Ledardiameter, fintradig med andhylsaH 1.5 mm?2 Klingmatt 0,4 x2,5mm

(DIN 46228/1), max.

Viktig hanvisningstext

Produktinformation Endast anslutning A2 med 6verkoppling SCM/SDI P CC (art. nr. 7760056366) kan bockas

pa detta uttag.Skyddsmodulen (RC-filter) RIM 3 110/230VAC LED med bestallningsnummer
7760056045 ar inte kompatibel med detta uttag.

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001456 ETIM 9.0 EC001456
ETIM 10.0 EC001456 ECLASS 14.0 27-37-16-03
ECLASS 15.0 27-37-16-03
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Kopplingsbild

Dimensional drawing
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Exempel pa anviandning Miscellaneous
How to install marker Insert felxible and solid cables
stranded with ferrule stranded without

on PUSH IN connection sockets (one slot available)

Push the marker into
the provided slot

Socket:
for example SDI 2C0 P
Part-No. 7760056365

Marker:
for example ESG 6/15 SDIMC NE WS
Part-No. 2658340000

Hur du monterar markningpa PUSH IN-
anslutningsuttag (ett spar tillgangligt)

€0 solid L&D forie

1.@ 2.
OB

Solid wires will be inserted
without opening the terminal.

1.

actuator

Stranded wires without ferrule will be
inserted just when opening the
terminal with the actuator.
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Miscellaneous

Miscellaneous

Removal of cables

{0 solid

{ ((uaay stranded with ferrule
{0 stranded without ferrule

SRO

lm

actuator

Wires will be disconnected
just when opening the
terminal with the actuator.

Recommended screwdriver
to push the actuator in PUSH IN

i

X

@ 2,5mm

/ Screwdriver
SDS04x25x75
9009030000
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Skyddsmoduler

Jackbara skyddsmoduler for D-SERIES relasocklar med
alternativa skyddsfunktioner.
* Med slackdiod eller RC-filter

Allméanna bestillningsdata

Typ RIM 1 6/230VDC Utférande

Art.nr. 7760056169 D-SERIES, Frihjulsdiod, Markstyrspéanning: 6...230 V, Stickanslutning
GTIN (EAN) 4032248967728

Forp. 10 ST

LED/frihjulsdiod

Jackbara skyddsmoduler for D-SERIES relasocklar med
alternativa skyddsfunktioner.
* Med gron LED och slackdiod

Allméanna bestillningsdata

Typ RIM 2 6/24VDC Utférande

Art.nr. 7760056015 D-SERIES, LED-modul med frihjulsdiod, Markstyrspanning: 6...24 V
GTIN (EAN) 4032248878116 DC, Stickanslutning

Forp. 10 ST

Typ RIM 2 24/60VDC Utférande

Art.nr. 7760056016 D-SERIES, LED-modul med frihjulsdiod, Markstyrspanning: 24...60 V
GTIN (EAN) 4032248878123 DC, Stickanslutning

Forp. 10 ST

Typ RIM 2 110/230VDC Utférande

Art.nr. 7760056017 D-SERIES, LED-modul med frihjulsdiod, Méarkstyrspanning: 110...230
GTIN (EAN) 4032248896615 V DC, Stickanslutning

Forp. 10 ST
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LED

Allméanna bestillningsdata

Jackbara skyddsmoduler for D-SERIES relasocklar med
alternativa skyddsfunktioner.
* Med gron LED

Typ RIM 3 6/24VUC Utférande

Art.nr. 7940018457 D-SERIES, LED-modul, Markstyrspéanning: 6...24 V UC, Stickanslutning
GTIN (EAN) 4032248878192

Forp. 10 ST

Typ RIM 3 24/60VUC Utforande

Art.nr. 7760056018 D-SERIES, LED-modul, Markstyrspanning: 24...60 V UC,
GTIN (EAN) 4032248878130 Stickanslutning

Forp. 10 ST

Typ RIM 3 110/230VUC Utférande

Art.nr. 7940018455 D-SERIES, LED-modul, Markstyrspanning: 110...230 V UC,
GTIN (EAN) 4032248878185 Stickanslutning

Forp. 10 ST

Skyddsmoduler

Allmanna bestillningsdata

Jackbara skyddsmoduler for D-SERIES relasocklar med
alternativa skyddsfunktioner.
* Med slackdiod eller RCfilter

Typ RIM 3 110/230VAC
Art.nr. 7760056014

GTIN (EAN) 4032248878109
Forp. 10 ST

Utférande
D-SERIES, RCfilter, Markstyrspanning: 110..230 V AC,
Stickanslutning
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Overkoppling fér uttag med PUSH IN-anslutning

Overkoppling for socklarna i D-SERIES DRM.

Allméanna bestillningsdata

Typ SCM/SDI P CC Utférande

Art.nr. 7760056366 D-SERIES, Overkoppling
GTIN (EAN) 6944169773327

Forp. 10 ST

Hallarklamrar

Lasbygel till D-SERIES DRI-relaer
¢ Lasbyglar i plast och metall

Allméanna bestillningsdata

Typ SDI CLIP Utférande

Art.nr. 7760056352 D-SERIES DRI, Lasbygel
GTIN (EAN) 6944169739996

Forp. 10 ST

Typ SDI CLIP P Utférande

Art.nr. 7760056389 D-SERIES DRI, Lasbygel
GTIN (EAN) 6944169787539

Forp. 10 ST

Typ SDI CLIP LM Utférande

Art.nr. 7760056368 D-SERIES DRI, Lasbygel
GTIN (EAN) 6944169773341

Forp. 10 ST

Typ SDI CLIP HM Utférande

Art.nr. 7760056390 D-SERIES DRI, Lasbygel
GTIN (EAN) 6944169787898

Forp. 10 ST
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Allmanna bestillningsdata

ESG ar den beprévade markningen for manga kanda
elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet ar en
hogklassig apparatmarkning med en kontrastrik text.
Olika typer ar tillgangliga for enheter fran tillverkare som
Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fordelar i korthet:

¢ Universellt anvandbara skyltar, beroende av typ:
antingen sjalvhaftande eller snappbara markningar.

e For apparater pa skena, som t.ex. automatsakringar,
erbjuder vi ESG for pasnappning pa en skyltskena

* Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

For specialtryck: Skicka en fil till oss av var
markningsprogramvara M-Print PRO eller M-

Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ ESG 6/15 SDI MC NE WS Utforande

Art.nr. 2558340000 ESG, Apparatmérkning x 15 mm, PA 66, Fargkod: vit, jackbar
GTIN (EAN) 4050118569056

Forp. 200 ST

Specialtryck

Allméanna bestillningsdata

ESG ar den beprévade markningen for manga kanda
elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet &r en
hogklassig apparatmarkning med en kontrastrik text.
Olika typer ar tillgangliga for enheter fran tillverkare som
Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fordelar i korthet:

* Universellt anvandbara skyltar, beroende av typ:
antingen sjalvhaftande eller snappbara markningar.

¢ For apparater pa skena, som t.ex. automatsakringar,
erbjuder vi ESG for pasnappning pa en skyltskena

¢ Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

For specialtryck: Skicka en fil till oss av var
markningsprogramvara M-Print PRO eller M-

Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ ESG 6/15 SDI MC SDR Utférande

Art.nr. 2558310000 ESG, Apparatmaérkning x 15 mm, PA 66, Fargkod: enligt kunddnskan,
GTIN (EAN) 4050118569025 jackbar

Forp. 40 ST
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Spar-Skruvmejsel

VDE-isolerad sparskruvmejsel, SDI DIN 7437, ISO
2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, 1SO 2380/1,
SoftFinish-handtag

Allméanna bestillningsdata

Typ SDIS 0.4X2.5X75 Utférande

Art.nr. 2749790000 Skruvmejsel, Klingbredd (B): 2.5 mm, Klinglangd: 75 mm,
GTIN (EAN) 4050118896534 Klingtjocklek: 0.4 mm

Forp. 18T

Typ SDS 0.4X2.5X75 Utférande

Art.nr. 2749320000 Skruvmejsel, Klingbredd (B): 2.5 mm, Klinglangd: 75 mm,
GTIN (EAN) 4050118895544 Klingtjocklek: 0.4 mm

Forp. 1ST

ESG 6/15

Garanterad lang livslangd: ESG

De flerfargade och i flera format formaterade etiketterna
har ett starkt sjalvhaftande skikt for att sakerstalla den
basta mojliga vidhaftningen vid den underliggande ytan.
Dubbellaminerad polyester gor basmaterialet mycket tunt
och anda extremt rivhallfast.

Dina fordelar med MultiMark

* "Olika material for olika krav”

* Kan anvéandas med utrustning fran flera tillverkare

* Apparatmarkning med bekant design

Allmanna bestillningsdata

Typ ESG 6/15 MM WS Utférande

Art.nr. 2619940000 ESG, Apparatmaérkning, 6 x 15 mm, vit
GTIN (EAN) 4050118626148

Forp. 3000 ST
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