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CB buntband for fastsattning av kablar och markningar.

* De ar speciellt lampliga for montering av kabelmark-
ningarna CLI M, SFX, WKM och WKS.

* Uppfyller IEC 62275: 2006

¢ Brottbestandig polyamid PA 6.6 med brandskyddsklass
V2 till UL-94

Allméanna bestillningsdata

Utférande Buntband, 12.5 x 8560 mm, Polyamid 66, 1080 N
Art.nr. 7940006082

Typ CB 850/12,5 NC

GTIN (EAN) 4032248520336

Forp. 600 items
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Godkannanden

Godkannanden c € “
ROHS Uppfyllelse

UL File Number Search UL-webbplats

Certifikat nr. (UR) E317499

Matt och vikter

Djup 1.95 mm Byggdjup (tum) 0.0768 inch
Hojd 850 mm Bygghojd (tum) 33.4645 inch
Bredd 12.5 mm Byggbredd (tum) 0.4921 inch
Nettovikt 20g

Temperaturer

Temperaturomrade for anvandning -40...85 °C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Installationsmaterial

UV-bestédndig Nej Kan Oppnas igen Nej
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-2 Temperaturomrade for anvandning max. 85 °C
Temperaturomrade for anvandning min. -40 °C Halogener Nej
Kabeldiameter max. 255 mm Grundlaggande material Polyamid 66
Draghallfasthet 1080 N Buntdiameter, max. 255 mm
Draghallfasthet (pund-kraft) 243 Ibf Buntdiameter, min. 40 mm

Viktig hdnvisningstext

Produktinformation Antal fickférpackningar i kartong (styck): 12
Antal foremal i fickforpackning (styck): 50

En leveransenhet motsvarar ett kartongantal, och endast multiplar av leveransenheten kan

bestéllas.
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC0O00046 ETIM 9.0 EC000046
ETIM 10.0 EC000046 ECLASS 14.0 27-14-07-02
ECLASS 15.0 27-14-07-02
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