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Mann Series PMX Weidmiiller

Displayer anvands inom industri- och processautomation
for visning av

data eller for analog presentation av elektriska och andra
matvarden.

De ar viktiga verktyg for att varna, diagnosticera och
logga

vid anvandning av maskiner och system. Displayer stoder
dialogbaserad betjaning, visar matvarden och felrappor-
ter och anvands for 6évervakning av

processer.

Egenskaper, som intern berakning av processvariabler,
digitala och analoga utgangar

eller avstorningsfunktioner uppgraderar enkla displayer till
hogkvalitativa

processgranssnitt som oberoende kan styra underproces-
ser .

Allméanna bestillningsdata

Utfoérande Indikering, -22...+22 mA (forinstélld 4...20 mA),
-22.422mA/-11..+11V

Art.nr. 7940011323

Typ PMX420PLUS AC/DC AUST ONLY AU

GTIN (EAN) 4032248565795

Forp. 1 items

Leveransstatus Avanmald

Tillganglig till 2024-03-28T00:00:00+01:00

Alternativ produkt

ACT20D-LED-UI-AO-4RC-AC-DC
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Godkiannanden
ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter
Djup 96 mm Byggdjup (tum) 3.7795 inch
Hojd 48 mm Bygghojd (tum) 1.8898 inch
Bredd 137 mm Byggbredd (tum) 5.3937 inch
Langd 137 mm Bygglangd (tum) 5.3937 inch
Nettovikt 474 g
Temperaturer
Lagertemperatur -25°C..70°C Drifttemperatur 0°C..60°C
Fuktighet 5 till 95 % (icke

kondenserande)

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Allmanna uppgifter

Anslutningstyp Skruvanslutning noggrannhet 0.1% of FSR

ingadng/utgang Spéannings-/stromingang Monteringstyp Frontmontage

Skyddsklass IP20, IP 65 Monterbarhet montageskenor Ja

Matningsspanning 90...275 V AC, 90..300V Langtidsdrift 0,1% / 10.000 h
DC

Linearitet <0,05 %, <0,1 % typ. Svarstid 300 ms (10...90 %)

Ineffekt 85W@24VDC,6We@ Temperaturkoefficient <0,02% /°C

24V DC

Konfiguration

DIP-switchar

Gransfrekvens (-3 dB)

5 Hz

Display

Indikeringsomrade

-9999...9999, -999...9999

Visningsvarde

Procentuell- eller
realvardesvisning

Typ 4 Digits, rod LED 14,2 mm  Decimalpunkt 99.99

Skalning variabel

Ingang

Dampningsfaktor 0...99; digitalt filter Antal ingangar 1
konfigureringsbart

ingangsmotstand 25 Q (stromingang) eller Typ Strom- eller
1,6 MQ (spanningsingang) spanningsingang

(installbar)
Sensorstrom 4..20 mA Sprangsvarstid min. 300 ms (10...90 %)

ingangssignal

Ingdngsmotstand spanning
Reaktionstid

-22.422mA/-11..+11V

25Q
<60 ms

ingangsstrom

Ingdngsspanning

-22..+22 mA (forinstalld
4..20 mA)
11411V
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Utgang

Antal kanaler

Lastmotstand, max.

850 Q vid 20 mA
(stromutgang) / < 500 Q
(spanningsutgang)

Rest-ripple (analogutgang) <20 mVss

Utgang Stromlige

Utgangsstrom (utgang stromléage) 0(4)..20 mA

utgang (digital)

Digitala utgangar 4 Typ 2 x SPDT-rela + 2 x

slutande rela

Alarmfunktion

konfigurerbar, Hog eller
Lag larm

utgang (analog)

Antal analoga utgangar

Isolationskoordination

Standard

EN 50178

Stothallspanning

4 kV (1,2/50 ps)

EMC-Normer

DIN EN 61326, EN 61326

Nedsmutsningsgrad

2

Isolationsspanning

2 kV ingang / férsorjning

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik

Skruvanslutning

Anslutningstyp

Skruvanslutning

Anslutningsomrade, markarea 1.5 mm? Anslutningsomrade, min. 0.5 mm?2
Anslutningsomrade, max. 2.5 mm? Ledararea, fintradig, min. 0.5 mm?2
Ledardiameter, fintradig, max. 2 mm?2

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000677 ETIM 9.0 EC000677
ETIM 10.0 EC000677 ECLASS 14.0 27-14-31-10
ECLASS 15.0 27-14-31-10
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